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Blockflansch

Design geman DIN 11864 - 2 und 3 sowie BBS-Sterilkontur
Clamp Ausfiihrung geman DIN 32676

Alle medienberiihrenden Werkstoffe rlickverfolgbar
Bestandteil des BBS-Baukastensystems

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Typ BBS- 07 Blockflansche sind fiir den direkten Behéaltereinbau konzipiert und sind
verfligbar in verschiedenen Varianten, siehe Kapitel ,Produktanschilisse”. Die
Blockflansche sind Bestandteil des BBS-Baukastensystems.
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1.  Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,, 4. Abmessungen” auf Seite 5.
Werkstoff
Medienberihrend Edelstahl 1.4435/316L
Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Nicht medienberiihrend Edelstahl 1.4305/303 oder gleichwertig
Dichtung EPDM, FEP
Siehe Datenblatt Typ BBS-05 p, Typ BBS-06 », Typ BBS-25 » fiir passende Dichtungen
Oberflachenqualitat Medienberiihrende Oberfldchen: RA < Ra 0,76 um (ASME BPE SF3), weitere Oberflachen auf Anfrage
Leistungsdaten
Betriebsdruck Clamp-@ =64 mm: 25 bar

Clamp-@ 77,5 mm und 91 mm: 16 bar
Clamp-@ =106 mm: 10 bar
Mediendaten
Betriebsmedium Gase oder Flussigkeiten
Mediumstemperatur EPDM-Dichtwerkstoff: - 40 °C...+ 90 °C, kurzzeitig...+ 140 °C
FEP-Dichtwerkstoff: - 60 °C...+ 160 °C, kurzzeitig...+ 205 °C
Produktanschliisse
Anschliisse Sterilkontur Clampverbindungen gemaB DIN 11864 - 3
Clampverbindungen geman DIN 32676
Sterilkontur Flanschverbindungen gemag DIN 11864 - 2
Flanschverbindungen gemafi BBS-Sterilkontur
Nennweite DIN DN 10...DN 100
ISO DN 08...DN 100
ASME DN V2"..DN 4"

Zulassungen und Konformitéaten

Zertifikat Materialzertifikat 3.1

Lebensmittel und Getranke/Hygiene

FDA Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,2.4. Lebensmittel und Getranke/Hygiene" auf Seite 4.
USP Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,2.4. Lebensmittel und Getranke/Hygiene" auf Seite 4.
Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur -20...+80°C
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2.  Zulassungen und Konformitaten
21. Allgemeine Hinweise

« Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitaten miissen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann
sichergestellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erflllt.

« Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

2.2. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

2.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.

2.4. Lebensmittel und Getranke/Hygiene

\ Konformitat \ Beschreibung

FDA FDA - Code of Federal Regulations
Die Dichtwerkstoffe aus den Werkstoffen EPDM und FEP sind konform zum Code of Federal Regulations,
ver6ffentlicht durch die FDA (Food and Drug Administration, USA) gemé&B Herstellererklarung.

UspP United States Pharmacopeial Convention (USP)
Die Dichtwerkstoffe aus den Werkstoffen EPDM und FEP sind biokompatibel gemaB Herstellererklarung.

3.  Werkstoffe
3.1. BiirkertresistApp

Biirkert resistApp - Bestandigkeitstabelle
Sie mochten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen

Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Bestandigkeit priifen
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D

) a

Nennweite D Di C Clamp-9 Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] L=25mm L=38 mm L=5Tmm
DIN
DN 10 75 10 374 34 a. A a.A a. A
DN 15 75 16 374 34 a. A a. A a. A
DN 20 90 20 53,9 50,5 a.A a. A a. A
DN 25 90 26 53,9 50,5 a. A a. A a. A
DN 32 90 32 53,9 50,5 a. A a. A a. A
DN 40 105 38 66,5 64 a.A a. A a. A
DN 50 17 50 80,5 77,5 a. A a. A a. A
DN 65 136 66 93 91 a. A a. A a. A
DN 80 151 81 108 106 a. A a. A a.A
DN 100 175 100 121,5 119 a. A a. A a. A
ISO
DN 08 75 10,3 374 34 a. A a. A a. A
DN 10 75 14 374 34 a. A a. A a.A
DN 15 75 18,1 374 34 a. A a. A a.A
DN 20 90 237 53,9 50,5 733891 & a. A a.A
DN 25 90 29,7 53,9 50,5 733896 & 733899 & a. A
DN 32 105 384 66,5 64 733911 & 733914 = a. A
DN 40 105 44,3 66,5 64 733920 = a.A 733923 =
DN 50 136 56,3 93 91 733932= a.A 733935 %=
DN 65 151 721 108 106 733942= a.A 733945=
DN 80 175 84,3 121,5 19 733954 = a. A 733957 &
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ASME
DN %"
DN %"
DN 1"
DN 172"
DN 2"
DN 2V2"
DN 3"
DN 4"

a. A. = auf Anfrage
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75
85
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136
151
175

9,4
15,75
2211
3438
475
60,2
72,9
97,38

37,4
37,4
53,9
66,5
80,5
93
108
132,5

34
34
50,5
64
775
91
106
130
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733765 % a. A a. A
733768 & a. A a. A
733777 = a. A a. A
733805 = a. A a. A
733829 & a. A a. A
733837 & a. A a. A
733852 =& a. A a. A
733858 & a. A a. A

617
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INS

1]
NP

=

Nennweite D Di C Clamp-0 Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] L=15mm L=25mm L =38 mm L=51Tmm
DIN
DN 10 70 10 374 34 a. A a. A a. A a.A
DN 15 70 16 374 34 a. A a. A a. A a.A
DN 20 70 20 374 34 a. A a. A a. A a.A
DN 25 85 26 53,9 50,5 a. A a. A a. A a.A
DN 32 85 32 53,9 50,5 a. A a. A a. A a.A
DN 40 85 38 53,9 50,5 a. A 733751 a. A a.A
DN 50 100 50 66,5 64 a. A 733760 & a. A a.A
DN 65 131 66 93 91 a. A 743416 & a. A a.A
DN 80 146 81 108 106 a. A a. A a. A a.A
DN 100 170 100 121,5 119 a. A a. A a. A a.A
ISO
DN 08 59 10,3 25,4 25 a. A a. A a. A a. A.
DN 10 59 14 25,4 25 a. A a. A a. A a.A
DN 15 70 18,1 374 34 a. A a. A 733885 = a.A
DN 20 85 237 53,9 50,5 a. A a.A a. A a.A
DN 25 85 29,7 53,9 50,5 a. A 733893 & a. A a.A
DN 32 100 384 66,5 64 733905 & 733908 & a. A a.A
DN 40 100 44,3 66,5 64 733917 & a.A a. A a.A
DN 50 112 56,3 80,5 775 733926 & a. A a. A 733929 &
DN 65 131 721 93 91 733939 & a. A a. A a.A
DN 80 146 84,3 108 106 733948 &= a. A a. A 733951 &
DN 100 170 109,7 1325 130 733871= 733873 & a. A 733876 &
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\ Nennweite D Di C Clamp-9 Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

‘ [mm] [mm] [mm] [mm] L=15mm L=25mm L =38 mm L=51Tmm

' ASME
DN V2" 59 9,4 25,4 25 a. A 745799 = a.A a.A
DN %" 59 15,75 25,4 25 a.A a. A a. A a. A
DN 1" 85 221 53,9 50,5 a. A 733771 a.A a.A
DN 12" 85 381 53,9 50,5 a. A 733783 & a. A a.A
DN 2" 100 50,8 66,5 64 733808 & 733811= a. A a.A
DN 272" 112 60,2 80,5 77,5 a. A a.A a. A a.A
DN 3" 131 72,9 93 91 733840 = 733842= a. A a. A
DN 4" 170 97,38 121,5 119 733855 & 745834 & a. A a. A

a. A. = auf Anfrage
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b=
8 X
=
Nennweite D Di TK L T M Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DIN

DN 10 54 10 37 20 12 4 xMO08 7472702
DN 15 59 16 42 20 12 4 xMO08 747271 =
DN 20 59 20 47 20 12 4 xMO08 747272 =
DN 25 70 26 53 25 15 4 xMO08 745028 &=
DN 32 82 32 59 32 15 4 xM08 745030 =
DN 40 82 38 65 32 18 4 xM08 733621®
DN 50 94 50 77 32 18 4 xMO08 733624 =
DN 65 13 66 95 38 18 8x M08 745034 =
DN 80 133 81 12 38 18 8xM10 733627 &
DN 100 159 100 137 38 18 8xM10 745021 =
DN 125 183 125 161 38 18 8xM10 745023 &
DN 150 213 150 188 51 18 8xM12 733617 &
ISO

DN 08 54 10,3 37 20 12 4 xM08 745045 =
DN 10 59 14 42 20 12 4 xMO08 745046 &
DN 15 62 181 45 20 12 4 xM08 733664 &=
DN 20 69 23,7 52 20 12 4 xMO08 733673 &
DN 25 74 29,7 57 25 15 4 xMO08 733682 =
DN 32 82 384 65 32 15 4xM08 733690 &
DN 40 88 44,3 71 32 18 4xM08 733695 =
DN 50 103 56,3 85 32 18 4 xM08 733707 =
DN 65 125 72 104 38 18 8xM10 733721=
DN 80 137 84,3 16 38 18 8xM10 733736
DN 100 168 109,7 146 38 18 8xM10 733654 &
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‘Nennweite D Di TK L T M Artikel-Nr.

\ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

' ASME
DN 2" 54 9,40 37 20 12 4xM08 745037 ©
DN %" 59 15,75 42 20 12 4xM08 745039 &
DN 1" 66 22,1 49 25 12 4xM08 733630 &
DN 12" 79 348 62 25 15 4xM08 733633 ®
DN 2" 92 475 75 32 18 4xM08 733636 &
DN 2v%" 107 60,2 65 32 18 8xM10 733639 &
DN 3" 125 72,9 104 32 18 8xM10 733642 '®
DN 4" 157 97,38 135 38 18 8x M10 733645 ®
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T
7 -
4 - - M5
Nennweite D Di TK L T M Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DIN
DN 10 54 10 37 20 12 4 xM08 a. A
DN 15 59 16 45 20 12 4 xM08 a. A
DN 20 59 20 45 20 12 4 xM08 a. A
DN 25 70 26 53 25 15 4 xM08 a. A
DN 32 82 32 65 32 15 4 x M08 a. A
DN 40 82 38 65 32 18 4 x M08 a. A
DN 50 94 50 77 32 18 4 xM08 a. A
DN 65 13 66 95 38 18 8xM10 a. A
DN 80 133 81 112 38 18 8xM10 a. A
DN 100 159 100 137 38 18 8xM10 a. A
ISO
DN 08 54 10,3 37 20 12 4 x M08 733648 &
DN 10 59 14 42 20 12 4 x M08 733651 =
DN 15 62 18,1 45 20 12 4 xM08 733667 &
DN 20 69 23,7 52 20 12 4 xM08 733676 &
DN 25 74 29,7 57 25 15 4 xM08 733683 =
DN 32 82 38,4 65 32 15 4 xM08 733692 &
DN 40 88 44,3 71 32 18 4 xM08 733701&
DN 50 103 56,3 85 32 18 4 xM08 733716 &
DN 65 125 72 104 38 18 8xM10 733730 &
DN 80 137 84,3 116 38 18 8xM10 733742°=
DN 100 168 109,7 146 38 18 8xM10 733661
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burkert
‘Nennweite D Di TK L T M Artikel-Nr.
\ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
' ASME
DN 2" 54 9,4 37 20 12 4xM08 a.A
DN %" 59 15,75 42 20 12 4xM08 a.A
DN 1" 66 22,1 49 25 12 4xM08 a.A
DN 12" 79 38]1 62 25 15 4xM08 a.A
DN 2" 92 50,8 75 32 18 4xM08 a.A.
DN 2v%" 107 60,2 65 32 18 8xM10 a.A
DN 3" 125 72,9 104 32 18 8xM10 a.A
DN 4" 157 97,38 135 38 18 8xM10 a.A
a. A. = auf Anfrage
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Typ BBS-07

5. Produktmerkmale und -aufbau
5.1. Clamp-Blockflansch passend zu DIN 11864 -3

Hinweis:
Klemmstutzen und O-Ring gehdren nicht zum Bestellumfang. Passende Teile finden Sie im Datenblatt Typ BBS-05 ».

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS
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Typ BBS-07

5.2. Clamp-Blockflansch passend zu DIN 32676

Hinweis:

Clampstutzen und Dichtung gehdren nicht zum Bestellumfang. Passende Teile finden Sie im Datenblatt Typ BBS-25 ).

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Produkt-Webseite besuchen »

14117


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-07
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-25
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-25

DTS 1000172590 DE Version: K Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 22.01.2026

TYp BBS-07 burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

5.3. Blockflansch passend zu DIN 11864 -2

Hinweis:
Nur der Blockflansch ist im Lieferumfang enthalten. Passende Bundflansche, Bundflanschschrauben, Federringe und O-Ringe finden Sie im
Datenblatt Typ BBS-05 ).

— B B B B 7
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FLUID CONTROL SYSTEMS

5.4. Blockflansch passend zu BBS-Sterilkontur

Hinweis:
Nur der Blockflansch ist im Lieferumfang enthalten. Passende Bundflansche, Bundflanschschrauben, Federringe und O-Ringe finden Sie im
Datenblatt Typ BBS-06 ).

L1
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6. Bestellinformationen
6.1. Biirkert eShop

6.2. Biirkert-Produktfilter

6.3. Bestelltabelle

Hinweis:

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Biirkert eShop — Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mochten Ihr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr flir Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

Biirkert-Produktfilter — Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Birkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fir lhre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel , 4. Abmessungen” auf Seite 5.

Produkt-Webseite besuchen »
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