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  Sterilkontur-Verschrau-
bung nach DIN 11864-1 
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  Typ BBS-05     
  Sterilkontur-Klemmver-
bindung nach DIN 
11864-1 mit Anschwei-
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  Sterilkontur-Flanschver-
bindung mit Schweißende 
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  Typ BBS-07     
  Sterilkontur-Blockflansch 
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 Standard-Ingoldstutzen

•	  Sicherheitsausführung

•	  Alle medienberührten Materialien rückverfolgbar

•	  Bestandteil des BBS Baukastensystems

 Die BBS-Standard-Ingoldstutzen wurden so konstruiert, dass beim Lösen der Mut-
ter ein möglicherweise im Behälter vorhandener Druck entweichen kann, ohne 
dass sich der darin befindliche Ingoldstopfen komplett löst.
Der standardisierte Sicherheits-Ingoldstutzen ermöglicht den einheitlichen Einsatz 
von unterschiedlichen Messgeräten.

 Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

 Typ-Beschreibung Kombinierbar mit

Typ BBS-11

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-11
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-03
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-03
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-03
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-05
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-05
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-05
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-05
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-05
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-06
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-06
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-06
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-07
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-07
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1.	  Allgemeine technische Daten
Produkteigenschaften
Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 4.

Werkstoff
Medienberührend Edelstahl 1.4435/316L

Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Nicht medienberührend Edelstahl 1.4305/303 oder gleichwertig
Membran Silikon
Dichtung EPDM, FEP
Oberflächenqualität Medienberührende Oberflächen: RA < Ra 0,76 μm (ASME BPE SF3), 

weitere Oberflächen auf Anfrage
Leistungsdaten
Betriebsdruck 0.2 bar abs…16 bar
Mediendaten
Betriebsmedium Gase oder Flüssigkeiten
Mediumstemperatur EPDM-Dichtwerkstoff: - 40 °C…+ 90 °C, kurzzeitig bis 140 °C

FEP-Dichtwerkstoff: - 60 °C…+ 160 °C, kurzzeitig bis + 205 °C
Verfügbare Standardnennweiten
Standardausführung DN 25, DN 40
Zulassungen und Konformitäten
Zertifikate Materialzertifikat 3.1
Lebensmittel und Getränke/Hygiene
FDA Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2.4. Lebensmittel und Getränke/

Hygiene“ auf Seite 3.
USP Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2.4. Lebensmittel und Getränke/

Hygiene“ auf Seite 3.
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur - 20…+ 80 °C

2.	 Zulassungen und Konformitäten
2.1.	 Allgemeine Hinweise

•	 Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.

•	 Nicht alle bestellbaren Gerätevarianten können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

2.2.	 Konformität

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

2.3.	 Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

2.4.	  Lebensmittel und Getränke/Hygiene

Konformität Beschreibung
FDA FDA – Code of Federal Regulations

Die Dichtwerkstoffe aus den Werkstoffen EPDM und FEP sind konform zum Code of Federal Regulations, veröffent-
licht durch die FDA (Food and Drug Administration, USA) gemäß Herstellererklärung.

USP United States Pharmacopeial Convention (USP)
Die Dichtwerkstoffe aus den Werkstoffen EPDM und FEP sind biokompatibel gemäß Herstellererklärung.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-11
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3.	 Werkstoffe
3.1.	 Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen 
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen 
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

4.	  Abmessungen
4.1.	 Sicherheits-Ingoldstutzen

Sicherheits-Ingoldstutzen gerade

D GD
i

S

L

Nennweite D Di 1.) L S G Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 45 25 46 37 G 1¼ 737214 
DN 40 60 40 48 40 M56 × 2 748929 

1.) Bei eingeschweißten Stutzen muss die Bohrung nachträglich auf das Nennmaß aufgerieben werden.

Sicherheits-Ingoldstutzen gerade mit Facette

 S 
 L  Z x 30° 

 G
 

 D
i 

 D
 

Nennweite D Di 1.) L S G Z Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 45 25 46 37 G 1¼ 2 737237 
DN 40 60 40 48 40 M56 × 2 4 748928 

1.) Bei eingeschweißten Stutzen muss die Bohrung nachträglich auf das Nennmaß aufgerieben werden.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-11
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=737214
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=748929
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=737237
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=748928
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Sicherheits-Ingoldstutzen schräg 15°

D GD
i

S

L

N

W

Nennweite D Di 1.) N L S G W Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 45 25 55 46 37 G 1¼ 15° 737260 
DN 40 60 40 64 48 37 M56 × 2 15° 747987 

1.) Bei eingeschweißten Stutzen muss die Bohrung nachträglich auf das Nennmaß aufgerieben werden.

4.2.	 Clamp-Anschluss

L

S

D D
i

G

Nennweite D Di L S G Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 50,5 25 46 37 G 1¼ 743777 
DN 40 64 40 48 40 M56 × 2 auf Anfrage

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-11
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=737260
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=747987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743777
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4.3.	 Sicherheits-Ingoldstopfen

D D
a

L

T

Nennweite D Da T L Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 38 25 81,5 46 743071 
DN 40 50 40 82 48 747988 

4.4.	 Ingoldmutter

D G D
i

L

S

Nennweite D Di L S G Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 52 32 22 19 G 1¼ 737017 
DN 40 69 44 22 19 M56 × 2 737037 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-11
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743071
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=747988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=737017
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=737037
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4.5.	 O-Ring für Ingoldstopfen

Nennweite Abmessungen Artikel-Nr.  
EPDM

Artikel-Nr.  
FEP

DN 25 Ø20,24 x 2,62 731443  731445 
DN 40 Ø35 x 2,5 731155  907026 

4.6.	 Sicherungsring für Ingoldmutter

Nennweite Artikel-Nr.
DN 25 738495 
DN 40 731885 

4.7.	 Probeentnahmestutzen

Probeentnahmestutzen für Ingold

T

L

S

D D
a

Nennweite D Da T L S Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 52 25 68 46 17 743320 
DN 40 69 40 – – – auf Anfrage

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-11
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=747987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743777
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743071
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=747988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=737037
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743320
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743320


Typ BBS-11

8 | 9Produkt-Webseite besuchen  

Probeentnahmestutzen mit Clampanschluss

L

S

D

D
a

D
a

C

Nennweite C D Da Di L S Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DN 10 25 8 6 3 57 10 743090 
DN 25 50,5 8 6 3 57 10 743051 

4.8.	 Ersatzmembran aus Silikon

L

D

Nennweite D L Artikel-Nr.
[mm] [mm]

DN 25 12 8,5 731617 
DN 40 12 8,5 731617 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-11
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743090
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743051
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743090
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS11&id=743051
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5.	 Bestellinformationen
5.1.	 Bürkert eShop

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich 
an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

5.2.	 Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? 
Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre 
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

5.3.	 Bestelltabelle

Hinweis:
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 4. 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-11
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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