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burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Standard-Ingoldstutzen

« Sicherheitsausfiihrung
 Alle medienberihrenden Werkstoffe rtickverfolgbar
» Bestandteil des BBS-Baukastensystems

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Die BBS-Standard-Ingoldstutzen wurden so konstruiert, dass beim Losen der Mut-
ter ein moglicherweise im Behalter vorhandener Druck entweichen kann, ohne dass
sich der darin befindliche Ingoldstopfen komplett Ist.

Der standardisierte Sicherheits-Ingoldstutzen ermdglicht den einheitlichen Einsatz
von unterschiedlichen Messgeraten.
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Typ BBS-11

FLUID CONTROL SYSTEMS

1.  Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen

Werkstoff
Medienberihrend

Nicht medienberihrend
Membran

Dichtung
Oberflachenqualitat

Leistungsdaten
Betriebsdruck
Mediendaten
Betriebsmedium
Mediumstemperatur

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel

Edelstahl 1.4435/316L
Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Edelstahl 1.4305/303 oder gleichwertig
Silikon
EPDM, FEP

Medienberiihrende Oberfldchen: RA < Ra 0,76 um (ASME BPE SF3),
weitere Oberflachen auf Anfrage

0.2 bar abs...16 bar

Gase oder Flissigkeiten
EPDM-Dichtwerkstoff: - 40 °C...+ 90 °C, kurzzeitig bis 140 °C

FEP-Dichtwerkstoff: - 60 °C...+ 160 °C, kurzzeitig bis + 205 °C
Verfiigbare Standardnennweiten

Standardausfiihrung DN 25, DN 40

Zulassungen und Konformitaten

Zertifikate Materialzertifikat 3.1

Lebensmittel und Getranke/Hygiene

FDA Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel
UspP Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel
Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur -20...+80°C

2. Zulassungen und Konformitaten
21. Allgemeine Hinweise

« Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitaten miissen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfiillt.

« Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

2.2. Konformitit

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

2.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.

2.4. Lebensmittel und Getranke/Hygiene

Konformitat Beschreibung

FDA FDA - Code of Federal Regulations
Die Dichtwerkstoffe aus den Werkstoffen EPDM und FEP sind konform zum Code of Federal Regulations, verdffent-
licht durch die FDA (Food and Drug Administration, USA) gemé&B Herstellererklarung.

uspP United States Pharmacopeial Convention (USP)
Die Dichtwerkstoffe aus den Werkstoffen EPDM und FEP sind biokompatibel gemaB Herstellererklarung.
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Typ BES-TH burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

3.  Werkstoffe
3.1. BiirkertresistApp

Biirkert resistApp —Bestandigkeitstabelle

Sie mochten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in lhrem individuellen
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Besténdigkeit priifen

4. Abmessungen
4.1. Sicherheits-Ingoldstutzen

Sicherheits-Ingoldstutzen, gerade

L
S
L
a A — O
Nennweite D Di" L S G Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 45 25 46 37 G1a 737214 &
DN 40 60 40 48 40 M56 x 2 748929 =

1.) Bei eingeschweiBten Stutzen muss die Bohrung nachtraglich auf das NennmaB aufgerieben werden.

Sicherheits-Ingoldstutzen, gerade, mit Facette

Z x 3Q° L

ola O
Nennweite D Di" L S G 4 Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 25 45 25 46 37 G1a 2 737237 &
DN 40 60 40 48 40 M56 x 2 4 748928 =

1.) Bei eingeschweiBten Stutzen muss die Bohrung nachtraglich auf das NennmaB aufgerieben werden.
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FLUID CONTROL SYSTEMS

Typ BBS-11

Sicherheits-Ingoldstutzen, schrag, 15°

N
L
S
- /
N
o A / L o
Nennweite D Di" N L S G w Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 25 45 25 55 46 37 G1a 15° 737260 &
DN 40 60 40 64 48 37 M56 x 2 15° 747987 &
1.) Bei eingeschweiBten Stutzen muss die Bohrung nachtréglich auf das NennmaB aufgerieben werden.
4.2. Clamp-Anschluss
ji%) / /L
[a) a -
Nennweite D Di L S G Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]
DN 25 50,5 25 46 37 G1va 743777 €
DN 40 64 40 48 40 M56 x 2 auf Anfrage
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Typ BBS-11

4.3. Sicherheits-Ingoldstopfen

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

7

[a) 8 - |
Nennweite D Da T L Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm]
DN 25 38 25 81,5 46 743071
DN 40 50 40 82 48 747988 &
4.4. Ingoldmutter

L

S
Nennweite D Di L S G Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 52 32 22 19 G1a 737017 &=
DN 40 69 44 22 19 M56 x 2 737037 &=
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Typ BBS-11

4.5. O-Ring fiir Ingoldstopfen

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Nennweite Abmessungen Artikel-Nr. Artikel-Nr.
EPDM FEP

DN 25 @20,24 x 2,62 731443 = 731445 =

DN 40 @35x%25 731155 & 907026 =
4.6. Sicherungsring fiir Ingoldmutter

—_——

Nennweite Artikel-Nr.

DN 25 738495 =

DN 40 731885 =
4.7. Probeenthahmestutzen
Probeentnahmestutzen fiir Ingold

T
L
S
o 8 - - f
\! J)
Nennweite D Da T L S Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

DN 25 52 25 68 46 17 743320 =
DN 40 69 40 - - - auf Anfrage
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Typ BES-TH burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Probeentnahmestutzen mit Clampanschluss

Nl a
O

Nennweite (3 D Da Di L S Artikel-Nr.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN 10 25 8 6 3 57 10 743090 &
DN 25 50,5 8 6 3 57 10 743051 &

4.8. Ersatzmembran aus Silikon
L
[a]

Nennweite D L Artikel-Nr.

[mm] [mm]
DN 25 12 8,5 731617 =
DN 40 12 8,5 731617 =
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Typ BBS-11

5. Bestellinformationen
51. Biirkert eShop

5.2. Biirkert Produktfilter

5.3. Bestelltabelle

Hinweis:

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Biirkert eShop — Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mochten Ihr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr flr Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mdchten anhand |hrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel flr Ihre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel 4. Abmessungen” auf Seite 4.
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