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FLUID CONTROL SYSTEMS

Linienschauglas in Voll- und Teilsichtausfihrung

Schauglas aus Borosilikat

Alle medienberihrten Materialien riickverfolgbar
Geeignet fur CIP und SIP
Schauglas spannungsfrei gelagert

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Das Linienschauglas ermdglicht eine schnelle, visuelle Kontrolle von laufenden
Prozessen. Teilsichtschauglaser erméglichen eine Prozessiiberwachung in 180°-
Position. Vollsichtschauglaser haben ein 360°-Sichtfenster, somit ist die Flussig-
keitsstrdbmung aus jeder Position sichtbar.

Horizontale oder vertikale Einbaulage méglich.

Der Schauglasinnendurchmesser entspricht dem Rohrinnendurchmesser.
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1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften

Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,4. Abmessungen auf Seite 4,
Werkstoff
Medienberihrend Edelstahl 1.4435/316L
Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Nicht medienberthrend Edelstahl 1.4305/303 oder gleichwertig
Dichtung EPDM, FEP
Glas Borosilikatglas
Oberflachenqualitat Medienberihrende Oberflachen: RA < Ra 0,76 um (ASME BPE SF3),

weitere Oberflachen auf Anfrage
Leistungsdaten

Betriebsdruck 0.2 bar abs...8 bar (héhere Driicke auf Anfrage)
Mediendaten

Betriebsmedium Gase oder Flissigkeiten

Mediumstemperatur Abhangig vom gewahlten Dichtwerkstoff
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Nennweite

Vollsichtvariante DIN DN 08...DN 100

ISO DN 08...DN 100

ASME DN'%"...DN 4"
Standardvariante DIN DN 08...DN 50

ISO DN 08...DN 50

ASME DN%"...DN 2"

Kundenspezifisch auf Anfrage
Zulassungen und Konformitaten

Zertifikat Materialzertifikat 3.1

Lebensmittel und Getranke/Hygiene

FDA Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.4. Lebensmittel und Getranke/
Hygiene“ auf Seite 4.

USP Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,2.4. Lebensmittel und Getranke/

Hygiene“ auf Seite 4.
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur -20...+80°C

2. Zulassungen und Konformitaten

2.1. Allgemeine Hinweise

¢ Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw, Konformitdten missen bei Anfragen zwingend genannt werden, Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erflillt.

¢ Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden,

2.2. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklérung.

2.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitétserklarung nachzulesen.

Produkt-Webseite besuchen » 3] 11


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-3F

DTS 1000148883 DE Version: P Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 08.01.2024

Typ BBS-3F —n

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

2.4. Lebensmittel und Getrédnke/Hygiene

\ Konformitéat \ Beschreibung

FDA FDA - Code of Federal Regulations
Die Dichtwerkstoffe aus den Werkstoffen EPDM und FEP sind konform zum Code of Federal Regulations, veroffent-
licht durch die FDA (Food and Drug Administration, USA) geméaB Herstellererklarung.

UsP United States Pharmacopeial Convention (USP)
Die Dichtwerkstoffe aus den Werkstoffen EPDM und FEP sind biokompatibel gem&B Herstellererklarung.

3. Werkstoffe
3.1. Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Bestédndigkeitstabelle

Sie méchten die Zuverléassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp,

Jetzt chemische Bestédndigkeit priifen

4. Abmessungen

4.1. Linienschauglas mit Clamp-Anschluss

Vollsichtvariante

— ittt |~ — — —}
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‘ Nennweite D (o Di B L Artikel-Nr. Artikel-Nr.
\ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] EPDM FEP
'DIN
DN 08 59 25 8 19,5 91 auf Anfrage auf Anfrage
DN 10 59 34 10 19,5 91 auf Anfrage 748693 &
DN 15 65 34 16 31 105 748263 = 741617 &
DN 20 70 34 20 32 105 auf Anfrage auf Anfrage
DN 25 80 50,5 26 32 105 auf Anfrage 748759 &
DN 32 80 50,5 32 32 105 auf Anfrage auf Anfrage
DN 40 90 50,5 38 41,2 121 748780 & auf Anfrage
DN 50 110 64 50 60 140 auf Anfrage 748622 &
DN 65 124 91 66 67 148 748889 & auf Anfrage
DN 80 145 106 81 110 196 741638 & 748621 &
DN 100 160 119 100 97 184 auf Anfrage auf Anfrage
ISO
DN 08 59 25 10,3 19,5 91 741399 & 741401 &
DN 10 59 25 14 26,4 91 741409 & 741411 &
DN 15 66 50,5 18,1 31 111 741429 = 741431 &
DN 20 73 50,5 23,7 32 111 741436 & 741438 &
DN 25 73 50,5 29,7 32 111 741448 = 741450 &
DN 32 90 64 38,4 41,2 121 741458 & 741460 &
DN 40 88 64 443 67 146 741466 & 741468 =
DN 50 1241 77,5 56,3 80 171 741474 & 741476 &
DN 65 135 91 71,5 94 185 741481 & 741483 &
DN 80 145 106 84,3 97 196 741488 & 741490 &
DN 100 178 130 109,1 118 209 741417 & 741419 &
ASME
DN"a" 50 25 4,57 19,5 91,5 743027 & 743028 &
DN3s" 50 25 7,75 19,5 91,5 741502 & 741503 &
DN2" 59 25 9,4 19,5 91,5 741511 & 741513 &
DN3" 65 25 15,75 33 105 741520 & 741522 &
DN 1" 73 50,5 22,1 36 105 741537 & 741541 &
DN 115" 82 50,5 34,8 37 105 741552 & 741554 &
DN 2" 100 64 47,5 54 140 741565 & 741567 &
DN 212" 124 77,5 60,2 67 151 741574 & 741576 &
DN 3" 135 91 72,9 97 181 741586 & 741588 &
DN 4" 159 119 97,38 119 206 741596 & 741598 &
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Nennweite (o] Di B L Artikel-Nr. Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] EPDM FEP

DIN

DN 08 25 8 20 76 747993 = auf Anfrage
DN 10 34 10 20 76 743903 & auf Anfrage
DN 15 50,5 16 30 92 741612 & 741615 ®
DN 20 50,5 20 30 92 741619 & auf Anfrage
DN 25 50,5 26 32 92 741623 & 734168 &
DN 32 50,5 32 32 92 741625 = 741627 &
DN 40 64 38 32 120 741629 & auf Anfrage
DN 50 64 50 48 120 741631 & auf Anfrage
ISO

DN 08 25 9,4 20 76 741395 &= 741397 &
DN 10 25 14 20 76 741403 & 741405 =
DN 15 50,5 18,1 24 92 741425 & 741427 &
DN 20 50,5 23,7 24 92 741433 & 7414342
DN 25 50,5 29,7 24 92 741444 = 741446 &
DN 32 64 38,4 32 115 741454 = 741456 &
DN 40 64 44,3 48 120 741462 2 741464 2
DN 50 77,5 56,3 80 187 741470 = 741472 =

' ASME
DN%" 25 4,60 20 76 741492 2 741496 =
DN3s" 25 7,75 20 76 741498 & 741500 &
DN2" 25 9,4 20 76 741505 & 741509 &
DN3" 25 15,75 30 92 741516 & 741518 &
DN 1" 50,5 22,1 30 92 741530 & 741533 &
DN 12" 50,5 34,8 32 115 741546 = 741550 &
DN 2" 64 47,5 48 120 741560 &= 741563 &
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Nennweite D Da Di L S B Artikel-Nr. Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] EPDM FEP
ISO
DN 08 59 13,5 10,3 91,5 18 19,5 740880 = 740883 &
DN 10 59 17,2 14 98 18 26,4 740886 & 740889 &
DN 15 66 21,3 18,1 105 18 31 740904 & 740907 &
DN 20 73 26,9 23,7 111 18 32 740910 & 740913 &
DN 25 73 33,7 29,7 111 18 32 740920 & 740923 &
DN 32 82 42,4 38,4 125 20 41,2 740926 & 740929 =
DN 40 88 48,3 44,3 156 20 67 740935 & 740938 &
DN 50 110 60,3 56,3 171 20 80 740944 = 740947 &
DN 65 135 76,1 72,1 193 25 97 740950 & 740953 &
DN 80 138 88,9 84,3 187 25 97 740959 ® 740962 ©
DN 100 170 114,3 109,7 214 25 118,4 740892 & 740895 &
DIN
DN 08 59 10 8 91,5 18 19,5 744847 = auf Anfrage
DN 10 59 12 10 98 18 19,5 auf Anfrage auf Anfrage
DN 10 59 13 10 98 18 19,5 744849 & 744050 &
DN 15 65 19 16 105 18 33 743981 & 743980 &
DN 20 70 23 20 105 18 33 744856 = auf Anfrage
DN 25 73 29 26 115 18 36 743676 & auf Anfrage
DN 32 82 35 32 115 18 36 744859 & auf Anfrage
DN 40 82 41 38 125 20 41,2 743688 & auf Anfrage
DN 50 110 53 50 156 20 65 auf Anfrage auf Anfrage
DN 65 124 70 66 158 20 67 740828 & auf Anfrage
DN 80 145 85 81 207 20 97 744865 = auf Anfrage
DN 100 160 104 100 214 25 118,4 744852 & auf Anfrage
ASME
DNvs" 50 6,35 4,55 127 38,1 19,5 auf Anfrage auf Anfrage
DN3s" 50 9,53 7,75 129 38,1 19,5 auf Anfrage auf Anfrage
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Typ BBS-3F

DTS 1000148883 DE Version: P Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 08.01.2024

‘ Nennweite D Da Di L S B Artikel-Nr. Artikel-Nr.
\ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] EPDM FEP
DN¥2" 59 12,7 9,4 133 38,1 19,5 740831 = 740834 &
DN3" 65 19,05 15,75 146 38,1 33 740837 = 740839 =
DN 1" 73 25,4 22,1 149 38,1 36 740843 & 740845 =
DN 12" 82 38,1 34,8 152 38,1 36 740848 & 740851 &
DN 2" 100 50,8 47,5 190 38,1 54 740854 = 740857 &
DN 215" 124 63,5 60,2 222 38,1 67 740860 & 740863 &
DN 3" 135 76,2 72,9 241 38,1 97 740866 = 740869 &
DN 4" 159 101,6 97,4 263 38,1 119 740872 & 740877 &
Teilsichtvariante
S B S
i
o 8 & _ _ _ _ _ _ _ _
7T SN
Nennweite D Da Di L S B Artikel-Nr. Artikel-Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] EPDM FEP
ISO
DN 08 31,8 13,5 10,3 92 18 18 741249 & 741251 &
DN 10 36,5 17,2 14 98,5 18 21 741257 & 741259 &
DN 15 41,57 21,3 18,1 104,5 18 24,5 741266 & 741268 &
DN 20 48,3 26,9 23,7 104,5 18 24 741275 & 741279 &
DN 25 52 33,7 29,7 106 18 18 741285 & 741287 &
DN 32 62 42,4 38,4 122,5 18 31 741294 & 741296 =
DN 40 76 48,3 44,3 143 18 59,4 741302 & 741303 &
DN 50 88 60,3 56,3 165 18 79,4 741309 & 741311 &=
DIN
DN 08 25,4 10 8 92,5 18 17 741219 & 734152 &
DN 10 31,18 12 10 92 18 18 744914 = auf Anfrage
DN 10 31,18 13 10 92,5 18 18 741221 & 744916 &
DN 15 36,95 19 16 110 18 20 741224 = 741226 &
DN 20 48,3 23 20 110 18 28 741228 = 744917 &
DN 25 48 29 26 110 18 24 741232 &= 741234 &
DN 32 62 35 32 114,5 18 24 744918 = auf Anfrage
DN 40 62 41 38 122,5 18 31 744920 & 741240 ©
DN 50 80 53 50 154,5 18 31 743593 & 741244 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-3F
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740831
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740834
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740837
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740839
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740845
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740848
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740854
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740863
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740866
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740869
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740872
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740877
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741249
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741251
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741257
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741259
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741266
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741268
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741275
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741279
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741285
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741287
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741294
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741296
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741302
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741303
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741311
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741219
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=734152
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744914
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741221
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744916
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741224
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741226
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741228
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741232
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741234
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744918
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=743593
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=741244
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Typ BBS-3F

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

‘Nennweite D Da Di L s B Artikel-Nr.  Artikel-Nr.
\ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] EPDM FEP
ASME
DNYa" 50 6,35 4,55 127 38,1 19,5 auf Anfrage = auf Anfrage
DN 3" 50 9,53 7,75 129 38,1 19,5 auf Anfrage = auf Anfrage
DN 1% " 59 12,7 9,4 133 38,1 19,5 740831 & 740834 =
DN3%" 65 19,05 15,75 146 38,1 33 740837 & 740839 &
DN 1" 73 25,4 22,1 149 38,1 36 740843 & 740845 &
DN 1% " 82 38,1 34,8 152 38,1 36 740848 & 740851 &
DN 2" 100 50,8 47,5 190 38,1 54 740854 & 740857 &
DN 2% " 124 63,5 60,2 222 38,1 67 740860 & 740863 &
DN 3" 135 76,2 72,9 241 38,1 97 740866 & 740869 &
DN 4" 159 101,6 97,4 263 38,1 119 740872 & 740877 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-3F
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740831
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740834
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740837
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740839
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740845
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740848
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740851
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740854
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740857
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740860
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740863
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740866
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740869
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740872
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740877
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Typ BBS-3F —n

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

4.3. Ersatzteilset

Hinweis:
Das Set besteht aus Schauglas, O-Ring und Stitzring.

moon £

—

W/_/,_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/,_//_/Q?
|
|

NN N
Nennweite Artikel-Nr. Artikel-Nr.
EPDM FEP

DIN

DN 08 740316 & 744678 &
DN 10 744679 & 744680 =
DN 15 744683 & 744684 =
DN 20 744687 & 744688 =
DN 25 744689 & 744690 =
DN 32 744691 & 744692 =
DN 40 744693 &= 744694 =
DN 50 740334 &= 744695 =
DN 65 744696 & 744697 =
DN 80 744698 = 744699 =
DN 100 744681 & 744682 =
ISO

DN 08 740492 = 740495 =
DN 10 740500 & 744722 =
DN 15 740515 & 740518 &
DN 20 740527 & 740530 &
DN 25 740539 & 740542 =
DN 32 740552 & 740555 &
DN 40 740561 & 740564 &
DN 50 740573 & 740575 =
DN 65 744727 & 744728 =
DN 80 744729 & 740581 &
DN 100 744723 & 744724 =
ASME

DNw" 744718 & 744719 &
DN3s" 740316 & 744721 &
DN2" 740347 & 740350 &
DN3 " 740365 & 740368 &
DN 1" 740381 = 740384 =
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-3F
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740316
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744678
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744679
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744680
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744683
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744684
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744687
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744688
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744689
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744693
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744694
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740334
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744696
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744697
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744698
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744699
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744681
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744682
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740492
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740495
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740500
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744722
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740515
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740518
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740527
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740530
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740539
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740542
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740552
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740555
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740561
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740564
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740573
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740575
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744727
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744728
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744729
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740581
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744723
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744724
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744718
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744719
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740316
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=744721
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740347
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740350
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740365
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740368
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740381
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740384
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Nennweite Artikel-Nr. Artikel-Nr.
EPDM FEP
DN 172" 740393 & 740396 &
DN 2" 740417 & 740420 &
DN 272" 740433 & 740436 =
DN 3" 740446 = 740449 =
DN 4" 740458 = 740461 =

5. Bestellinformationen

5.1. Biirkert eShop

5.2. Biirkert Produkftfilter

5.3. Bestelltabelle

Hinweis:

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie méchten Ihr gewlinschtes Blrkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fur Sie erreichbar, Melden Sie sich gleich
an und nutzen Sie die Vorteile,

Jetzt online einkaufen

Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand lhrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Birkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fur lhre
Anwendung,

Jetzt Produkte filtern

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,,4. Abmessungen® auf Seite 4.
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS-3F
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740393
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740396
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740417
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740433
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740436
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740446
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740449
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740458
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS&id=740461
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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