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Typ BBS-4S

Kombinierbar mit

Typ BBS-04 »

Platinvernetzter peroxidfreier
Silikonschlauch

Typ BBS-05 >
Klemmverbindung mit
SchweiBende nach DIN
11864 - 3 und BBS-Sterilkon-
tur

Typ BBS-06 >
Sterilkontur-Flanschverbin-
dung nach DIN 11864 - 2 mit
SchweiBende

Typ BBS-07 >
Sterilkontur-Blockflansch
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© Christian Biirkert GmbH & Co. KG, Anderungen vorbehalten

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Schlauchverschraubungen

» Ausgezeichnete Dichtungsverbindung mit platinvernetzten Silikon-
schldauchen BBS-04

 Alle medienberlhrten Materialien riickverfolgbar
» Wiederverwendbare Schlauchverschraubungen
» Geeignet fur CIP und SIP

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Diese Schlauchverschraubungen sind speziell konzipiert fiir die Verwendung mit
BBS- 04-Silikonschlduchen. In Abhangigkeit der bendtigten SchlauchgroBe

ist die entsprechende Verbindung auszuwahlen.

Die Schlauchverschraubungen sind Bestandteil des BBS Baukastensystems.
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Typ BBS-4S

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

1.  Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Abmessungen

Werkstoff
Medienberihrend

Nicht medienberiihrend
Oberflachenqualitat

Leistungsdaten
Betriebsdruck
Mediendaten
Betriebsmedium
Mediumstemperatur

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel , 4. Abmessungen” auf Seite 4.

Edelstahl 1.4435/316L
Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Edelstahl 1.4305/303 oder gleichwertig

Medienberiihrende Oberfldchen: RA < Ra 0,76 um (ASME BPE SF3),
weitere Oberflachen auf Anfrage

Siehe Datenblatt Typ BBS-04 »

Gase oder Flissigkeiten
Siehe Datenblatt Typ BBS-04 »

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Nennweite

Zulassungen und Konformitéten

Materialzertifikat

Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur

DIN DN 08...DN 50

ISO DN 08...DN 50

ASME DN Y2"...DN 2"

Kundenspezifische Lésungen auf Anfrage

31

-20..+80°C

2.  Zulassungen und Konformitaten

21. Konformitit

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

2.2. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformit&t mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.

3. Werkstoffe

3.1. BiirkertresistApp

Produkt-Webseite besuchen »

Biirkert resistApp - Bestidndigkeitstabelle
Sie mochten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in lnrem individuellen

Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Besténdigkeit priifen
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FLUID CONTROL SYSTEMS

4. Abmessungen

41. Schlauchverschraubung mit SchweiBanschluss

Hinweis:
Eine einwandfreie spaltfreie Anbindungsfunktionalitdt kann nur in Verbindung mit BBS- 04-Silikonschlduchen gewahrleistet werden. Weitere
Informationen zu den Silikonschlduchen entnehmen Sie dem Datenblatt Typ BBS-04 ).

DN 04...32, DN %4*..1" DN 40...50, DN 172"...2"

N7/ it
1 _ w

AR T MJ][{ _____
& @

SW1 SW2

\ Nennweite (3 Di L D SW1 SW2 Artikel-Nr.

\ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

'DIN

DN 08 10 8 50 22 13 20 742290 &
DN 10 12 10 54 277 15 24 742292 w2
DN 10 13 10 54 277 15 24 742293 &
DN 15 19 16 615 29,7 21 27 742295 w2
DN 20 23 20 73 38,6 24 36 742296
DN 25 29 26 84 49,5 32 46 743772°®
DN 32 35 32 96 57 M 55 742298 w2
DN 40 M 38 98,7 74 - - 742299 ¥
DN 50 53 50 M4 92 - - 742300 &
ISO

DN 08 13,5 10,3 54 277 14 24 742302 &
DN 10 17.2 14 615 29,7 19 27 742304 &
DN 15 213 181 70 38,6 22 36 742306 &
DN 20 26,9 237 84 49,5 32 46 742308 &
DN 25 33,7 297 96 57 M 55 742309 &
DN 32 42,4 38,4 85,6 74 - - 742310 &
DN 40 48,3 443 102,8 79,8 - - 742311 w2
DN 50 60,3 56,3 14 92 - - 742312 w2
ASME

DN V4" 6,35 4,57 42,3 22 22 17 742313 &
DN %" 9,53 775 54 277 14 24 742314 =
DN %" 12,7 9,4 64 29,7 32 27 742315 w2
DN %" 19,05 15,75 78,9 38,6 22 36 742316 =
DN 1" 25,4 22,1 95 49,5 32 46 742317 &
DN 1%%" 381 34,8 100,8 74 - - 742318 w2
DN 2 50,8 475 101,8 79.8 - - 742319 w2
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Typ BBS-4S

4.2. Schlauchverschraubung mit Klemmverbindung geman DIN 32676

Hinweis:
Eine einwandfreie spaltfreie Anbindungsfunktionalitét kann nur in Verbindung mit BBS-04-Silikonschlduchen gewahrleistet werden. Weitere
Informationen zu den Silikonschlduchen entnehmen Sie dem Datenblatt Typ BBS-04 ».

DN 04...32, DN %*..1" DN 40...50, DN 1%2"...275"

L

i = w

DTS 1000148886 DE Version: P Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 18.12.2024

ola ol 8l trd—— \\ - L o
S§V1 SW2 @ @

‘Nennweite ~ C Di L D sW1 sw2 Artikel-Nr.

| [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

'DIN
DN 08 25 8 39,5 22 17 20 742106 &
DN 10 25 10 49 217 17 24 742107 &
DN 15 34 16 50 297 19 27 742108 =
DN 20 34 20 64 386 22 36 742109 =
DN 25 50,5 26 78,5 49,5 32 46 74211 "
DN 32 50,5 32 90 56 4 54 744803 &
DN 40 50,5 38 89,7 74 - - 742112 %
DN 50 64 50 122,5 92 - - 742114 =
ISO
DN 08 25 10,3 49 21,7 17 24 742223 &
DN 10 34 10 49 277 17 24 742153 ®
DN 15 50,5 18/ 66 40 27 36 742119 &
DN 20 50,5 237 78,5 49,5 32 46 742226 7
DN 25 50,5 29,7 96 57 4 55 742127 &
DN 32 64 38,4 89,7 74 - - 742135 ®
DN 40 64 443 1018 78,8 - - 742139 =
DN 50 775 56,3 124 92 - - 742140 &
ASME
DN 4" 25 4,57 385 19,8 14 17 743031'®
DN %" 25 775 49 217 17 24 741989 =
DN %" 25 9,4 50 297 19 27 741993 =
DN %" 25 15,75 66 40 27 36 741995 =
DN 1" 50,5 221 78,5 49,5 32 46 742001 =
DN 17" 50,5 34,8 92,9 74 - - 742007 &
DN 2" 64 475 102 79,8 - - 742017 &
DN 2V5" 775 60,2 123 92 - - 743239 =
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=742127
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Typ BBS-4S

4.3.

Hinweis:

Schlauchverschraubung mit BBS-Sterilverschraubung (Bundstutzen)

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Eine einwandfreie spaltfreie Anbindungsfunktionalitét kann nur in Verbindung mit BBS- 04-Silikonschlauchen gewahrleistet werden. Weitere
Informationen zu den Silikonschlduchen entnehmen Sie dem Datenblatt Typ BBS-04 ».

DN 04...32,DN %*.1"

DN 40...50, DN 172"...2"

Di
—_—

c /i
L]

]

A

| 1

i - oy, LI
SW1 Sw2 s\w3 @

‘ Nennweite C Di L D SW1 SW2 SW3 Artikel-Nr.

| [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

'DIN
DN 04 219 4 40 178 19 8 14 742027 &
DN 06 21,9 6 40 19,8 19 10 17 742030 &
DN 08 245 8 423 22 22 n 20 742034 &
DN 10 31,2 10 49 277 27 14 24 742056 &
DN 15 36,5 16 52 29,7 36 21 27 742040 &
DN 20 483 20 65 38,6 42 22 36 742042 &
DN 25 52 26 77 495 - 32 46 742043 &
DN 32 62 32 877 56 - 41 54 742046 &
DN 40 67 38 152,5 79,8 - - - 742048 &
DN 50 80 50 169,4 92 - - - 742050 &
IS0
DN 08 31,2 10,3 49 277 27 14 24 742056 ©
DN 10 36,5 14 52 29,7 32 19 27 742066 &
DN 15 46 18,1 64 386 36 22 36 742072 &
DN 20 48 237 79,3 495 42 28 46 742083 &
DN 25 52 29,7 121 57 46 32 55 742086 &
DN 32 62 384 m 74 - - - 742088 &
DN 40 67 443 132,8 79,8 - - - 742090 ©
DN 50 80 56,3 144 92 - - - 742091'®
ASME
DN v2" 219 4,57 423 22 22 1 17 742092'®
DN %" 219 77 49 277 27 14 24 742093 &
DN V2" 245 94 52 29,7 32 19 27 742094 &
DN %" 31,2 15,75 65 386 42 22 36 742095 &
DN 1" 36,5 221 79,3 49,5 42 28 46 742096 &
DN 17" 62 348 1334 74 - - - 742097 &
DN 2" 80 475 144,6 79,8 - - - 744798 &
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=742083
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Typ BBS-4S

4.4. Schlauchverschraubung mit BBS-Sterilklemmverbindung (Bundstutzen)

Hinweis:

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Eine einwandfreie spaltfreie Anbindungsfunktionalitét kann nur in Verbindung mit BBS- 04-Silikonschlauchen gewahrleistet werden. Weitere

Informationen zu den Silikonschlduchen entnehmen Sie dem Datenblatt Typ BBS-04 ».

DN 04...32,DN %*.1"

DN 40...50, DN 172"...2"

L
/
N 7y .
; 1 J
al 4t c—-—-—1L1dn
AR S L R
SW1 s>v2 @f @f
\ Nennweite Cc Di L D SW1 SW2 Artikel-Nr.
| [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
'DIN
DN 04 25 4 36,25 178 10 14 731524 &
DN 06 25 6 385 19,8 14 17 731526 &
DN 08 25 8 39,5 22 1 20 731528 &
DN 10 25 10 488 277 17 24 731534 =
DN 15 50,5 16 52 29,7 21 27 744899 ®
DN 20 50,5 20 6338 386 22 36 731535 &
DN 25 50,5 26 78,5 495 32 46 731537 =
DN 32 64 32 90 56 41 54 744900 &
DN 40 50,5 38 89,7 74 - - 731539 ®»
DN 50 64 50 125 92 - - 731541 &
ISO
DN 08 25 103 52 277 17 24 731471 %
DN 10 50,5 14 52 29,7 19 27 742534 &
DN 15 50,5 181 66 386 27 36 742536 %
DN 20 50,5 237 80,5 50 27 46 744894 w
DN 25 50,5 29,7 97 56 41 54 731485 &
DN 32 64 384 110 90 - - 731489 ®
DN 40 64 44,3 130 79,8 - - 731495 =
DN 50 775 56,3 146,6 92 - - 747797 &
ASME
DN 4" 25 4,57 38,4 19,8 14 17 731501 &
DN %" 25 775 395 22 14 20 747826 7
DN 75" 25 9,4 50,5 29,7 19 27 731503 ®
DN %" 50,5 15,75 66 40 27 36 731505 &
DN 1" 50,5 22,10 80,5 495 32 46 731510 ®
DN 155" 50,5 348 94,1 74 - - 731512 &
DN 2" 64 475 1028 798 - - 731514 &

Produkt-Webseite besuchen »
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731537
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=744900
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731539
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731541
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731471
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=742534
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=742536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=744894
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731485
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731489
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731495
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=747797
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731501
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=747826
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731503
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731505
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731510
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731512
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BBS4S&id=731514
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4.5. Schlauchverschraubung mit BBS-Sterilklemmverbindung (Nutstutzen)

Hinweis:

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Eine einwandfreie spaltfreie Anbindungsfunktionalitét kann nur in Verbindung mit BBS- 04-Silikonschlauchen gewahrleistet werden. Weitere
Informationen zu den Silikonschlduchen entnehmen Sie dem Datenblatt Typ BBS-04 ».

DN 04...32,DN %*.1"

DN 40...50, DN 172"...2"

%
- IR N

\ Nennweite Cc Di L D SW1 SW2 Artikel-Nr.

| [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

'DIN
DN 08 25 8 395 22 17 20 742576 7
DN 10 25 10 488 277 17 24 742578 %
DN 15 50,5 16 52 29,7 21 27 744908 &
DN 20 50,5 20 638 386 22 36 742580 =
DN 25 50,5 26 785 495 32 46 742581 =
DN 32 64 32 90 56 41 54 744909 &
DN 40 50,5 38 89,7 74 - - 742582 =
DN 50 64 50 12,5 92 - - 742583 =
ISO
DN 08 25 10,3 489 27,7 17 24 742543 %
DN 10 50,5 14 52 29,7 19 27 742549 &
DN 15 50,5 181 66 386 27 36 742551
DN 20 50,5 237 80,5 495 32 46 744902 &
DN 25 50,5 29,7 97 57 41 55 742554 &
DN 32 64 38,4 85,7 75 - - 742558 =
DN 40 64 44,3 103,4 79,8 - - 742561
DN 50 775 56,3 1225 92 - - 742563 &
ASME
DN %" 25 4,57 38,4 19,8 14 17 742564 %
DN %" 25 775 39,5 22 1 20 744903 ®
DN 5" 25 9,4 52 29,7 17 27 742566 =
DN %" 25 15,75 658 386 22 36 742567 &
DN 1" 50,5 221 775 495 32 46 742569 =
DN 1%5" 50,5 348 94,3 74 - - 742570
DN 2" 64,0 475 102,8 79,8 - - 742571
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TypBBS-4S burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

5. Gerate-Prozessanschliisse

51. Geeignete Schlauchabmessungen fiir Schlauchverschraubungen

Hinweis:
Eine einwandfreie spaltfreie Anbindungsfunktionalitdt kann nur in Verbindung mit BBS- 04-Silikonschlduchen gewahrleistet werden. Weitere
Informationen zu den Silikonschlduchen entnehmen Sie dem Datenblatt Typ BBS-04 ).

‘ Nennweite Innen-@ x Wandstérke KenngroBe Funktionsteil

\ [mm]

'DIN
DN 08 8x3,2 IC
DN 10 10x4,75 ID
DN 15 12,7 %x 4,75 IE
DN 20 19x%58 IF
DN 25 25,4 %6,35 IG
DN 32 32x7 IH
DN 40 38x7 Il
DN 50 55x7 IK
ISO
DN 08 10x4,75 ID
DN 10 12,7%x 4,75 IE
DN 15 19%58 IF
DN 20 25,4%6,35 IG
DN 25 32x7 IH
DN 32 38x7 I
DN 40 45x7 N]
DN 50 55x7 IK
ASME
DN V4" 5x25 IA
DN %" 8x3,2 IC
DN 1V2" 12,7 x4,75 IE
DN %" 19x%5,8 IF
DN 1" 25,4%6,35 IG
DN 1V2" 38x7 Il
DN 2" 45x7 N]

6. Bestellinformationen
6.1. Biirkert eShop

Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert
Sie mdchten Ihr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt

bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr fur Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen
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Typ BBS-4S

6.2. Biirkert Produktfilter

6.3. Bestelltabelle

Hinweis:

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Biirkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mochten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Biirkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fiir Ihre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel , 4. Abmessungen” auf Seite 4.
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