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FICHA TECNICA

Tipo MS04

Puede utilizarse en combinacion
con:

Tipo 8905 >
Sistema de andlisis en
linea

Tipo 8920 >
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1000220819 | Estandar | ES | es | 202202 | 11

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Cubo de sensor redox

e Completamente compatible con sistemas biS y muchos otros
cubos de sensor

e Apto para cambio en caliente al sustituir el cubo de sensor durante
la operacién

e Minimo consumo de agua de medicion

¢ Disponible en dos variantes: estandar y con certificacidon para uso
con agua potable (ACS)

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las

representaciones y descripciones ofrecidas.

Descripcion del tipo

Este cubo de sensor mide el potencial de oxidacién/reduccion en el agua,
y esta concebido para su funcionamiento en una placa base fluidica en un
sistema de andlisis en linea Tipo 8905.

El valor del potencial redox es uno de los parametros mas importantes del
agua. Este valor indica la actividad del producto desinfectante; no se mide su
dosis, sino el efecto que produce su exceso.

Las conexiones eléctricas y fluidicas del sistema se realizan a través de la
placa base. El cubo de sensor se comunica con el sistema a través de la
interface bUS digital, a través de la cual es posible un registro en el sistema
de andlisis en linea completamente automatico. Cuando se conecta el sensor
al sistema, se registra automaticamente en el biS y puede ser parametrizado
a voluntad del cliente.

El cubo de sensor esta disponible en 2 versiones. La version estandar se
caracteriza por una proteccion frente al crecimiento bioldgico en el electrodo
de referencia, y se recomienda para aplicaciones sin cloro en el agua o con
cantidades minimas. La versién para agua potable no esta equipada con pro-
teccion frente a las incrustaciones, y se utiliza principalmente en aplicaciones
que requieren certificacion para uso con agua potable.
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1. Datos técnicos generales

Caracteristicas del producto

Material

Por favor, asegurese de que los materiales del equipo sean compatibles con el fluido que vaya a utilizar.
Obtendra informacién mas detallada en el capitulo «2.1. Tabla de resistencias — Burkert resistApp» en la pagina 4.

Cuerpo PPE+PS

Palanca PC

Juntas EPDM

Dimensiones Obtendra informacién mas detallada en el capitulo «3. Dimensiones» en la pagina 4.

Sensor redox

Célula de medicion potenciométrica de platino de 2 electrodos

Electrolito (electrodo de refe-
rencia)

e Version estandar: Ag/AgCl, 3 mol KCI con biocida para aplicaciones sin cloro (<0,2 ppm)
e \ersion para agua potable: Ag/AgCl, 3 mol KClI

Compatibilidad

Con el sistema de analisis en linea Tipo 8905, el contacto eléctrico y fluidico se realiza a través de
un sistema de placas base.

Encontrara informacién detallada en la ficha técnica del sistema de analisis en linea, consulte la
ficha técnica del Tipo 8905 » para obtener mas informacion.

Rango de medicion

2000...+2000 mV

Mantenimiento

Generalmente cada 12 meses; dependiendo de la calidad del agua

Datos de rendimiento

Medicion del potencial redox
Error en la medida

Tiempo de respuesta (t,,)
Datos eléctricos

+10 mV
<10 seg.

Tension de trabajo

24 V CC a través de la placa base del sistema Tipo 8905 mediante biS

Potencia absorbida

0,8 VA

Datos de los fluidos

Liquido

Agua sin particulas: agua potable, agua industrial

Rango de pH del liquido pH4...pH 9
Agua de medicion

Temperatura +3...+40°C
Presion PN3
Valores de caudal >6I/h

Conexion de proceso/tuberia y comunicacion

Conexién de proceso

A través de la vélvula de compresién en la placa base fluidica del Tipo 8905
Encontrara informacién detallada en la ficha técnica del sistema de andlisis en linea, consulte la
ficha técnica del Tipo 8905 P para obtener mas informacién.

Conexionado eléctrico

Mediante contactos hembra en la placa base fluidica Tipo 8905 conectada a un sistema buS
Encontrara informacion detallada en la ficha técnica del sistema de andlisis en linea, consulte la
ficha técnica del Tipo 8905 P para obtener mas informacion.

Transmision de datos
Comunicacién interna

Comunicacion externa a través
de luz LED de estado

A través de bUS (bus de sistema de Birkert, protocolo CANopen)
Segun NAMUR NE 107

Certificaciones y homologaciones

Normas

Tipo de proteccion segun la
norma IEC/EN 60529

e |P65 si estd conectado a una placa pasa
e |P20, como producto individual

Directivas
Directivas CE

Las normas aplicadas para la aprobacién de la conformidad con las directrices de la UE pueden
consultarse en el Certificado UE de tipo y/o la Declaracién de conformidad UE (cuando sea
aplicable).

Entorno e instalacion

Temperatura ambiente
Funcionamiento
Almacenamiento y transporte

0...+40°C
Cubo de sensor vacio y limpio
e -10...+60 °C para cubo de sensor sin electrodo de referencia

e +3...440 °C para cubo de sensor con sensor de referencia
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Humedad relativa del aire <90 %, sin condensacién

Altitud sobre el nivel del mar Max. 2000 m

Condiciones de funcionamiento Funcionamiento continuo

Movilidad del equipo Montaje fijo

Campo de aplicacion En interiores y exteriores (Proteja el equipo de interferencias electromagnéticas, radiaciones UV y
de influencias meteoroldgicas si lo utiliza en exteriores)

Categoria de instalacion Categoria | segun la norma UL/EN 61010-1

Grado de contaminacién Grado 2 segun la norma UL/EN 61010-1

2. Materiales

2.1. Tabla de resistencias - Biirkert resistApp

Biirkert resistApp - Tabla de resistencias

¢Quiere garantizar la fiabilidad y durabilidad de los materiales en su aplicacion
especifica? Verifiqgue su combinacion de fluidos y materiales en nuestro sitio web o en
nuestra resistApp.

. Compruebe ahora la resistencia quimica
Google Play

3. Dimensiones

Indicacion:
Valores en mm

101 56
89 44
83
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4. Instalacion de productos
4.1. Indicaciones de instalacion

Indicacion:
e El cubo de sensor esta concebido para uso con un sistema de andlisis en linea Tipo 8905. El cubo de sensor esta conectado a la
placa base del Tipo 8905.

e Se puede realizar también el montaje individual de la placa base sobre un carril DIN.

Consulte la ficha técnica del sistema de andlisis en linea Tipo 8905 » para obtener mas informacion.

Ejemplos de instalacion

Producto montado en el cuerpo de un sistema de andlisis en | Producto sin cuerpo montado sobre una placa base en un
linea Tipo 8905 riel normalizado (TS35)

e Cubo de sensor redox Tipo MS04

e Cuerpo Tipo 8905 con pantalla Tipo ME21 y controlador

Tipo ME25 Riel normalizado (TS35)

£

Placa base fluidica

Cubo de sensor

5. Caracteristicas y estructura del producto
5.1. Estructura del producto

Producto sin cuerpo para el Tipo 8905

N.° Element

1 Ranura para tarjeta Micro-SIM (para los datos de

configuracion)
Interface eléctrica
Pasadores de guia
Conexiones para fluidos
Palanca para:
e Bloqueo/desbloqueo del producto

O RhWOWDN

* Ejecucioén de tareas de mantenimiento
7 Pulsador de desbloqueo

8 Posicién de mantenimiento

9 LED de estado del cubo de sensor

10  Posicion desbloqueada

11 | Posicién bloqueada
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6. Informacion sobre pedidos

6.1. Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

¢ Desea encontrar y pedir rapida y directamente el producto o la pieza de recambio
Burkert que esta buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) esta disponible para
usted las 24 horas del dia. Registrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

6.2. Filtro de productos Biirkert

—l. , v b |
F' d - . . .

| iltro de productos Biirkert - Acceso rapido al producto mas adecuado

pocess Comection | votaae /Froavency | e sk 1 Sealing rt

Tipol

» » ¢ Desea realizar una seleccioén rapida y comoda adecuada a sus necesidades?

Advanced fiters. Collapse all filters. . . , ’a ,
Aproveche el filtro de productos Blrkert y encuentre el articulo que mas se adecue a

su aplicacion.

Nominal pressure min - Nominal pressure max - Nominal pressure ma»
(gas)

: 2 bar
r ofl————— & Filtre ahora sus productos
4 5 *—

6.3. Tabla para la realizacion de pedidos

Indicacion:
Se debe utilizar el cubo de sensor redox en un sistema.

Compruebe los datos de pedido del sistema de andlisis en linea Tipo 8905, consulte la ficha técnica del Tipo 8905 ) o contacte con
su socio en Blrkert.

Descripcion N.° de
articulo

Cubo de sensor redox

Versién para agua potable (sin proteccion frente a incrustaciones), certificacion ACS 567627 &

Version estandar (con proteccion frente a incrustaciones) 570692 &

6.4. Tabla para la realizacion de pedidos de accesorios
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Descripcion N.° de
articulo

Solucién amortiguadora, 50 ml

475 mV 807045 =

Electrodo de referencia externo

Versién para agua potable (sin proteccion frente a incrustaciones), certificacion ACS 570699 &

Versién para agua potable (sin proteccion frente a incrustaciones) 566084 =

Version estandar (con proteccion frente a incrustaciones) 574042 =

Juego de repuestos

Célula de medicion 568039 &
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