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FICHA TECNICA

Tipo MZ20

Puede utilizarse en combinacion
con:

Tipo 8905 4

Sistema de andlisis en
linea

Tipo ME24 >

Tipo 8920 >
Burkert Communicator

1000282424 | Estandar | ES | es | 202202 | 05

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Sistema de limpieza

e |impieza completamente automatica para cubos de sensor de la
serie MSxx

e FEvita que se produzcan depdsitos en el sistemay en los cubos de
sensor, permitiendo unas mediciones estables a largo plazo

¢ Diferentes soluciones de limpieza para contaminacién de tipo
organico e inorganico

¢ Proceso de limpieza de libre definicion dependiendo del tipo de
aplicacion

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las

representaciones y descripciones ofrecidas.

Descripcion del tipo

El moédulo de limpieza MZ20, junto con un modulo de control ME24, es
totalmente compatible con el sistema Tipo 8905.

El sistema de limpieza elimina la suciedad de los fluidos y de la superficie
los sensores de los cubos de sensor conectados empleando como maximo
dos liquidos de limpieza. La limpieza transcurre de forma completamente
automatica.

Si se demanda un procedimiento de limpieza, por ejemplo mediante el
temporizador de un moédulo de control, el sistema de limpieza llevara a cabo
los pasos necesarios.

Detencion del agua de medicion -> Dosificacion del liquido de limpieza ->
Espera durante el tiempo de actuacién -> Aclarado -> Si es necesario, nueva
dosificacion del liquido de limpieza -> etc.

El usuario puede configurar todos los tiempos y criterios; de ese modo
se ajusta de forma 6ptima cada uno de los ambitos de aplicacion. Los
parametros de limpieza se pueden ajustar bien mediante la pantalla tactil
de 7" del sistema de analisis en linea o bien a través del software Blrkert
Communicator.

Mediante el uso del sistema de limpieza, se reduce el nimero de limpiezas
manuales de los sensores, mejorando la estabilidad a largo plazo de

las mediciones. El sistema de limpieza en si funciona sin necesidad de
mantenimiento, a excepcion de la sustitucion de los recipientes que
contienen las soluciones de limpieza.

Visite la pagina web del producto »

© Christian Burkert GmbH & Co. KG, se reserva elderecho de realizar modificaciones


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ20
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME24
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME24
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920

Tipo MZ20 o

burkert

Tabla de contenidos

1. Datos técnicos generales 3

2. Materiales 4

2.1. Tabla de resiStencCias — BUIKErt reSISTADD ... e ittt e et e et e e e e e s e e e e ae e e s asne e e enseeeaanneeaanneeesanseeesnneeenaes 4

3. Dimensiones 4

4. Instalacion de productos 5

v N [ To [ o= Tt o Ta Tot i e [N g T = 1= oo o RSP OPOPRRPPRN 5

Instalacion para el funcionamiento a través de una fuente de alimentacion externa...........cccoooerieereeeienee s 5

Instalacion para el funcionamiento a través de una red DUS..........cocoiiiiiiiiiii e 5

5. Funcionamiento del producto 6

L0 R =T Vo] oY T3 [ 4 1=V o o T o PSRN 6

6. Caracteristicas y estructura del producto 6

6.1, ESIrUCIUIA Al PrOAUCTO ...ttt h e st e e e e e e b e e e ae e e bt e s et e b e e e ab e e ebe e st e e sbneeneasnneenes 6

7. Accesorios para el producto 7

8. Informacion sobre pedidos 7

8.1. Burkert eShop - Pedidos cOmMOd0os CON €Nrega rAPIT@ ... ...ccuerueerrerieirereeie e r e sre e sr e nesr e e e e nneeeneas 7

8.2.  Filtro de ProduCTOS BUIKEIT..........oiiiiiiiiiie ettt ae et e e e e e bt e saa e e bt e e bt e sbe e st e e steesneesaneenee 7
FSTRC T = o1 P= W o ¥- U= P- WY1 2= Voo Yo e L= 0 T=T o [ o TSRS

8.4. Tabla para la realizacidon de pedidos de accesorios

DTS 1000580491 ES Version: A Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 14.07.2023

Visite la pagina web del producto » 219


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ20

Tipo MZ20 o

burkert

1. Datos técnicos generales

Caracteristicas del producto

Material

Por favor, asegurese de que los materiales que componen el equipo sean compatibles con el fluido que vaya a utilizar.
Obtendra informacién mas detallada en el capitulo «2.1. Tabla de resistencias — Burkert resistApp» en la pagina 4.

Este producto incluye las vélvulas Tipo 0331 y Tipo 0127, consulte la ficha técnica del Tipo 0331 Py la ficha técnica del Tipo
0127 P para obtener mas informacion.

Piezas que no estan en contacto con el fluido

Cuerpo PC (antracita, estabilizado a los rayos UV, UL94 V0)

Bloque principal PA 6C (negro)

Prensaestopas TPE (negro)

Piezas en contacto con el fluido

Junta EPDM

fluidica PP, aluminio

Conexiones para fluidos Acero inoxidable

Dimensiones Obtendra informacioén mas detallada en el capitulo «3. Dimensiones» en la pagina 4.
Peso 1,3 kg (con la menor cantidad posible de médulos adicionales)

Compatibilidad Con sistema de andlisis en linea Tipo 8905 »

Accesorios para el producto

Otros accesorios Obtendra informacion mas detallada en los capitulos «7. Accesorios para el producto» en

la pagina 7 y «8.4. Tabla para la realizacion de pedidos de accesorios» en la pagina

Datos eléctricos

Tensién de trabajo 24V CC £10% a través de la placa base del sistema Tipo 8905 mediante buS o fuente de
alimentacion externa

Potencia absorbida 14 VA

Datos de los fluidos

Liquido e Agua sin particulas: agua potable, agua industrial
¢ Productos quimicos: todos aquellos liquidos de limpieza permitidos y autorizados por

Burkert

Temperatura del liquido +3 °C...+40 °C (agua de medicién)

Presion del liquido PN 3 (agua de medicion)

Conexion de proceso/tuberia y comunicacion

Comunicacion interna A través de bUS (bus de sistema de Blrkert)

Certificaciones y homologaciones

Normas
Tipo de proteccion segiin lanorma e IP20 (médulo de limpieza MZ20)
IEC/EN 60529 « IP65 (sistema de limpieza para 8905 consistente en MZ20, 3xBEF1, 2x ME29 y ME24)

CEM (compatibilidad EN 61000-6-4
electromagnética)

Directivas

Directivas CE Las normas aplicadas para la aprobacién de la conformidad con las directrices de la UE
pueden consultarse en el Certificado UE de tipo y/o la Declaracién de conformidad UE
(cuando sea aplicable).

Entorno e instalacién
Temperatura ambiente e Funcionamiento: 0 °C...+40 °C
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e Almacenamiento: -20 °C...+70 °C
Humedad relativa del aire < 95 %, sin condensacion
Altitud sobre el nivel del mar Max. 2000 m

Visite la pagina web del producto » 3|9


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ20
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905

Tipo MZ20 o

burkert

2. Materiales

2.1. Tabla de resistencias - Biirkert resistApp

3 ‘ Biirkert resistApp - Tabla de resistencias

¢Quiere garantizar la fiabilidad y durabilidad de los materiales en su aplicacion
especifica? Verifiqgue su combinaciéon de fluidos y materiales en nuestro sitio web o en
nuestra resistApp.

Compruebe ahora la resistencia quimica

3. Dimensiones
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4. Instalacion de productos
4.1. Indicaciones de instalacion

El sistema de limpieza se coloca delante del sistema de analisis en linea Tipo 8905.
El montaje se realiza sobre un carril DIN segun la norma EN 50022.

Carril DIN

Sistema de limpieza

La salida de los fluidos del sistema de limpieza esta conectado a la salida de fluidos del sistema de andlisis en linea. De este modo
se genera una conexion eléctrica.

El sistema de limpieza se debe conectar al biS mediante el correspondiente cableado.

Dependiendo de su ubicacién en el bus, debera estar provisto de una resistencia de terminacién de 120 Ohm.

Instalacion para el funcionamiento a través de una fuente de alimentacion externa

° °] 1 N°  Element
1 | Sistema de andlisis en linea Tipo 8905
11 2  Desviacion del agua de medicion
10 - @ 3 | Tolva de descarga
9 L L = 4  Agente de limpieza 1
T — 1 2 5  Cable de conexion eléctrica estandar entre el sistema
88— ’ de limpieza y el sistema de analisis en linea
3 6  Entrada del agua de medicién
7 ﬁ 7  Conexién a una fuente de alimentacion externa
6 ° ° 8 | Conexion para el agente de limpieza 2
9  Distribuidor en Y con interrupcion de la tensién
5 10 Resistencia de terminacion
11 Manguera de conexion para agua de medicién entre
el sistema de limpieza y el sistema de analisis en
4 linea
Instalacion para el funcionamiento a través de una red biiS
° M 1 N.° Element

Sistema de andlisis en linea Tipo 8905

Desviacién del agua de medicion

Tolva de descarga

Resistencia de terminacion

Cable de conexion eléctrica (fuente de alimentacién)
entre el sistema de limpieza y el sistema de andlisis
J en linea

(&)
0
P\

@
ah 0N =
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5. Funcionamiento del producto
5.1. Principios de medicién

El agua de medicion fluye a través del sistema de limpieza y, a continuacion, pasa al sistema de andlisis en linea. En funcién de la
configuracion, habra una o dos conexiones disponibles para el agente de limpieza. Durante un ciclo de limpieza, la corriente de agua
de medicion se interrumpe, y el agente de limpieza empieza a circular por el sistema de analisis en linea. Una vez transcurrido el
tiempo de actuacion programado, la corriente de agua de medicién vuelve a circular.

Caracteristicas y estructura del producto

6.1. Estructura del producto

N.° Element
© 1 1 Moédulo MZ20
es: 2 | Conexion bUS (entrada)
3  Moddulo ME24
4  Moddulo ME29
5 5  Modulo BEF1
\ _ 6  Tapon®
NP 8 7 Modulo BEF1
. 8  Entrada del agua de medicion
1.) Cuando no se vaya a utilizar la conexion para la solucién de limpieza, se debera
J cerrar con los tapones suministrados con tal fin.
IQ =
T 5
6
[«
7
© ) 8
N.° Element
@ 1 Resistencia de terminacién
2 | Conexion biS (Output)
i 3  Moddulo ME29
1 4  Moddulo BEF1
5 | Entradas de agente de limpieza™
6 | Salida de agua de medicion
I 1.) Cuando no se vaya a utilizar la conexion para la solucion de limpieza, se debera
] cerrar con los tapones suministrados con tal fin.
N o—4
—5
o) 6
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7. Accesorios para el producto

Indicacion:
Para configurar un equipo sin pantalla, utilice el juego de interface USB-buS Tipo 8923.

Consulte «8.4. Tabla para la realizacion de pedidos de accesorios» en la pagina 8 para obtener informacion sobre pedidos.

Accesorio N.° Descripcion

1 | Inicio rapido

2 | Fuente de alimentacioén: 100...240V CA /24 V CC 1 Ay adaptador de red
para uso en cualquier lugar del mundo

3 Resistencia de terminacién buS en distribuidor biS en Y

4 | Conector M12 de 5 pines cableado con trenzado abierto
5

6

Cable de conexién buS con conector M12 de 5 pines, conector Micro-USB

Adaptador biS con conector M12 de 5 pines, codificado A sobre conector
M12 de 5 pines, codificado A

7 bUS-Stick (adaptador USB a biS/CANopen)

8 Cable de conexién buS con conector M12 de 5 pines, conector mini-USB y
conector circular para la fuente de alimentacion

9 Llave magnética

10 CD-Communicator (licencia con 30 dias de validez sin registro, actualiza-
ciones y registro de licencia a través de la pagina web de Blrkert).

8. Informacion sobre pedidos

8.1. Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

Biirkert eShop - Pedidos comodos con entrega rapida

¢ Desea encontrar y pedir rapida y directamente el producto o la pieza de recambio
Birkert que estd buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) esta disponible para
usted las 24 horas del dia. Registrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

8.2. Filtro de productos Biirkert

= @ b |
I' § , / Saf Filtro de productos Biirkert - Acceso rapido al producto mas adecuado
ot

Process Connection | Voltage / Froquency e

¢ Desea realizar una seleccioén rapida y comoda adecuada a sus necesidades?
Aproveche el filtro de productos Blrkert y encuentre el articulo que mas se adecue a
su aplicacion.

) sornins (JI) coeeseat e

Nominalprossuromin  + Nominal pressure max - Nominal pressure ma»

(gas)

s 2 bar
’ ofl————— & Filtre ahora sus productos
4 5 *—
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8.3. Tabla para la realizacion de pedidos

Descripcion N.° de
articulo
Sistema de limpieza, 2 soluciones 567124 &

Visite la pagina web del producto » 719


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ20
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ20&id=567124

Tipo MZ20 ==

burkert

8.4. Tabla para la realizacion de pedidos de accesorios

Descripcién N.° de
articulo
Solucién de lavado
Acido 250 ml 807478 &
1000 ml 807479 &
5000 ml 807480 &
Alcali 250 ml 807486 &
1000 ml 807487 &
5000 ml 807489 &
Tecnologia de conexiones eléctricas
Cable alargador biS, conector macho/hembra recto 1m 772404 =
3m 772405 =
5m 772406 =
Alargador de cable buS, extremo libre/conector hembra recto im 772409 &
3m 772410 &
5m 772411 &
Conector macho M12 buS, acodado 772419 &
Distribuidor biS en Y 772420 =
Distribuidor en Y bUS con interrupcion de la tensién 772421 &
Interface USB biS (consulte el capitulo «7. Accesorios para el producto» en la pagina 7). 772426 =
Interface USB-bUS, stick y cable 772551 &
Otros materiales para la instalacion
Manguera de agua de medicién 4/6 mm 5m 567793 &
10m 567701 &
25m 567794 &
Juego con un reductor de presion (incluido un filtro de 100 ym, un punto de toma de muestras y dos conexiones 566319 &

G "), un soporte de pared con tuercas (para el reductor de presién), un manémetro (para el reductor de presion) y
dos acoplamientos de enganche rapido

— Conjunto de interfaces USB-bUS 1, Tipo 8923 772426 =

Obtendra informacion mas detallada en el capitulo «7. Accesorios para el producto» en la pagina 7.
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