
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8611
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8611
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8611
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2030
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2101
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8692
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8644
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S077


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S077
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S077
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S077
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S077
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7.	 Produktmerkmale und -aufbau
7.1.	 Produktaufbau
Hinweis:
•	 Das Gerät Typ SE36 + S077 besteht aus einem Bürkert-Inline-Sensor-Fitting Typ S077 ausgestattet mit einem Sensor mit Ovalrädern und 

einem Transmitter Typ SE36.
•	 Das Inline-Sensor-Fitting Typ S077 ermöglicht einen einfachen Einbau in Rohrleitungen von DN 15…DN 100. Der Transmitter Typ SE36 

kann auf jedes Inline-Sensor-Fitting Typ S077 montiert und mit einem Bajonettverschluss befestigt werden, siehe Datenblatt Typ S077  
für weitere Informationen.

Das Gehäuse des Gerätes enthält das Elektronikmodul und ein entnehmbares Display-/Konfigurationsmodul.

Das Gerät arbeitet auch ohne Display-/Konfigurationsmodul, aber um das Messgerät zu konfigurieren (d. h. Parameter einstellen oder 
zurücksetzen, anzuzeigende Angabe konfigurieren, Zugriffscode eingeben…) sowie zur kontinuierlichen Visualisierung der gemessenen und 
verarbeiten Daten ist das Display-/Konfigurationsmodul erforderlich.

Inline-Sensor-fitting 
Typ S077

Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul 
(enthalten oder einzeln erhätlich)

Durchflusstransmitter
Typ SE36

ELEMENT Messgerät
für Durchflussmessung 
Typ SE36 + S077

Inline-Sensor-Fitting aus Edelstahl 
(nur Beispiel)

8.	 Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert-Produkten
Beispiel:

Typ SE36 + S077

Typ 8801 
ELEMENT On/Off  Ventilsysteme

Typ 0142 
Servogesteuertes 

2/2-Wege-Membranventil

Typ 8611 
eCONTROL -  Universalregler

Typ 8619 
multiCELL - 

Transmitter/Controller

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S077
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8801
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=0142
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8611
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8619
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9.	 Bestellinformationen
9.1.	 Bürkert eShop

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder -Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an 
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

9.2.	 Empfehlung bezüglich der Produktauswahl
Hinweis:
Bitte achten Sie bei der ausschließlichen Bestellung von Geräten ohne Display-/Konfigurationsmodul darauf, dass Sie zur Parametrierung des 
Gerätes ein Display-/Konfigurationsmodul mitbestellen müssen (siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 12).

Ein Durchflussmessgerät Typ SE36 + S077 besteht aus einem kompakten Durchflusstransmitter Typ SE36, einem abnehmbaren Display-/
Konfigurationsmodul und einem Inline-Sensor-Fitting Typ S077.

Siehe Datenblatt Typ S077  für weitere Informationen.

Um ein vollständiges Gerät zu erhalten, müssen zwei oder drei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben 
erforderlich:
•	 Artikel-Nr. des kompakten Durchflusstransmitters Typ SE36 welcher mit oder ohne Display-/Konfigurationsmodul verfügbar ist (siehe 

Kapitel „9.4. Bestelltabelle“ auf Seite 12)
•	 Artikel-Nr. des abnehmbaren Display-/Konfigurationsmoduls, falls benötigt (siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 12)
•	 Artikel-Nr. des ausgewählten Inline-Sensor-Fittings Typ S077 (siehe Datenblatt Typ S077 )

9.3.	 Bürkert-Produktfilter

Bürkert-Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? 
Nutzen Sie den Bürkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre 
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36
https://www.burkert.com/ds-shop
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S077
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=S077
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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9.4.	  Bestelltabelle

Transmitter Typ SE36

Hinweis:
•	 Alle Einstellungen sowie der Digitalausgang müssen mit dem Display-/Konfigurationsmodul konfiguriert werden (muss separat bestellt 

werden).
•	 Die folgenden Artikel-Nr. verfügen stan dard mä ßig über einen durchsichtigen Deckel.

Betriebs–span-
nung

Ausgang UL-Zulassung Elektrischer Anschluss 1.) Artikel-Nr.
Ohne Display-/ 

Konfigura–
tionsmodul

Mit Display-/ 
Konfigura–
tionsmodul

14…36 V DC 2 Ausgänge: 
1 x Transistor NPN 
+ 1 × 4…20 mA (2-Leiter)

– 1 x 5-poliger M12-Stecker 560880  561880 
UL- Recognized 560883  561883 

3 Ausgänge: 
2 x Transistoren NPN/PNP 
+ 1 × 4…20 mA (2-Leiter)

– 560881  561881 
UL- Recognized 560884  561884 

12…36 V DC 4 Ausgänge: 
2 x Transistoren NPN/PNP 
+ 2 × 4…20 mA (3-Leiter)

– 1 x 5-poliger M12-Stecker und 1 
x 5-polige M12‑Buchse

560882  561882 
UL- Recognized 560885  561885 

1.)	 Muss separat bestellt werden (siehe Kapitel „9.5. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 12): M12-Stecker/Buchse (nur 1 M12-Buchse für die Variante mit 1 × 4…20 mA-Ausgang, 1 M12-Ste-
cker und 1 M12-Buchse für die Variante mit 2 × 4…20 mA-Ausgängen des Geräts)

9.5.	  Bestelltabelle Zubehör

Beschreibung Artikel-Nr.
Ersatzteil
Undurchsichtiger Deckel mit Dichtung (1 x Schraubendeckel und 1 x EPDM-Dichtung + 1 x Vierteldrehung-Verschlussde-
ckel und 1 x Silikondichtung)

560948 

Durchsichtiger Gehäusedeckel mit Dichtung (1 x Schraubendeckel und 1 x EPDM-Dichtung + 1 x Vierteldrehung-Ver-
schlussdeckel und 1 x Silikondichtung)

561843 

Elektrischer Anschluss
M12-Buchse mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, 5-polig, gerade, zum Verdrahten 917116 
M12-Stecker mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, 5-polig, gerade, zum Verdrahten 560946 
M12-Buchse mit angegossenem Kabel (abgeschirmt), 5-polig, gerade, Kabellänge: 2 m 438680 
M12-Stecker mit angegossenem Kabel (abgeschirmt), 5-polig, gerade, Kabellänge: 2 m 559177 
Konfigurationszubehör
Abnehmbares Display-/Konfigurationsmodul (mit Montageanleitung) 559168 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=560880
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=561880
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=560883
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=561883
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=560881
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=561881
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=560884
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=561884
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=560882
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=561882
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=560885
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=561885
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=560948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=561843
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=917116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=560946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=438680
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=559177
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36&id=559168
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=SE36
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