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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kompaktowe wymiary

Standard | PL | pl | 202205 | 05

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, zmiany zastrzeżone

Termometr rezystancyjny Pt 100 

•	 Wersja kompaktowa

•	 Tworzywo w kontakcie z mediami 1.4571

•	 Szeroki zakres zastosowań dla neutralnych mediów i agresywnych 
cieczy

•	 Wersja z gniazdem kablowym lub kablem

Pomiar temperatury czujnikiem temperatury Pt 100 w rurce ze stali nierdzew-
nej, wkręcany i spawany wkład pomiarowy wg DIN 910 (niewymienny), szeroki 
zakres zastosowań dla neutralnych mediów i agresywnych cieczy. Klasa 
dokładności B (∆T [stopnie] = ±0,3 ± 0,005 T [°C])

Warianty produktów opisane w karcie charakterystyki mogą różnić się od prezentacji i opisu produktu.

Opis typu

Typ TST001
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1.	 Ogólne dane techniczne

Właściwości produktu
Wymiary Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „2. Wymiary” na stronie 3.

Materiały
Rura ochronna Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia pomiarowa Plan
Zakresy pomiarowe Do +125°C z końcówkami złącza 

Do +200°C z kablem
Kabel przyłączeniowy 3 m, izolacja silikonowa PTFE, ekranowany
Śrubunek Gwint zewnętrzny G ½
Gniazdo kablowe Typ 2508 wg DIN 43650 kształt A
Dopuszczenia i certyfikaty
Stopień ochrony IP 65
Środowisko i instalacja
Temperatura otoczenia Maks. +80°C

2.	 Wymiary
Wskazówka:
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3.	 Informacje dotyczące składania zamówień
3.1.	 eShop Bürkert — wygodne zamawianie i szybka dostawa

eShop Bürkert — wygodne zamawianie i szybka dostawa

Czy chcesz szybko znaleźć żądany produkt lub część zamienną firmy Bürkert i 
zamówić je bezpośrednio? Nasz sklep internetowy jest dostępny przez całą dobę. 
Zarejestruj się teraz i skorzystaj z jego zalet.

Kup teraz online

3.2.	 Filtr produktów Bürkert

Filtr produktów Bürkert — umożliwia szybkie znalezienie odpowiedniego 
produktu

Pragniesz łatwo i wygodnie wybrać produkt w oparciu o swoje wymagania 
techniczne? Skorzystaj z filtra produktów Bürkert i znajdź odpowiedni produkt do 
swojego zastosowania.

Filtruj produkty teraz

3.3.	 Tabela zamówień

Przyłącze elektryczne Długość montażowa Nr art.
[mm]

Kabel 3 m 50 783713 
Kabel 3 m 100 783714 
Gniazdo kablowe 50 783715 
Gniazdo kablowe 100 783716 

https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter/
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=783713
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=783714
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=783715
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=TST001&id=783716


Bürkert — Wszędzie blisko Ciebie

Belgia
Dania
Niemcy
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Włochy
Holandia
Norwegia

Chiny
Hongkong
Indie
Japonia 
Korea
Malezja
Filipiny
Singapur
Tajwan

Republika 
Południowej 
Afryki

Rosja

Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie

Brazylia
Urugwaj

Kanada
Stany 
Zjednoczone

Australia
Nowa Zelandia

Wszystkie aktualne adresy 
można znaleźć na stronie 
internetowej
www.burkert.com
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74653 Künzelsau

Austria
Polska 
Szwecja
Szwajcaria
Hiszpania
Czechy
Turcja
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