burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Typ 2503
SOFT CLOSE (689999)

Geratesteckdose flir Whisper Valve

reigegeben) printed: 16.12.2025

Bedienungsanleitung fur alle Varianten



MAN 1000668976 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 16.12.2025

Technische Anderungen vorbehalten.
© Biirkert Werke GmbH & Co. KG 2017-2025
Technical documentation 2507/02_DEde_00810588_1060952075_9007200315778571 / Original DE



MAN 1000668976 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 16.12.2025

Typ 2503

Inhaltsverzeichnis

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Inhaltsverzeichnis
1 Zudieser Anleitung 4
1.1 Symbole 4
1.2 Begriffe und Abklrzungen 5
1.3 Hersteller 5
2 Sicherheit 6
2.1 Bestimmungsgemasser Gebrauch 6
2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise 6
3 Produktbeschreibung
3.1 Typschild 7
4 Technische Daten 8
4.1 Allgemeine Technische Daten 8
4.2 Normen und Richtlinien 8
5 Installation 9
5.1 Anschluss der Elektronik 9
5.2 Anschluss des Ventils 10
6 Deinstallation 1
7 Logistik 12
7.1 Transport und Lagerung 12
7.2 Rlcksendung 12
7.3  Entsorgung 12

3112



MAN 1000668976 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 16.12.2025

Typ 2503 burkert

Zu dieser Anleitung FLUID CONTROL SYSTEMS

1 Zu dieser Anleitung

Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und
Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich flr die Verwendung
des Produkts.

» Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollstandig lesen und beachten.
» Vor Arbeiten am Produkt zusatzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.
» Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

» Bei Fragen die Blrkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter Produkte.

» Artikelnummer vom Typschild in die Suchleiste eingeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung kdnnen je nach Produktvariante abweichen.

1.1 Symbole
GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fuhrt.

A WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfligigen Verletzungen flihren kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschaden am Produkt oder der Anlage.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

@ Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

» Markiert einen auszufihrenden Arbeitsschritt.
v Markiert ein Resultat.

Menu Markiert einen Software-Text.
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Zu dieser Anleitung FLUID CONTROL SYSTEMS

1.2 Begriffe und Abklrzungen

Die Begriffe und Abklrzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend fur folgende Definitionen.

Produkt Geratesteckdose Typ 2503

1.3 Hersteller

Burkert Fluid Control Systems
Christian-Burkert-Str. 13-17

74653 Ingelfingen

GERMANY

Die Kontaktadressen sind verfligbar unter Kontaki.

Weitere Informationen oder zuséatzliche Produkte bendtigt?

» Das gesamte Produktportfolio in unserem eShop entdecken.
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Sicherheit FLUID CONTROL SYSTEMS

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemasser Gebrauch
Der Typ 2503 Soft Close ist fiir die Verwendung mit dem Ventil Typ 6724 konzipiert.

» FUr den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten
zulassigen Daten, Betriebs- und Einsatzbedingungen beachten.

» Das Gerat nicht im AuBenbereich einsetzen.

» Gerat nurin Verbindung mit von Burkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeraten und
-komponenten einsetzen.

» Das Gerat nur in einwandfreiem Zustand betreiben und auf sachgerechte Lagerung, Transport,
Installation und Bedienung achten.

» Das Gerat nur bestimmungsgeman einsetzen.

2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise bericksichtigen keine bei Installation, Betrieb und Wartung auftretenden,
Zufalle und Ereignisse.

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerat.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat, den Druck abschalten und Leitungen entliften/entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat, die Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhltungs- und Sicherheitsbestimmungen flr elektrische Gerate beachten!

Verbrennungsgefahr/Brandgefahr bei langerer Einschaltzeit durch heiBe Geradteoberflache!

» Das Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten und nicht mit bloBen Handen
berthren.

Allgemeine Gefahrensituationen.

» Am Gerét keine inneren oder duBeren Verdnderungen vornehmen und nicht mechanisch belasten.
» Produkt oder Anlage vor ungewolltem Einschalten sichern.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installations- und Instandhaltungsarbeiten ausfiihren.

» Produkt gemaB der im Land giiltigen Vorschriften installieren.

» Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung einen kontrollierten Wiederanlauf des Prozesses
sicherstellen.

» Die allgemeinen Regeln der Technik einhalten.
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Produktbeschreibung FLUID CONTROL SYSTEMS

3 Produktbeschreibung

Die Zubehdrelektronik "Soft Close" wurde speziell fir das Magnetventil Typ 6724 entwickelt. Durch
die Elektronik wird das Schaltgerausch des Ventils deutlich reduziert. Es sind Werte < 20 dB(A)
erreichbar.

Die Elektronik schaltet das angeschlossene Ventil Uber ein externes Steuersignal. Im Schaltzeitpunkt
wird die Betriebsspannung am Ventil nicht schlagartig, sondern mittels einer Rampenfunktion "sanft"
ein- und ausgeschaltet.

3.1 Typschild
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1 Bestellnummer 2 CE-Kennzeichnung

3 Herstellcode
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Technische Daten FLUID CONTROL SYSTEMS

4 Technische Daten

4.1 Allgemeine Technische Daten

Typ 6724
Ventilwirkungsweise A BT

Dichtwerkstoff EPDM, FKM oder FFKM
Ventilbetriebsspannung 6..24V

Zulassige Lagertemperatur -10 ... +65°C

4.2 Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erflllt die zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung geltenden gesetzlichen
Anforderungen und wurde gemaR den relevanten europaischen Richtlinien/Verordnungen und
harmonisierten Normen entwickelt und geprift. Die Konformitat ist dokumentiert und bei Bedarf
durch Nachweise belegt. Die EU-Konformitatserklarungen finden sich hinter dem jeweiligen Typen
auf der Homepage country.burkert.com
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Installation FLUID CONTROL SYSTEMS
5 Installation
ACHTUNG!

Die Ventilschaltzeit (DIN ISO 12238:2001) verlangert sich durch die Elektronik bis zu 30 ms. Fur
eine optimale Gerauschreduzierung, sollte das Ventil vom Gehause entkoppelt befestigt werden,
um Koérperschall zu vermeiden (z. B. durch Befestigung an Zuleitungen oder Gummiaufhangung).

5.1 Anschluss der Elektronik
Kennzeichnung: siehe Beschriftung auf der Elektronik.
1 2 S [ —
= e %Il TN 2 I 4
% == 2 Nl . 2 = 5

Abb. 1: Anschluss des Ventils

Elektronik Eingangsseite (3 Litzen)

Anschluss Farbe Beschreibung Spannung

1 +Signal IN grau Steuersignal (digital) "low-Signal" 0...+2 V
"high-Signal" +5...424 V

2 GND schwarz Ground ov

3 +Ug rot Betriebsspannung fir Ventil  +12...4+24 V (It. Ventilaufdruck)

Elektronik Ausgangsseite (2 Litzen, Ventilstecker)

Anschluss Farbe Beschreibung
4 - schwarz Ventilanschluss -
5 + rot Ventilanschluss +

Siehe Installationshinweise zum Typ 6724 in der Bedienungsanleitung unter
country.burkert.com.
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Installation FLUID CONTROL SYSTEMS
5.2 Anschluss des Ventils
Druckanschluss am Ventileingang (NC- Anschluss):
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Abb. 2: Anschluss des Ventils

1 Betriebsspannung 2 Druckanschluss

Siehe Installationshinweise zum Typ 6724 in der Bedienungsanleitung unter
country.burkert.com.
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6 Deinstallation

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Siehe Deinstallationshinweise zum Typ 6724 in der Bedienungsanleitung unter
country.burkert.com.
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Log istik FLUID CONTROL SYSTEMS

7 Logistik

7.1 Transport und Lagerung
Gerat vor Nasse und Schmutz geschutzt in der Originalverpackung transportieren und lagern.

v

v

UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

v

Anschlisse mit Schutzkappen vor Beschadigungen schutzen.

v

Zulassige Lagertemperatur einhalten.

7.2 Rucksendung

Solange keine giltige Kontaminationserklarung vorliegt, werden an dem Gerat keine Arbeiten
oder Untersuchungen vorgenommen.

» Um das Gerat an Burkert zurlickzusenden, die Blrkert Vertriebsniederlassung kontaktieren. Eine
Ricksendenummer ist erforderlich.

7.3 Entsorgung

Umweltgerechte Entsorgung

» Nationale Vorschriften beziglich Entsorgung und Umwelt beachten.
» Elektrische und elektronische Gerdte separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com
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