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1 文档简介
本文件是使用说明书的补充说明。它介绍了在潜在爆炸性环境中使用时应遵守的安全说明和信息。

• 首次使用本产品之前，请阅读并遵守整个安全章节。

• 在开始对产品进行任何作业之前，请阅读并遵守本文档的相应部分。

• 保留本文档以供参考，并将其交给下一个用户。

• 如有任何问题，请联系 Bürkert 销售办事处。

使用说明书中的更多信息参见 country.burkert.com。

▶ 在搜索栏中输入铭牌上的产品编号。

1.1 符号

危险！

警告导致死亡或重伤的危险。

警告！

警告可能导致死亡或重伤的危险。

注意！

警告可能导致轻伤的危险。

注意！

警告可能对产品或设施造成损坏。

指示重要的附加信息、提示和建议。

指本文档或其他文档中的信息。

▶ 指示要执行的步骤。

指示结果。

Menu 指示软件用户界面文本。

https://country.burkert.com
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1.2 术语和缩写
本文档中使用的术语和缩写指以下定义。

设备 8098 型 FLOWave S 流量计符合 ATEX、IECEx、NEPSI 或 UL 认证，适用于潜在爆

炸性环境/危险场所

büS büS 是由 Bürkert 研发，以 CANopen 协议为基础的通信总线

Ex area 潜在爆炸性环境

防爆认证 获准用于潜在爆炸性环境
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2 指定用途
带 ATEX 标识的设备设计用于以下防爆组别：

• II 3G Ex ec IIC T4 Gc

• II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc

带 IECEx 或 NEPSI 标识的设备设计用于以下防爆组别：

• Ex ec IIC T4 Gc

• Ex tc IIIC T130°C Dc

带以下标记的设备适合在以下场所使用：

• Class I, Division 2 Group A, B, C, D, T41)

• Class II, Division 2 Group F, G, T130°C1)

• Class III, Division 1 and 21)

• 非危险场所

安全无故障运行的前提条件是正确运输、存放、安装、调试、运行和维护设备。

这些说明是设备的一部分。设备仅允许在这些说明规定的范围内使用。使用未在这些说明、操作手册、合同文

件或铭牌中提及的设备可能会导致严重的人身伤害或死亡、设备损坏或财产损失以及对周围区域或环境造成危

险。

▶ 该设备只能与 Bürkert 推荐和授权的第三方设备和组件配合使用。

1) 在危险场所使用时，请仅将本产品与经认可的 Turck Eurofast 电线和适当的 Turck lokfast 防护装置 (Lock-Euro-G) 搭配使用。
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3 特殊安全说明
危险！

为防止爆炸危险，不仅要遵守操作手册中关于在潜在爆炸区域使用的安全说明，还要遵守以下规定：

▶ 注意温度等级、环境温度、防护等级、扭矩和电压信息。

▶ 当气体或粉尘的点火温度低于潜在爆炸区域标签上标明的温度时，请勿在存在此类气体或粉尘的区域内使

用设备。

▶ 安装、操作和维护只能由合格的技术人员进行。

▶ 遵守适用的安全规定和适用的国家安全规定以及关于安装和运行的一般技术规则。

▶ 不要自行修理设备，而应用同等设备替换故障设备。

▶ 设备只能由制造商维修。

▶ 请勿使设备承受超过操作手册中规定限值的任何机械或热应力。

▶ 仅使用符合 IEC 60079-14 标准和当地法规要求的电缆。

危险！

移除连接器时有爆炸风险。

▶ 固定插口。请遵循插口制造商给出的建议。

▶ 移除连接器之前，请先切断设备电源。移除连接器时，请使用保护帽封闭接口。

危险！

打开设备时有爆炸风险。

▶ 仅当不存在爆炸性气氛时才打开设备。

▶ 设备调试前，请将设备关紧，并确保盖子已上锁。盖子已上锁，如果没有磁性解锁钥匙就无法打开盖子。

危险！

静电放电有爆炸风险。

如果突然放电，潜在爆炸区域内带静电的产品或人员面临着爆炸风险。

▶ 确保潜在爆炸区域内不会产生静电。

▶ 要清洁产品表面，请用湿布或防静电布轻轻擦拭表面。
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危险！

如果设备未接地，则有爆炸风险。

▶ 要将设备接地，请遵守 IEC 60079-14 标准和当地法规的要求。

▶ 要将设备接地，请使用外部接地螺钉。

3.1 具体使用条件
▶ 确保瞬态保护的设置值不超过设备电源连接处测得的峰值电压值的 140%。

▶ 本设备仅可在 EN/IEC 60664-1 标准所定义的污染等级至少为 2 的区域使用。

▶ 请勿在可能进行密集充电过程的粉尘环境中使用本设备。

▶ 最高环境温度取决于介质温度，请参阅证书附件中与安全相关的参数表。

▶ 遵守在潜在爆炸区域使用时的介质和环境温度，请参阅章节 3.3。
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3.2 潜在爆炸区域的附加标识

ATEX 和 IECEx 以及可选的 NEPSI

INERIS 21 ATEX 3008 X
II 3G Ex ec IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc

IECEx INE 21.0040 X
Ex ec IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T130°C Dc

IP64
-10 °C ≤ Tamb ≤ +60°C *refer to manual
-20 °C ≤ Tfluid ≤ +130°C *refer to manual
Tcable = 85 °C

Warning:
1.DO NOT CONNECT OR DISCONNECT WHEN ENERGIZED
2.DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
3.POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE
INSTRUCTIONS (only in dust atmosphere)

II    3G   Ex    ec    IIC    T4            Gc
II    3D   Ex    tc     IIIC   T130°C    Dc

1 2 3 4 5 6 7 8

图 1: ATEX 和 IECEx 附加标识以及可选的 NEPSI

1 防爆组别 2 气体防爆标识

3 粉尘防爆标识 4 点火保护类别

5 气体/粉尘组别 6 温度等级

7 产品防护等级 8 仅限 NEPSI 版本
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危险场所

Type 4X Enclosure
-10°C ≤ Tamb ≤ +60°C refer to manual
-20°C ≤ Tfluid ≤ +130°C refer to manual
Tcable = 85 °C

Class I, Division 2 Group A, B, C, D, T4
Class II, Division 2 Group F, G, T130°C
Class III, Division 1 and 2

Warning:
EXPLOSION HAZARD
DO NOT CONNECT
OR DISCONNECT
WHEN ENERGIZED /
AVERTISSEMENT -
RISQUE
D'EXPLOSION, NE
PAS BRANCHER NI
DEBRANCHER SOUS
TENSION.

Class I,    Division 2             Group A, B, C, D,   T4
Class II,   Division 2             Group F, G,            T130°C
Class III,  Division 1 and 2

1 2 3 4

图 2: 危险场所附加标识

1 等级标识（材料类型） 2 区域标识（存在可能性）

3 组别标识（材料属性） 4 温度等级

3.3 介质温度和环境温度

环境温度 −10 至 +60 °C

介质温度 −20 至 +110 °C 适用于连续运行

+110 至 +130 °C 适用于最长 1 小时
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介质温度与环境温度的依赖关系

环境温度

介质温度

温度允许最长 1 小时

图 3: 介质温度取决于环境温度
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介质温度 [°C] 环境温度 [°C]

−10 60

0 60

10 60

20 60

30 60

40 60

50 60

60 60

70 60

80 60

90 60

100 60

110 55

1202) 502)

1302) 452)

表 1: 介质温度与环境温度之间的依赖关系

3.4 防护等级
IP64：

如果设备已接线且盖子已上锁。

根据 UL50/50E: 4X：

如果设备已接线且盖子已上锁。

2) 允许运行最长 1 小时。
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3.5 在潜在爆炸区域进行清洁

确保清洁剂经认证适用于爆炸性环境。

3.6 防爆认证
仅当按照这些附加说明所述使用 Bürkert 设备时，防爆认证才有效。

如果对设备进行未经授权的更改，则防爆认证将失效。

本设备符合投放市场时适用的法律要求，并根据相关欧洲指令/法规和协调标准进行开发和测试。

符合性已记录，如有必要，还提供证据支持。您可以在主页 country.burkert.com 上的相应型号后面找到欧盟

符合性声明。

本产品已经过 NEPSI 认证，可在中国危险场所使用，证书编号为 GYJ25.1095X
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4 技术数据

污染等级 等级 2，依据 UL/EN 61010-1

通讯接口 CANopen/büS 或 IO-Link

带输出的版本的 büS 接口仅用于连接 Bürkert Communicator 软件以

进行设备的配置和软件更新。

电气数据

工作电压 12 至 35 V   ±10%，经滤波和整流

永久连接至安全特低压电路（SELV 电路）

功耗 ≤2.5 W

无输出消耗

输出

模拟量输出 12 至 35 V 

0 至 22.5 mA

功能性绝缘（IO-Link 版本不含）

数字输出 5 至 35 V 

最大 700 mA

功能性绝缘（IO-Link 版本不含）
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5 安装

为连接圆形插头，用户必须提供配套插口。配套插口不属于认证范围。

• ATEX/IECEx 版本的配套插口必须符合 IEC 60079-0、IEC 60079-7、IEC 60079-31 的要求。

• 根据 IEC 60529 标准，配套插口的防护等级必须至少达到 IP65。

• 流量计通电时不得断开连接器。当连接器不匹配时，应安装保护帽。

• 对于危险场所版本，将产品连接到经认可的 Turck-Eurofast 电线和适当的 Turck lokfast 防护装置 (Lock-

Euro-G)。

对于在美国的安装：

按照国家电气规范 (NEC) 进行安装：配套的 Turck-Eurofast 插头 P-FSV 5.64-*/M20 或 P-FSV 8-*/M20 应符

合 FM 证书编号FM17US0047X 及相关 Turck 控制图号QCF-00147。

对于在加拿大的安装：

按照加拿大电气规范 (CEC) 进行安装：配套的 Turck-Eurofast 插头 P-FSV 5.64-*/M20 或 P-FSV 8-*/M20 应

符合 CSA 证书编号1690200 及相关 Turck 控制图号NI-2.404。

电缆规格：

接地连接的连接直径：最小 4 mm²
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M12，5 针的引脚分配：

连接到：

• 无输出：工作电压

• CANopen/büS：工作电压和通讯

• IO-Link：工作电压、通讯和输出

引脚 分配

büS

分配

1

2

3

4
5

1 CAN 屏蔽 L+

2 +24 V DC

（12 至 35 V DC）

AO/DO

3 GND L−

4 CAN_H CQ

5 CAN_L 未连接

表 2: 5 针 M12 插头的引脚分配

M12、8 针的引脚分配：

连接至工作电压、通讯和输出。
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引脚 分配

（设备上的标示）

1

2

4

6
7

3

5
8

1 +24 V DC

（12 至 35 V DC）

2 GND

3 CAN_L büS

4 CAN_H

5 1AO/DO −

6 1AO/DO +

7 2AO/DO −

8 2AO/DO +

表 3: 8 针 M12 插头的引脚分配
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6 材料说明
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特性说明 允许值 含义

型号 8098 FLOWave 流量计

公称直径 08.0

10.0

15.0

20.0

25.0

40.0

50.0

65.0

80.0

0100

测量管道直径 (DN)

...3) − −

管道接口 TCxx/TGxx/TDxx 

HBxx 

HCxx 

RVxx

制药卡箍连接 

卫生法兰连接 

卫生卡箍连接 

乳制品用螺纹连接

...3) − −

显示屏尺寸 0 无显示屏

...3) − −

变送器型号 04 SE91（变送器 S）

电气连接 RE

RG

1 个 M12，5 针

1 个 M12，8 针

电气连接材料 2 不锈钢

...3) − −

扩展模块 1 0 无

...3) − −

3) 特性与认证不相关



型号 8098 型表面声波流量计-S 版
材料说明

20 | 20

特性说明 允许值 含义

测量参数 08

13

体积流量 + 温度 

体积流量 + 温度 + 密度 + 质量流量

...3) − −

通讯 BI

BU

SB

Bürkert büS + IO-Link

Bürkert büS

Service büS

...3) − −

输入/输出 0

U

W

无

2x 可配置的AO/DO

1x 可配置的AO/DO

...3) − −

IECEx 认证 0004 IECEx Ex ec IIC... + NEPSI Ex ec IIc...
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