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Tip 0290

Supapa magnetica cu 2/2-cai

Instructiuni de utilizare
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1 INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Instructiunile de utilizare contin informatii importante.

» Cititi instructiunile de utilizare cu grija si respectati indicatiile de siguranta.

> Instructiunile de utilizare trebuie sa fie accesibile fiecarui utilizator.
» Responsabilitatea juridica si garantia nu se aplica daca nu sunt respec-
tate indicatiile din instructiunile de utilizare.

1.1 Mijloace de reprezentare
» marcheaza indicatiile de prevenire a pericolelor.
— marcheaza etapele de lucru pe care trebuie sa le urmati.

Avertisment de vatamare:
PERICOL!
Pericol iminent. Vatamari grave sau mortale.
AVERTISMENT!
Pericol posibil. Vatamari grave sau mortale.

ATENTIE!
Pericol. Accidentari de severitate medie sau usoara.

Avertisment in privinta pagubelor materiale:
INDICATIE!
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2 UTILIZARE CONFORM DESTINATIEI

Utilizarea necorespunzatoare a tipului 0290 poate duce la punerea in

pericol a persoanelor, echipamentelor din imprejurimi si a mediului

inconjurator.

> Dispozitivul este conceput pentru dozarea, blocarea, umplerea si aerisi-
rea mediilor.

> Cu o priza pentru dispozitiv conectata si montata in mod corespunzator,
de exemplu Biirkert tip 2508, dispozitivul are tipul de protectie IP65 con-
form DIN EN 60529 / IEC 60529.

> Pentru utilizarea conform datelor specificate in contractele si instructiunile
de utilizare, respectati conditiile de functionare si de utilizare. Acestea
sunt prezentate in capitolul ,4 Date tehnice®.

> Instalati dispozitivul in conexiune cu dispozitivele si componentele terte
recomandate sau aprobate de Burkert.

> Conditiile pentru utilizarea sigura si ireprosabila sunt transportul adecvat,
depozitarea adecvata si instalarea, operarea si intretinerea realizate cu
grija.

> Utilizati dispozitivul numai conform indicatiilor.
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2.1 Definirea termenilor
Tn instructiuni, termenul ,Dispozitiv” se refera intotdeauna la Tip 0290.

2.2 Certificate

Dispozitivele cu omologare de tip au fost aprobate de catre Oficiul federal

pentru trafic motorizat sub numarul de omologare de tip
e1*72/245*2006/96*5791*00
si sunt introduse pe piatd cu marca de omologare de tip indicata.

e 1
03 5791
Puteti obtine un extras al omologérii de tip la adresa:

Burkert Werke GmbH
Zulassungsbeauftragter
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
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3 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA GENERALE

Aceste instructiuni de siguranta nu includ incidente si evenimente care
pot avea loc in timpul montarii, functionarii, mentenantei.

A\

Pericol din cauza presiunii inalte.

» Tnainte de a decupla conductele sau a supapele, opriti presiunea si
depresurizati conductele.

Pericol din cauza tensiunii electrice.

» Tnainte de interventia la nivelul dispozitivului sau a echipamentului , opriti
tensiunea si asigurati-o impotriva repornirii.

» Respectati reglementarile privind prevenirea accidentelor si reglementa-
rile privind siguranta pentru dispozitivele electrice.

Pericol de arsuri si / sau incendiu in timpul operarii neintrerupte din

cauza suprafetelor incinse ale dispozitivelor.

> Tineti la distanta dispozitivul de materiale sau medii inflamabile si nu atingeti
dispozitivul cu mainile neprotejate.

Pericol de accidentare din cauza defectiunilor functionale ale supa-

pelor cu tensiune alternativa (AC).

Nucleul fix produce supraincalzirea bobinei, care poate duce la defectiuni

functionale.

Monitorizati procesul de operare in privinta functionarii ireprosabile.
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Pericol de scurtcircuit

Scurgere de agent la nivelul imbinarilor suruburilor neetanse.

> Asigurati-va ca garniturile sunt asezate corect.

» Insurubati supapa si cablurile echipamentului cu grija.

Deschiderea imediata a supapei

Prin cresterea brusca a presiunii la supapa inchisa, supapa se des-
chide pentru scurt timp.

> In cazul mediilor periculoase, luati masuri de protectie daca este cazul.

Situatii de pericol generale.

Pentru a va proteja de vatamari, trebuie sa aveti in vedere

urmatoarele:

» Asigurati-va impotriva actionarii accidentale.

> Instalatiile si lucrarile de intretinere trebuie realizate numai de catre
personalul specializat.

» Dispozitivul poate fi operat numai daca se afla intr-o conditie impecabila
si avand Tn vedere instructiunile de utilizare.

> Respectati regulile generale cu privire la tehnologie.

» In domeniile care prezinta pericol de explozie, dispozitivul trebuie utilizat
numai conform specificatiilor de pe placuta de identificare separata
pentru medii cu pericol de explozie. Pentru utilizare, trebuie respectate
informatiile suplimentare anexate si instructiunile de siguranta pentru
domeniu cu pericol de explozie ale dispozitivului.
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» Dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica sau pneumatica,
trebuie asigurata o repornire definita sau controlata a procesului.

Pentru a proteja dispozitivul de pagube materiale, trebuie sa

aveti in vedere urmatoarele:

> Nu solicitati mecanic dispozitivul (de exemplu prin depozitarea
obiectelor, cum ar fi scula de insurubare, treapta sau bratul de
parghie).

> Nu realizati modificari la exteriorul carcasei dispozitivului. Nu vopsiti
componentele carcasei sau suruburile.

3.1 Garantia

Conditiile pentru pastrarea garantiei impun utilizarea corespunza-
toare a dispozitivului , in conformitate cu conditiile de functionare
specificate.

3.2 Informatii care pot fi gasite pe internet

Instructiunile de utilizare si fisa de date cu privire la Tip 0290 pot fi
gasite pe internet, pe site-ul: — Tip 0290

16
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4 DATE TEHNICE

4.1 Conditii de functionare
Urmatoarele valori* sunt specificate pe placuta de identificare:
* Tensiune (Toleranta = 10 %) / Tipul de curent

» Performanta bobinei (Sarcina activa In W — temperatura de
operare)

¢ Interval de presiune
» Materialul carcasei Alarma (MS) sau otel inoxidabil (VA)
* Material de etansare FKM, EPDM, NBR

* a se vedea urmatoarele indicatii ale placutei de identificare

Modul de functionare al supapei cu 2/2 cai:

A E(A) Supapa cu 2/2 céi,
o) | 5t 1%

iesirea A fara curent, cu actionare
1(P)

directa, este eliberata
IP65 conform DIN EN 60529 / IEC 60529 cu priza
pentru dispozitiv conectata si montata in mod cores-
punzator, de exemplu Burkert Tip 2508
max. +55° C,
sau a se vedea conditiile electrice de functionare
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Tipul de protectie:

Temperatura mediului:

Urmatoarele valori trebuie, de asemenea.respectate la supapele cu
certificare UL/UR:

Materiale de etansare
Mediul Temperaturi [°F] EPDM NBR FKM
Aer Medii -22..+194 +14...+176 +32...+194
Mediul ambiant -22...+130 +14...+130 +32...+130
Apa Medii +50...+194 +50...+176 +50...+194
Mediul ambiant +32...+130 +32...+130 +32...+130
Gaz inert | Medii -22...+194 +14...+176 +32...+194
Mediul ambiant -22...+130 +14...+130 +32...+130

Temperaturi de mediu permise in functie de materialul de etansare si
operarea bobinei:

Materialul ; Varialnte ?u : Variante fa'.lré
deetansare bolzme de inalta perfor- sistem electronic 50 Hz,
> manta sau redresor AC/DC* 60 Hz*
NBR -10...+80 °C -10...+80 °C
FKM 0...490 °C 0...+120 °C
EPDM -30...+90 °C -30...+100 °C

* Informatii cu privire la placuta de identificare

eben)printed: 21.04.2022
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Mediile permise in functie de materialul de etansare:

Conditii electrice de functionare

Materialul de Medii permise
etansare
NBR Medii neutre, aer comprimat, apa, ulei hidraulic
FKM Detergenti, uleiuri fierbinti
EPDM Medii cu ulei si lipsite de uleiuri, de exemplu apa fiarta

Timp de functionare

Daca nu exista alte specificatii pe placuta de identificare, sistemul magnetic
este adecvat pentru operare continua.

Pentru varianta de bobina de Tnalta performanta, se determina numarul
maxim de circuite potrivit conditiilor electrice de functionare.

Aceasta priveste dispozitivele cu urmatoarele puteri (specificati de pe
placuta de identificare):
80/6 W 90/7 W
120/8,5W 120/10 W

100/9 W

130/9 W 145/10 W

MAN-—-1080054
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Cu electronica de inalta performanta | Fara sistem
AC/DC electronic
50 Hz, 60 Hz
Temperaturile | max. +70 °C max. +55 °C
mediilor
ambiante
(intreruperea
operarii ,Jma-
ginea 2)
Modul de Operare continua Operare
operare Intreruperea operarii continua
(potrivit DIN (determinarea parametrilor de operare | intreruperea
VDE 0580) permisi, a se vedea ,Imaginea 1“ si operarii
Imaginea 2)
intrerupétor Dispozitivul dispune de o resetare a fara
de protectie intrerupatorului de protectie termica,
termica care opreste unitatea in cazul unei
incalziri anormale in timpul intreruperii
operarii. Reporniti numai dupa racire si
solicitati o noua comutare.
Tabel 1:  Conditii electrice de functionare

ben)-printed:21.04.2022
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intreruperea operarii pentru varianta cu electronica de fnalta perfor-
manta AC/DC

Valori caracteristice (potrivit DIN VDE 0580)

ty, — Timp de desfagurare

t., — Durata de conectare

t,, — Pauza fara curent

ED — Durata de conectare relativa

SH — Frecventa de comutare

_ 60
tSD[S] T T1 7
o S i
[e—E2—|
tso %
t 05 = EP8L .t fs]

100

‘ T ‘ tSP[S] = tSD[S] - tED[S]

Imaginea 1: Valori caracteristice de intrerupere a operarii pentru varianta cu

electronica de inalta performantd AC/DC
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Parametrii de operare admisi

100
= 90
Lo -
2 80 *
© N s\s
2 70 So
2 o... \\‘
8 60 o R Frecventa de
5 .
@ . comutare
s 50 6/min
°© 40 -
% 2 === 10/min
Y] .
E . eeeees 15/min
S 20
o

10

0 . . . . .
20 30 40 50 60 70
Temperatura mediului ambiant [°C]

Imaginea 2: Duraté de conectare relativa (ED) in functie de frecventa de comutare si
temperatura mediului ambiant

Indicatii importante cu privire la siguranta de functionare la
operarea continua!

La incetarea activitatii de lunga durata, se recomanda actionare miniméa
de 1-2 comutari pe zi.

..... en)printed: 21.04.2022
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Ciclul de viata

Frecventele de comutare inalte si presiunile Tnalte reduc ciclul de viata.

4.2 Conformitate

Tip 0290 este conform cu directivele UE in baza Declaratiei de conformitate
UE (daca este aplicabil).

4.3 Standarde

Standardele aplicate, care sunt utilizate pentru a demonstra conformitatea
cu directivele UE, pot fi gasite in certificatul de examinare UE de tip si/sau in
declaratia UE de conformitate (daca este aplicabil).

4.4 Placuta de identificare (exemplu)

Amplitudine nominald —— saeeceeciemeeeeeeeeeaaaaaa

Mod de functionare Materialul de etansare

Tip —l
0290 A 20,0 FKM VA
G 3/4 PN 0-16 bar

230V 50Hz 16 W

Materialul carcasei

>
a—,é Racord de cablu, interval de presiune
"4 Tensiune, frecventa, performanta
e £
. :g ce
19z 00153212 wivL
Numar de identificare 1

Codul producatorului

MAN-—-1080054
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5 MONTAJ
5.1 Instructiuni de siguranta

fﬁ PERICOL!

Pericol de vatamare din cauza presiunii inalte in instalatie.

» Tnainte de decuplarea conductelor sau a supapei, deconectati presiunea
si aerisiti conductele.

Pericol de vatamare prin electrocutare.

» Inainte de interventia la nivelul dispozitivului sau a instalatiei , opriti tensi-
unea si asigurati-o impotriva repornirii.

> Respectati reglementarile privind prevenirea accidentelor si reglementa-
rile privind siguranta pentru dispozitivele electrice.

f’i AVERTISMENT!

Pericol de accidentare din cauza montarii necorespunzatoare.

> Montarea trebuie realizata numai de catre personalul specializat cu
sculele corespunzatoare.

Pericol de vatamare din cauza inchiderii accidentale a instalatiei si a

repornirii necontrolate.

> Asigurati instalatia Tmpotriva actionarii accidentale.

» Dupa montare, asigurati efectuarea unei reporniri controlate.

A | frei hon)
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5.2 Tinainte de instalare

Pozitia de instalare: Pozitia de instalare este arbitrara. Preferabil: Unitatea

de antrenare n partea de sus.

— Tnainte de instalare, conductele trebuie verificate in privinta murdariei si
curatate, daca este cazul.

Filtru impotriva murdariei: Pentru functionarea

sigura a supapei magnetice, trebuie instalat un filtru

fmpotriva murdariei (< 400 pm)

la intrarea supapei.

INDICATIE!

La dispozitivele cu certificare in conformitate cu Directiva europeana
privind aparatele de gaz, instalarea filtrului este obligatorie.

5.3 Instalare

@ Materialul de etansare nu trebuie sa ajunga in dispozitiv.

—> Prindeti dispozitivul cu scula corespunzatoare (cheie fixa) pe carcasa si
insurubati conducta.

INDICATIE!

Atentie, pericol de rupere!
» Bobina nu trebuie utilizata ca brat de parghie.

MAN-1000540421-RO-\,

—> Verificati directia de debit:
Séageata de pe carcasa indica directia de debit (nu functioneaza in
directia opusa directiei de debit).

5.4 Instalatia electrica

{i PERICOL!

Pericol de vatamare prin electrocutare.

» Tnainte de interventia la nivelul dispozitivului sau a echipamentului , opriti
tensiunea si asigurati-o impotriva repornirii.

» Respectati reglementarile privind prevenirea accidentelor si reglementa-
rile privind siguranta pentru dispozitivele electrice.

f} AVERTISMENT!

Pericol de vatamare prin electrocutare in cazul in care nu exista un
contact conductor de protectie

intre bobina si carcasa.

» Racordati mereu contactul de protectie.

> Verificati contactul conductor de protectie dupa montarea bobinei.
Pericol de scurtcircuit sau de scurgere a mediului la insurubarile
neetanse.

> Asigurati-va ca garniturile sunt asezate corect.

> Tn§urubat,i bobina si priza pentru dispozitiv sau supapa si conductele cu grija.

orinted: 21.04.2022
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@ Respectati tensiunea si tipul de curent specificate pe placuta de iden-
tificare. Ondulatia remanenta maxima a curentului continuu 10 %.

Garnitura

Priza pentru dispozitiv aprobata,
de exemplu tip 2508, sau alte prize
pentru dispozitiv adecvate conform
DIN EN 175301-803 forma A

Imaginea 3: Instalatia electrica

- Tngurubat,i bine priza pentru dispozitiv (pentru tipurile aprobate consultati
fisa de date) si verificati apoi momentul de rotatie maxim 1 Nm.

—> Verificati pozitia corecta a garniturii.

—> Racordati contactul de protectie si verificati trecerea electricitatii intre
bobina si carcasa.

MAN-—-1080054
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6 TNTRE'[INERE, REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
6.1 Instructiuni de siguranta

f’: PERICOL!

Pericol de vatamare din cauza presiunii inalte in instalatie.

» Tnainte de decuplarea conductelor si a supapei, deconectati presiunea si
aerisiti conductele.

Pericol de vatamare prin electrocutare.

» Tnainte de interventia la nivelul dispozitivului sau a echipamentului , opriti
tensiunea si asigurati-o impotriva repornirii.

» Respectati reglementarile privind prevenirea accidentelor si reglementa-
rile privind siguranta pentru dispozitivele electrice.

é AVERTISMENT!

Pericol de vatamare din cauza lucrarilor de intretinere necorespunzatoare.

> intre’ginerea trebuie realizata numai de catre personalul specializat cu
sculele corespunzatoare.

Pericol de vatamare din cauza inchiderii accidentale a instalatiei si a

repornirii necontrolate.

» Asigurati instalatia Tmpotriva actionarii accidentale.

» Dupa intretinere, asigurati efectuarea unei reporniri controlate.

ioRa-Status-RL-(rel d I‘ J ben) prir\iArl: 21.04.2022
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6.2 Defectiuni

n cazul defectiunilor, verificati daca

« dispozitivul este instalat corespunzator,

« racordul electric si pentru fluide este realizat conform prevederilor,
« dispozitivul nu este deteriorat,

« conexiunile cu suruburi sunt stranse corespunzator,

« tensiunea si presiune sunt adecvate,

 conductele sunt curate.

Defectiune Cauza posibila

Supapa nu se comuta | Scurtcircuit sau intreruperea la nivelul bobinei

Presiunea mediului depaseste intervalul admis de
presiune

7 PIESE DE SCHIMB

f’: ATENTIE!

Pericol de vatamare, pagube materiale produse de piese
necorespunzatoare.

Accesoriile necorespunzatoare sau piesele de schimb nepotrivite pot
cauza vatamari si daune la nivelul dispozitivului si mediului ambiant.

» Utilizati numai accesorii originale precum si piese de schimb originale de
la firma Burkert.

7.1 Comenzi pentru piese de schimb

Puteti comanda seturile de piese de schimb SET 1 (set de bobine) sau SET
3 (set de piese de uzura) dupa numarul de identificare al dispozitivului.

INDICATIE!

Nucleul si / sau camera nucleului sunt murdare

Supapa nu se inchide | Compartimentul interior al supapei este murdar

Tn cazul in care supapa nu se comuta, va rugam si apelati la service-ul
dumneavoastra Burkert.

MAN-1000540421-RO-\,

Pentru varianta cu certificare, reparatiile trebuie realizate numai de catre
Blrkert.

gigegeben)-printed: 21.04.2022
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7.2 Privire de ansamblu asupra seturilor de piese de
schimb
SET 1 = set de bobine

SET 3 = set de piese de uzura

8 AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE,
ELIMINARE

INDICATIE!

DN 32, DN 40,

DN12 DN 50, DN 65

DN 20, DN25

SET 1

Imaginea 4: Privire de ansamblu asupra seturilor de piese de schimb

MAN-—-1080054

24

ioRa-Status-RL-(rel d-|-frei b )

Deteriorari in timpul transportului.
Dispozitivele protejate insuficient pot fi deteriorate in timpul transportului.

» Transportati dispozitivul intr-un ambalaj cu protectie
impotriva umezelii si a murdariei si rezistent la socuri.

* A se evita depasirea temperaturii de depozitare corespunzatoare.
Depozitarea necorespunzatoare poate provoca deteriorari
dispozitivului.

+ Depozitati dispozitivul intr-un mediu uscat si fara praf.

» Temperatura de depozitare —40...+80 °C.

Se pot provoca daune mediului inconjurator din cauza partilor conta-
minate de mediu ale dispozitivului.

« Eliminati dispozitivul si ambalajul in mod ecologic.

* Respectati reglementarile aplicabile in privinta eliminarii si reglemen-
tarile de mediu.

rinted: 21.04.2022
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