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1 ELSO LEPESEK

Az Elsé lépések tartalmazza az eszkdz hasznalatahoz szikséges legfon-
tosabb informacidkat és tudnivalokat. A részletes leiras a 2006-o0s tipusu
egyenesllékes szelep hasznalati utasitdsaban talalhato.

Orizze meg az Elsé 1épések Utmutatét, hogy minden hasznalé hozzafér-
hessen, és az eszkéz minden Uj tulajdonosanak is a rendelkezésére alljon.

@ A haszndlati utasitas az interneten letolthetd a kovetkezé cimrol:

www.burkert.com

Fontos biztonsagi informaciok!

Figyelmesen olvassa el az Elsé lépések utmutatot. Legféképp a Ren-
deltetésszerii hasznalat és az Altalanos biztonsdgi utasitisok fejezetre
figyeljen.

> Az Elsé |épések utmutatot el kell olvasni és meg kell érteni.

1.1 Jelolések
VESZELY!

Kozvetlen veszélyre figyelmeztet.

f’i FIGYELMEZTETES!

otencialisan veszélyes helyzetre figyelmeztet.

é VIGYAZAT!

Lehetséges veszélyeztetésre figyelmeztet.

FONTOS!

Anyagi karokra hivja fel a figyelmet.

@ Fontos kiegészit6 informaciokat, tippeket, javaslatokat jeldl.

A hasznalati utasitas vagy valamilyen mas dokumentumban levé
informaciodra utal.

» A veszélyek elkeriilésére vonatkozé utasitast jeldl.
— Elvégzendd munkamlveletet jeldl.

0
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FLUID CONTROL SYSTEMS Rendeltetésszerd hasznalat
2 RENDELTETESSZERU HASZNALAT 3  ALTALANOS BIZTONSAGI
A 2006-0s tipusu egyenesilékes szelep nem rendeltetésszerii hasz- UTASITASOK
nalata esetén a kozelben levé emberekre, berendezésekre és a kor- A biztonsagi utasitasok nem veszik szamitasba
nyezetre nézve veszélyhelyzetek allhatnak el6. + A beépités, a hasznalat és a karbantartas soran esetleg jelentkezé
> Az eszkoz folyékony vagy gaz halmazallapotu kdzegek térfogatara- véletlen eseményeket.

manak szabalyozasara szolgal. « Olyan helyi biztonsagi eléirasokat, amelyek betartasaért — a besze-

> Robbanasveszélyes terileten csak ilyen helyre engedélyezett esz- relést végz6 személyzetet illetden is — az lizemeltetd a felelSs (pl. forrd
kozoket szabad hasznalni. Ezeket az eszkdzoket kiilon ex-tipustabla kdzegek hasznalatakor figyelmeztets jelzés az eszkdzon).
jeloli. Hasznalatkor vegye figyelembe a kiilon ex-tipustabla adatait, az
ex-kiegészité Utmutatét, ill. a kiilon ex haszndlati utasitast. A

> Ahasznalathoz figyelembe kell venni a megengedett adatokat, az izemi Seértlé ‘| s 6 a Kb - iatt
és hasznalati feltételeket. Ezek az adatok megtalalhatok a szerzédéses SRS B e INEIMERS GO L7 e Vel e R T =

dokumentumokban, a hasznalati utasitasban és a tipustablan. A berendezésen vagy eszkdzon végzendé munka el6tt kapcsolja le

» Ovja az eszkozt karos kornyezeti hatasoktol (pl. sugarzas, légned- a nyomast, legtelenitse vagy Gritse ki a vezetekeket.

vesség, g6zok stb.). A bizonytalan pontokat az értékesitési osztallyal Sértilésveszely aramiités miatt (hozzaépitett elektromos

tisztazhatjak. részegységneél).

» Az eszkdz6n vagy a berendezésen végzendé munka elétt kapcsolja
le a feszultséget. Biztositsa visszakapcsolas ellen.

> Tartsa be a villamos készlilékekre vonatkozo, hatalyos balesetmeg-
el6zési és biztonsagi rendelkezéseket.

> Az eszkozt csak a Burkert altal javasolt vagy jovahagyott mas gyart-
manyu eszkozokkel és alkatrészekkel hasznalja.

> A biztonsagos, kifogastalan Uzemeltetés eléfeltételei: szakszer( szal-
litas, szakszer( tarolas és beszerelés, valamint korlltekinté kezelés

G e RS Az eszkozben és az eszk6zon levii mozgo alkatrészek sérilésveszélyt
' jelentenek.
> Az eszkozt csak rendeltetésszerlien hasznalja. . e
» Ne nyuljon a nyilasokba.
21 Az eszkoz fogalom meghatérozésa Az eszkdz forrd fellilete hosszi munkaciklus vagy forré hémérsékletii

kézeg esetén sériilésveszélyt és tlizveszélyt jelent.
> Csak véddkesztylvel nyuljon az eszkdzhoz.
» Tartsa tavol az eszkozt gyulékony anyagoktdl, kozegektdl.

Ebben az utmutatdban az ,,eszkdz” fogalma alatt mindig a 2006-o0s
tipusu egyenestlékes szelepet értjik.
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Veszély er6s zajok miatt.

> Az eszkoz az alkalmazasi kortilményektél fliggéen erés zajt bocsathat ki.
Az er8s zaj valoszinliségérdl az értékesitési osztalytdl pontos informacio
szerezhetd be.

> Az eszkoz kdzelében tartézkodaskor viselien hallasvédé.

A tomitShiively elkopasakor el6fordulhat, hogy kézeg jut ki.

> A tehermentesit6 furaton rendszeresen ellendrizze, hogy jelenik-e meg
szivargo kozeg.

> Ha a nyomasmentesité furatnal szivarog a kdzeg, cserélje ki
a tomitéhivelyt.

> Veszélyes kozegek esetén biztositani kell a szivargasi helyet.

Altalanos veszélyhelyzetek.

A sériilések elkeriilése érdekében tartsa be a kdvetkezdket:

> Biztositsa az eszkozt vagy a berendezést véletlen bekapcsolas ellen.

> Beszerel6 és karbantarté munkat csak képzett szakember végezhet.

> Kizardlag a megfelel6 szerszammal végezze a beszereld és karban-
tarté munkakat.

> A folyamat megszakadasa utan gondoskodni kell az ellenérzott
Ujrainditasrol. Tartsa be az aldbbi sorrendet:
1. Adja ra a villamos vagy pneumatikus ellatast.
2. Engedje ra a kdzeget.

> Az eszkozt csak kifogastalan allapotban, a hasznalati utasitas betar-
tasaval haszndlja.

> Az eszkdz hasznalatanak megtervezése és miikodtetése soran tartsa
be a berendezésre vonatkozé biztonsagi rendelkezéseket.

> Aberendezés biztonsagos lizemeltetéséért, hasznalataért a berendezés
Uzemeltetdje felel.

» Tartsa be az altalanos mUszaki szabalyokat.

Az eszkozben keletkezend6 esetleges anyagi karok elkeriilése érde-
kében tartsa be a kdvetkezbket:

» Csak a(z) ,5 MUszaki adatok” fejezetben szerepld kozeget taplaljon
be a kdzegcsatlakozasokba.

» Az eszk6zOn ne végezzen valtoztatast és ne tegye ki mechanikus
terhelésnek.

> Nehéz eszkozt szikség esetén csak masik személy segitségével, arra
alkalmas segédeszkdzzel szabad szallitani, 6sszeszerelni és leszerelni.

> Az eszkoz tavozo levegdbje kendanyag szennyezddést tartalmazhat.

A 2006-o0s tipusu egyenestllékes szelepet az elismert bizton-
sagtechnikai szabalyok figyelembe vételével fejlesztettiik ki, és

megfelel a technika mai allasanak.

0
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FLUID CONTROL SYSTEMS Altala,'nos tUdnivalolk
4 ALTALANOS TUDNIVALOK 5 MUSZAKI ADATOK
4.1 Kapcsolattartéi cimek 5.1 Altalanos miiszaki adatok
Németorszag Ellenérzé funkcidk (CF)
Burkert Fluid Control Systems A ellendrzé funkcié Nyugalmi pozicidban rugderé zarja
Sales Center B ellenérzd funkcié  Nyugalmi pozicidban rugéeré nyitja
Christian-Brkert-Str. 13-17 I ellendrzé funkcié  Allitd funkcié a nyomas valtakozé oldali
D-74653 Ingelfingen aktivalasaval

Tel.: + 49 (0) 7940 - 10 91 111

Szerkezeti anyagok és csatlakozasok
Fax: + 49 (0) 7940 - 10 91 448

o lasd adatlap
E-mail: info@burkert.com .
Kozegek
Nemzetkézi \’/ezerlc,) I.(O{egek Sfemleges gazc?k, Ievggo’ ' . )
o o - i . Aramlasi kdzeg Viz, alkohol, olajok, hajtégazok, hidraulikafolyadék,
A lfapcslolattartm lmfnek .a nyomtato’tt r\as%nalatl utasitas utolsé oldalain s6s oldatok, Itigok, szerves oldészerek, gz
talalhatok. Azon kivil az internetes ciminkén: www.burkert.com Beépitési helyzet Tetsz6leges, lehetdleg mikadtetdvel felfelé

4.2 Szavatossag

A 2006-o0s tipusra vonatkozé szavatossag eléfeltétele az eszkdz rendelte-
tésszerli, meghatarozott lizemi feltételek szerinti hasznalata.

4.3 Megfelelbség

A 2006-0s tipusu egyenestilékes szelep az EU megfeleléségi nyilatko-
zattal 6sszhangban megfelel az EU iranyelveknek (amennyiben szikséges
alkalmazni).

4.4 Szabvanyok

Az alkalmazott szabvanyoknak, melyek kapcsan igazolt az EU-iranyelveknek
valé megfelelés, az EU-tipustanusitvanyban és/vagy az EU megfelel6ségi
nyilatkozatban nézhet utana (ha alkalmazhato).

printed: 02.03.2021
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MUszaki adatok Puml‘clo['lbsevsgmts
5.2 Tipustabla (példa) 5.3 Uzemi feltételek
DN Témitéanyag 5.3.1 H6mérséklet tartomanyok
Ellenérz6 funkcid Test anyaga
Tipus — I_ Mikodtets | Mikodtetd Hémérséklet tartomany
iy aseertreva | Csonk csatlakozas A anyaga Kézeg Koérnyezet !
Epilot 6-10bar —— Vezérlényomas [mm] (PTFE témitésnél)
¢ o Pmed 1-2: 9bar
>

l-ﬁ Pmed 2-3/1: 16ba

55 | Max. kdzegnyomas 50, 63 PA -10... lasd ,1. abra” | -10... lasd ,1. abra”
1.08:200287199 W34ME

, 80..125 PA -10...+180 °C. -10...+60 °C.
Rendelési szam 50...80 PPS ~10...+180 °C. +5..4+140 °C
125 PPS ~10...+180 °C. +5..490 °C 2

1. tablazat: Hdémérséklet tartomanyok

1) ElSszabalyozo szelep hasznalatakor a max. kérnyezeti hémeér-
séklet +55 °C.

Koérnyezeti n
hémérséklet 60 < =
0, e‘\\ Gé"
[C] 50 50 -
40
30
20 Kozeg-
100 120 140 160 180 200 hémérséklet [°C]

1. abra: Maximalis k6zeg- és kdrnyezeti hémérséklet tartomany
PA miikédtetSknél

2) révid ideig legfeliebb 140 °C

0
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FLUID CONTROL SYSTEMS
5.3.2 Nyomastartomanyok 5.3.3 Legkisebb vezérlbnyomasok
Maximalis vezérl6nyomas: Minimalis vezérlényomas A ellenérzé funkcional
— = — T — " (nyugalmi allasban 1. nyomdcsonk zart):
Mikodtetd Mikoédteté méret Max. vezérlbnyomas
anyaga [mm] [bar] Mikodteté méret Minimalis vezérl6-
DN [mm] .
50...80 10 [mm] nyomas [bar]
PA
125 7 15, 20 50 4.4
50...80 10 15, 20 63 47
PPS 125 7 25 63 49
2. tablazat: Maximalis vezérlbnyomas 32, 40 80 6,0
Maximalis kozegnyomas A ellenérzé funkcional: 32,40 125 3.4
2Py zr e 7 50 125 4,3
24 Mukc’Jdteto EYE Ifozegr’\y_o .m’as ks TR 4, tablazat: Minimélis vezérlényomas
[mm] méret [bar] aramlasi irany
[mm] 152 253,251
50 11 16
15,20 63 16 16 Minimalis vezérlényomas p,, 3 — 2 &ramlasi
25 63 10 16 iranynl:
5 40 80 9 16 A Iffukséges rl)m{nllminimélis vezérlényomas fligg
, 125 12 16 a kbzegnyomastol.
50 125 10 16

3. tablazat: Maximalis kézegnyomas SFA

A legnagyobb megengedett kozegnyomas F atfolyasi kapcsolasi
funkcional 16 bar.

printed: 02.03.2021
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6 BEEPITES

ﬁ VESZELY!

Sériilésveszély a berendezésben uralkodé nagy nyomas miatt.

> A csévezetékek vagy szelepek meglazitasa, levalasztasa el6tt kap-
csolja le a nyomast, és végezze el a csévezetékek légtelenitését.

f'j FIGYELMEZTETES!

Sérilésveszély szakszer(tlen beépités esetén.

> A beépitést csak arra jogosult szakember végezheti el a megfeleld
szerszam segitségével.

Sérililésveszély a berendezés véletlen bekapcsolasa és nem fel-
tgyelt, Gjbdli elindulasa miatt.

> Biztositsa a berendezést véletlen bekapcsolas ellen.
> Szerelés utan biztositsa a felligyelt Ujrainditast.
| ellen6rzé funkcional: Veszély a vezéribnyomas kimaradasakor.

Az | ellendrzé funkcional pneumatikus a vezérlés és a visszadllitas. A nyomas
megszUinése esetén a helyzete hatarozatlan lesz.

> Az eszkdz ellendrzoétt Gjrainditasahoz el6szor vezérlényomast kell
raadni, és csak utana szabad a kézeget rakapcsolni.

ﬁ VIGYAZAT!

A nehéz eszkoz sériilésveszélyt okoz.

Szdllitas vagy szerelémunka kdzben leeshet a nehéz eszkdz és sériilést
okozhat.

» Nehéz eszkozt sziikség esetén kizardlag masik személy segitségével
szabad szallitani, 6sszeszerelni és leszerelni.

> Alkalmas segédeszkdzoket hasznaljon.
A beszerelés el6tt

— A szelep csatlakoztatasa el6tt ellendrizze, hogy egy vonalban
legyenek a csévezetékek.

— Vegye figyelembe az aramlasi iranyt (lasd a tipustablat).

— Tisztitsa meg a csévezetékeket a szennyezédésektd! (tomitdanyagok,
fémforgacsok stb.).

A beépitési helyzet tetszéleges, lehetéleg miikodtetdvel felfelé.

DIN EN 161 szerint jovahagyott eszk6z6k

Az DIN EN 161 ,,Gazégdk és gazkészilékek automatikus zardszelepei”
szerint szennyfogot kell szerelni a szelep elé, amely megakadalyozza az
1 mm-es vizsgalotiske behatolasat.

6.1 Haz beszerelése
— Csatlakoztassa 0ssze a hazat a csévezetékkel.

6.2 A mikodtetd elforgatasa

A csatlakozok pozicidja fokozatmentesen allithaté be a miikddteté 360°-os
elforgatasaval.

FIGYELEM

A szelepulék tomités, ill. az Gilékkontur sériilése.

> A szelepnek a miikodtetd elforgatasa kdzben nyitott allasban kell
lennie.

0
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— A szeleptestet fogja be a tartokészillékbe (csak a még nem beépitett
szelepekre vonatkozik).

— Az A ellenérzé funkciondl adjon sUritett levegét (4 bart) az alsé vezérlé
levegé nyilasra: Szelep nyit.

— Acs80sszekotd darab megfoghato fellletét egy megfeleld villaskulcesal
tartsa ellen.

— Helyezzen raill§ villaskulcsot a mlkodtetd hatszogére (lasd ,2. abra”).

f'i FIGYELMEZTETES

Sérilésveszély kozeg kilépése és a nyomas megsziinése miatt.
Ha a forgasirany nem megfeleld, kilazulhat a test csatlakozas.
> A mlkodtetét csak a megadott irdnyba forgassa (lasd ,,2. abra”).

— Az ¢ramutaté jardsaval megegyezden (fellilrél nézve) forgassa el
a mukodtetSt a kivant pozicidba.

Villaskulcs a cs60sszekodtd

Villaskulcs darab rogzitésére

a mikodtet
elforgatasahoz

6.3 Vezérlbkdézeg csatlakoztatasa

é VESZELY!

Sériilésveszély a berendezésben uralkodé nagy nyomas miatt.

» A cs@vezetékek vagy szelepek meglazitasa, levalasztasa el6tt kap-
csolja le a nyomast, és végezze el a cs6vezetékek Iégtelenitését.

ﬁ FIGYELMEZTETES!

Sérilésveszély alkalmatlan csatlakoz6témlSk miatt.

Veszélyes helyzetet okozhatnak a nyomas- és hémérséklet-tartomanynak
ellenalini nem képes témidk.

> Kizarélag a megadott nyomas- és hémérséklettartomanyra engedé-
lyezett t6ml6t hasznaljon.

> Vegye figyelembe a téml6égyarté adatlapjanak adatait.
| ellen6rzé funkcidnal: Veszély a vezérl6nyomas kimaradasakor.

Az | ellenérzé funkcidnal pneumatikus a vezérlés és a visszaallitas.
A nyomas megszlinése esetén a helyzete hatarozatlan lesz.

> Az eszkdz ellenérzott Gjrainditasahoz el6szor vezérlényomast kell
raadni, és csak utana szabad a kdzeget rakapcsolni.

szereléséhez, akkor az a mikddtetd 360°-os elforgatasaval
fokozatmentesen bedllithatd. Az eljaras leirasat a(z)
0.2 A mikodtetd elforgatasa” fejezet tartalmazza.

@ Ha a vezérl6levegd-csatlakozok helyzete kedvezbtlen a tomlék

printed: 02.03.2021
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A ellen6rzé funkcié: A mikddtetd alsé csatlakozasanal.

B ellenérzé funkcié: A mikddtetd felsd csatlakozasanal.

A miikodtetd felsé és also csatlakozasanal.
Nyomas az alsé csatlakozasnal nyitja a szelepet,

| ellenérzé funkciod:

a nyomas a fels6 csatlakozasnal zarja a szelepet.

felll alul Vezérl6 levegd
A o csatlakozas
B ° felll
| (] (] alul
zar nyit
also szelepllék

3. dbra: Vezérld levegd csatlakozds

hogy az 6sszes szabad pneumatikus csatlakozast pneumatikus

@ Agressziv kdrnyezetben torténé hasznalatnal azt javasoljuk,
téml6 segitségével semleges légkdrbe vezessék el.

Vezérl6 leveg6 tomlé:

1/4 “ méretl vezérld levegb tomlék hasznalhatok.

7 BEINDITAS

Vegye figyelembe a tipustablan megadott értékeket és
a ,5 MUszaki adatok” fejezetben a nyomas- és hémérséklet érté-
kekhez megadott tudnivalokat.

7.1  Vezérlbnyomas
A FIGYELMEZTETES!

| ellenérzé funkcidnal: Veszély a vezérlbnyomas kimaradasakor.
A nyomas megszlinése esetén a helyzete hatarozatlan lesz.

> Az eszkoz ellen6rzott Ujrainditasahoz el6szor vezérlényomast kell raadni,
és csak utana szabad a kozeget rakapcsolni.

— Allitsa be a tipustabla adatai szerinti vezérl6nyomast és bearamlast
(72" és ,7.3” fejezet).
7.2 Bearamlas a felsé szelepllék felett
(aramlasi irany 3 ->2)
Az A ellendrzé funkcid (CFA) rugderével zarja az alsé szeleplléket
a kdzegarammal egyltt. A kdzegnyomas segiti a szeleplilék zarasat és
tomitését. A szelep nyitasat a vezérlényomas végzi.

A FIGYELMEZTETES!

Sériilésveszély a nyomaslokés miatt.
A nyomaslokeés a vezetékek és az eszkdz repedését okozhatja.

> Az Ulék feletti aramlasi iranyu szelepekhez csak gaz halmazallapotu
kozeget és gbzt hasznaljon.

0
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Széllitas, tarolas, csomagolas

A felsé szeleplilék teljes nyitasanak biztositasara a legkisebb
vezérlényomast kell hasznalni!

7.3 Bearamlas az alsé szeleplulék alatt
(aramlasi irany 1-2)
Az A ellen6rz6 funkcid (CFA) rugderdvel a kdzegaramlas ellenében

zar. A B ellenérzé funkcio (CFB) vezérlényomassal a kézegaramlas ellenében
zar. A kdzegnyomas segiti a szelep nyitasat.

A FIGYELMEZTETES!
Tomitetlen szelepilék tul kicsi minimalis vezérlényomas esetén
(SFB-nél vagy SFI-nél) vagy tul nagy k6zegnyomasnal.

> Vegye figyelembe a legkisebb vezérlényomast és a kozegnyomast
(lasd ,,5.3.2 Nyomastartomanyok”).

8 KISZERELES

é VESZELY!

Sérilésveszély kozeg kilépése és a nyomas megsziinése miatt.
A nyomas alatt all6 eszkoz kiszerelése a nyomas hirtelen kitérése vagy
a kozeg kiaramlasa miatt veszélyes.

> A kiépités el6tt kapcsolja le a nyomast és Iégtelenitse
a csOvezetékeket.

— Pneumatikus csatlakozas levélasztasa.

— Eszkoz kiszerelése.

9 SZALLITAS, TAROLAS,
CSOMAGOLAS

FONTOS!

Szallitas soran keletkezd karok!

A nem kell6 mértékben védett eszkézok a szallitas soran
megsérilhetnek.

> Az eszkdzt nedvességtol és szennyezédéstdl védve, Utésallé csoma-
golasban szallitsa.

» Kerlilje a megengedett tartomanytdl eltéré, tul alacsony vagy magas
tarolasi hémérsékletet.

A helytelen tarolas miatt kar keletkezhet az eszkézben.
> Az eszkdzt szarazon, pormentesen tarolja.
> Tarolasi hémérséklet —20...+65 °C.

Kornyezeti karok a kozegek altal szennyezett eszkoz-alkatrészek
miatt.

» Az eszkdzt és a csomagolast kdrnyezetvédelmi szempontbdl megfe-
lel6en selejtezze le.

» Tartsa be a hatalyos hulladékkezelési el6irasokat és kornyezetvé-
delmi rendelkezéseket.
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