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Atender:
Estas instrucciones de seguridad son parte del manual de instrucciones:
e 32058 - LEVEL TRANSMITTER 8176
e 32059 - LEVEL TRANSMITTER 8177
e 45493 - Certificado de control de tipos CE PTB 07 ATEX 2003 X
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Sicherheitshinweise fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen, verfugbar in den
Sprachen deutsch, englisch, franzésisch und spanisch.

Safety instructions for the use in hazardous areas are available in German, English, French
and Spanish language.

Consignes de sécurité pour I'utilisation en atmosphére explosible, disponibles dans les lan-
gues allemande, anglaise, frangaise et espagnole.

Instrucciones de seguridad para el empleo en areas con riesgo de explosion, disponible en
los siguientes idiomas aleman, ingles, francés y espafiol.

Pokud nastanou potizZe pfi éteni bezpe¢nostnich upozornéni v otisténych jazycich, poskytne-
me. Vam na zakladé zadosti k dispozici kopii v jazyce Vasi zemé.

Hvis De har sveert ved at forsta sikkerhedsforskrifterne pa de trykte sprog, kan. De fa en kopi
pa Deres sprog, hvis De gnsker det.

Edv duokoAeveoTe va SlaBdoete Tiq untodeifelg aodaleiag oTig YAWooeg Tou 1én
€X0UV TUTwOEL, TOTE o€ TepimTwon {HTNoNGg Uopoupe va BEcoupe otn didbeor oag Eva
avTiypado autwv oTn yYAwooa Tng Xwpag oag.

Kui teil on raskusi trikitud keeltes ohutusnduete lugemisega, siis saadame me teie jarelepéri-
mise peale nende koopia teie riigi keeles.

Laitteen mukana on erikielisia turvallisuusohjeita. Voit tilata meilta aidinkieliset turvallisuusoh-
jeet, jos et selvida mukana olevilla kielilla.

SatusTRL (Bleased [reigghebeR) prifeld: 0%.09.9822

Ha a biztonagi el6irasokat a kinyomtatott nyelveken nem tudja megfeleléen elolvasni, akkor

< I&pjen veliink kapcsolatba: azonnal a rendelkezésére bocsatunk egy példanyt az On orszaga-

c ban hasznalt nyelven.

¥ Se le Normative di sicurezza sono stampate in una lingua di difficile comprensione, potete ri-

g chiederne una copia nella lingua del vostro paese.

l% Jei Jums sunku suprasti saugos nuorody tekstg pateiktomis kalbomis, kreipkités j mus ir mes

- Jums duosime kopijg Jusy Salies kalba.

D Ja Jums ir problémas dro$ibas noteikumus lasit nodrukatajas valodas, tad més Jums snieg-

% sim péc pieprasijuma kopiju JUsu valsts valoda.

1@ F’kaz li jkollok xi diffikulta® biex tifthem listruzzjonijiet ta’ sigurtakif ipprovduti, infurmana u ah-

e na nibghatulek kopja billingwa tieghek.

IE_ Als u moeilijkheden mocht hebben met het lezen van de veiligheidsinstructies in de afgedruk-

= te talen, sturen wij u op aanvraag graag een kopie toe in uw eigen taal.

PL W przypadku trudnos$ci odczytania przepiséw bezpieczenstwa pracy w wydrukowanych
jezykach, chetnie udostgpnimy Panstwu kopig w jezyku obowigzujgcym w danym kraju.

PT Caso tenha dificuldade de ler as instrugdes de seguranga no idioma, no elas foram impres-
sas, podera solicitar junto a nés uma cépia em seu idioma.

SK Pokial nastanu problémy pri ¢itani bezpecnostnych pokynov vo vydanych jazykoch, poskyt-
neme Vam na zéklade zZiadosti k dispozicii kdpiu v jazyku Vasej krajiny.

SL Kadar se pojavijo tezave pri branju varnostnih navodil v izdanih jezikih, vam bomo na osnovi
zahtevka dali na razpolago kopijo v jeziku vase drzave.

SV Om du har problem att l&sa sékerhetsanvisningarna pa de har tryckta spraken, stéller vi garna

pa begéran en kopia pa ditt sprak till forfogande.
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EG-Konformitatserkldrung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité

Burkert Werke GmbH & Co.KG
Christian-Burkert-StraBe 13- 17
74653 Ingelfingen
Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that our product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H***

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Normen Ubereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the following standards
auquel se réfere cette déclaration est conforme aux normes

EN 60079-0: 2011
EN 60079-11:2012
EN 60079-26: 2007
EN 61010-1:2001
EN 61326-1: 2006 Emission: class A, Immission: Industrial area

geman den Bestimmungen der Richtlinien
following the provision of Directives
conformément aux dispositions des Directives

94/9/EG
2006/95/EG
2004/108/EG

Baumusterprifbescheinigung Nummer PTB 07 ATEX 2003 X
-Type Examiniation Certificate Number 1. supplement

Numéro du certificat d'examen CE de type

z

?nannte Stelle/Kennnummer PTB/0102
otified Body/ltdentification number

Organisme notifie¢/Numéro d'identification

Ingelfingen, 05.06.2014

)

i
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1 Vigencia

Estas indicaciones de seguridad se aplican para los sensores de ultrasonido LEVEL TRANS-
MBTTER 8176 y LEVEL TRANSMITTER 8177 serie LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,
177.C***H*** segun el certificado de control de tipos CE PTB 07 ATEX 2003 X con el 1er anexo

(@i]mero de certificacion en la placa de tipos) y para todos los equipos con el nimero de instruc-
cf@n de seguridad (45492) en la placa de tipos.

el

Q
2= Informacién general

Efinstrumento de medicion de nivel basado en ultrasonido LEVEL TRANSMITTER LT8176.
CZ*H***, LT8177.C***H*** sirve para la deteccion de distancias entre la superficie de un producto
y 8) transductor mediante ondas ultrasonicas en la gama de los kHz. La electronica utiliza el tiempo
d_&fecorrido de las senales reflejadas por la superficie del producto almacenado para calcular
laistancia hasta dicha superficie. Los sensores de ultrasonido LEVEL TRANSMITTER LT8176.
Qg*H***, LT8177.C***H*** se componen de una carcasa metdlica, un elemento de conexién al pro-
c&s0 y una sonda de medicion, el transductor. Opcionalmente puede integrarse también un médulo
d§visua|izacic’>n y configuracién con la denominacién AB/MODUL-BURKERT.

L:g)s sensores de ultrasonido LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** son apro-
piados para el empleo en atmdsferas explosivas de todas las sustancias inflamables de los grupos
explosivos IIA, 11B, y IIC, para aplicaciones que exigen medios de produccion categoria 1/2G o 2G.
L@ medios a medir pueden ser también liquidos inflamables, gases, nieblas o vapores.

Glando los LEVEL TRANSMITTER LT81 76.C***H*** LT8177.C***H*** se instalan y operan en
z&nas con riesgo de explosion, hay observar las disposiciones generales de instalacién para la
p_@teccién contra explosiéon EN 60079-14, asi como estas instrucciones de seguridad.

1z . . . ’ g .
Hay que observar siempre el manual de instrucciones asi como las especificaciones generales de
rr%ntaje 0 normas para equipos eléctricos, aplicables para la proteccion contra explosion.
Li&linstalacion de equipos protegidos contra explosion tiene que ser realizada basicamente por
pEysonal especializado.

(2]

I\%dio de produccidn categoria 1/2G (Medio de produccion EPL-Ga/Gb)

L@carcasa de la electronica de los sensores de ultrasonido LEVEL TRANSMITTER LT8176.
C2*H***, LT8177.C***H*** se monta en areas con riesgo de explosidn, que exigen el montaje de
uginstrumento categoria 2G. Los elementos de conexion a proceso se montan en la pared de
s8paracion de las zonas que requieren instrumentos categoria 2G o 1G. El transductor acustico
con los elementos de fijacion mecanicos se monta en zonas con riesgo de explosiéon que requieren
instrumentos categoria 1G.

Medio de produccién categoria 2G (Medio de produccion EPL-Gb)
Los sensores de ultrasonido LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** se instalan
en areas con riesgo de explosion que requieren instrumentos categoria 2G.

3 Datos técnicos

Versiones eléctricas y datos

Tipo de proteccion seguridad intrinseca Ex-"i"

Los LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** tienen circuitos con seguridad
intrinseca. La conexion de dichos circuitos de seguridad intrinseca se realiza en los terminales
situados en un compartimento de conexion "Ex-"i".

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H*** 5
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Circuito de alimentacion y sefal: (Ter-
mipales 1[+], 2[-] en compartimento de
c%exion Ex-"i")

ben) printed: 01.09

CBeuito de corriente de indicacion y
c@ﬂfiguracic’)n: (Terminales 5, 6,7, 8
e@compartimiento de la electrénica o
cgiexion de enchufe para la version de
cﬁ’casa de dos camaras)

4 ES Version: A Status: RL (rele

cuito de corriente de comunicacion:
(Zcalo de conexion BUS I°C en la car-
cg&sa de la electrdnica, adicionalmente
efel compartimiento de conexiones en
lgversion de carcasa de dos camaras)
Cécuito de indicacion y configuracion:
(contactos elasticos en el compartimien-
to de la electronica)

098

Los circuitos eléctricos con seguridad intrinseca estan separados galvanicamente de las partes con

capacidad de conexion a tierra.

En tipo de proteccion e seguridad intrinseca Ex ia 1IC/I1B

Solo para la conexién a un circuito con seguridad intrin-
seca certificado.

Valores maximos:

e U=30V
e [ =131mA
e P =983mW

La inductividad interna efectiva Li y la capacidad interna
efectiva interna Ci son despreciables.

En tipo de proteccion de seguridad intrinseca Ex ia lIC

Para la conexién al circuito de corriente con seguridad
intrinseca de la unidad pasiva/externa de visualizacion
(PTB 02 ATEX 2136 X).

Las normas para la interconexion de circuitos con se-
guridad intrinseca entre los sensores de ultrasonido LE-
VEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H***
y la unidad externa de indicacion se cumplen, si no se
sobrepasa la inductancia y la capacidad total de la linea
de conexion entre los sensores de ultrasonido LEVEL
TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C**H*** y la
unidad de indicacion de L. =100 pHy C_, . =2,8 uF
respectivamente. En el médulo de indicacion y confi-
guracién integrado (AB-MODUL-BURKERT) en LEVEL
TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** y
en el convertidor de interface conectado se tienen en
cuenta

En tipo de proteccion de seguridad intrinseca Exia lIC

Para la conexion al circuito de corriente con se-
guridad intrinseca de un convertidor de interface
(PTB 07 ATEX 2013 X).

En tipo de proteccion de seguridad intrinseca Ex ia lIC

Solamente para la conexion al modulo de visualizacion y
configuracion (AB-MODUL.-BURKERT).

Para aplicaciones que requieren instrumentos categoria 2G, el circuito eléctrico de alimentacién o
senal con seguridad intrinseca puede corresponder con la categoria ia o ib. Durante la conexion a
un circuito con nivel de proteccion ib el simbolo de proteccion es Ex ib [IC T6.

Para aplicaciones que requieren medios de produccion categoria 1/2G, el circuito eléctrico de
alimentacioén y sefal con seguridad intrinseca tiene que corresponder con el nivel de proteccion ia.
En aplicaciones que requieren instrumentos categoria 1/2G LEVEL TRANSMITTER LT8176.

C***H***, LT8177.C***H*** se conecta preferentemente a los instrumentos correspondientes con
circuitos eléctricos con seguridad intrinseca con separacion galvanica.

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***
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4 Condiciones de empleo
T‘ginperaturas ambientales permisibles

N
l\gdio de produccion categoria 1/2G (Medio de produccion EPL-Ga/Gb)

é__lfase de temperatura Temperatura ambiente permisi- | Temperatura ambiente permisi-
3 ble en la electrénica ble en el transductor

T8 -40 ... +#57°C -20 ... +58 °C

3 40 ... +72°C -20...+60°C

'I%, T3,T2,T1 -40...+85°C -20 ... +60 °C

ERel caso de las temperaturas ambientales permisibles especificadas en el sensor y en la electré-
n@a se considera el 80% de la norma EN 1127-1 articulo 6.4.2.

SHos LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** se emplean a temperaturas
rﬁ%yores que las indicadas en tabla anterior, hay que asegurar mediante medidas adecuadas, con-
si§erando el calentamiento propio de 62K en el transductor acustico, que no exista ningun peligro
deincendio a causas de dichas superficies calientes durante el funcionamiento. La temperatura
maxima permisible en la electronica/carcasa no puede sobrepasar los valores de acuerdo con la
t&6la anterior.

2] . e 7 . . .
L&s condiciones de empleo en régimen de proceso, sin mezclas explosivas se toman de los datos

dg fabricante.
<
Mgdio de produccion categoria 2G (Medio de produccion EPL-Gb)
-2
Cdase de temperatura Temperatura ambiente permisi- | Temperatura ambiente permisi-
> ble en la electronica ble en el transductor
1 -40 ... 57 °C -20...474°C
B -40 ... +72°C -20 ... +89 °C
8,713,172, T1 -40 ... +85°C -20... +90 °C

S8os LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** se emplean a temperaturas
rrﬁyores que las indicadas en tabla anterior, hay que asegurar mediante medidas adecuadas, con-
stderando el calentamiento propio de 62K en el transductor acustico, que no exista ningun peligro

incendio a causas de dichas superficies calientes durante el funcionamiento. La temperatura
maxima permisible en la electronica/carcasa no puede sobrepasar los valores de acuerdo con la
tabla anterior.

Las condiciones de empleo en régimen de proceso, sin mezclas explosivas se toman de los datos
del fabricante.

Presion de trabajo permisible
La presion de proceso del medio tiene que estar entre 0,8 ... 1,1 bar en el caso de aplicaciones que
requieren medios de produccién de la categoria 1/2G.

5 Proteccidn contra riesgos a causa de la electricidad estatica

‘ Coating/plastic parts
A Avoid electrostatic charge
Los sensores de ultrasonido LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** tienen

superficies capaces de cargarse electrostaticamente. Un cartel de advertencia situado en la car-
casa indica las medidas de seguridad a tomar si existe peligro de cargas electrostaticas durante el

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H*** -
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funcionamiento y los trabajos de mantenimiento.

Atgncion: |Piezas plasticas, peligro carga electrostatica;
N o

o2 Evitar friccion

og' No limpiar en seco

e_ No montar en un flujo neumatico de material

0

=
6‘2 Empleo de un aparato de protecciéon contra sobretension

A‘L?os sensores de ultrasonido LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** le se
pgeden preconectar un aparato protector contra sobretension

E§’|OS sensores de ultrasonido LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** no se
reguieren medidas de proteccion contra rayo segun EN 60079-14 capitulo 12.3 durante el empleo
c@mo medio de produccion categoria 1/2G.

7§ Puesta a tierra

L%s LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** tienen que estar conectados
electrostaticamente (resistencia de contacto < 1 MOhm) a tierra, p.€j. a través del borne de puesta

aglerra.
i
=1

8% Resistencia del material

Eﬁ las aplicaciones que requieren instrumentos categoria 1/2G, los LEVEL TRANSMITTER
LE8176.C**H**, LT8177.C***H*** pueden emplearse solamente en aquellos medios contra los
q% los materiales en contacto tienen resistencia suficiente.

(]
93, Instalacion

B caso de peligro de deterioro mecanico del transductor hay que montar los LEVEL TRANSMI-
T§ER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** de forma tal que el transductor se encuentre protegido
cgntra esfuerzos externos.

w0
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