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INTRODUCCIÓN

Le agradecemos que haya adquirido un interruptor de nivel de boya tipo 8181. 
Este interruptor permite controlar niveles de líquido. 
Se encuentran disponibles 24 versiones del aparato, en función de los siguientes 
factores:
- material: PP o acero inoxidable 
- tipo de rosca (consulte esquemas en la siguiente página): G ¾, NPT ¾ o Rc ¾ 
- tipo de montaje: horizontal o vertical 
- longitud del cable de conexión: 2 ó 5 metros 

Asegúrese de que los materiales del interruptor sean compatibles con el medio.

Bürkert no asumirá ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso o manejo 
incorrectos del aparato. Asimismo, en caso de que el dispositivo sufra alguna 
modificación o cambio, la garantía quedará anulada. 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El interruptor está formado por una carcasa, que contiene un relé de laminas (contacto 
Reed), y una boya o flotador, que a su vez incluye un imán. Según las variaciones en el 
nivel del líquido, la boya activa el contacto Reed. Éste puede accionar una alarma remota 
o bien puede estar conectado a un regulador. 

La alarma o el regulador están conectados al interruptor mediante un cable blindado de 
2 hilos de 2 ó 5 m de largo. 
Todos los interruptores de nivel 8181 pueden funcionar en configuración “Normalmente 
abierta” (NA) o “Normalmente cerrada” (NC). 
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Versiones

Versiones para montaje horizontal 

Versiones para montaje vertical 

Instalación

El interruptor 8181 puede instalarse en una pared, garantizando la estanqueidad del 
modo siguiente: 
- colocando el interruptor dentro de un orificio, con una junta y una contratuerca 

(no incluidas), 
- instalando el interruptor en un anillo roscadode ¾, conforme a la conexión 

roscada utilizada (G, NPT o Rc). 
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Antes de instalar un interruptor vvertical, compruebe su configuración (NC o NA). 
Para cambiar el modo de funcionamiento (NA -> NC o NC ->NA): 
- retire el resorte circular y el flotador 
- gire la boya (déle la vuelta) y vuélvala a insertar en la carcasa 
- ponga un nuevo resorte circular 
- compruebe el modo de funcionamiento, NA o NC. 

Si va instalar una versión vvertical en acero inoxidable, retire la boya de la carcasa 
antes de insertar el interruptor en la pared. 

Si va a instalar un interruptor hhorizontal, oriente la marca NA (normalmente abierto) o 
NC (normalmente cerrado) verticalmente, según el modo de funcionamiento 
deseado.

Los interruptores 8181 están diseñados para resistir choques y vibraciones; no 
obstante, es preferible que estos fenómenos se reduzcan al mínimo. 

Una alta concentración de contaminantes (partículas minerales o eléctricas...) puede 
obstaculizar el movimiento de la boya: límpiela regularmente. 

Para evitar interferencias magnéticas, el líquido no debe contener polvo metálico ni 
cualquier otro material magnético. 
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Precauciones de conexión 

1) Si el contacto Reed está conectado a una carga iinductiva (motor, bobina de relé, 
solenoide, etc.), los contactos se ven sometidos a una alta tensión inducida cuando 
están abiertos (circuito de carga). 
Esta tensión inducida puede dañar el contacto Reed. Por ello, se recomienda proteger el 
relé mediante un circuito RC (tensión alterna) o un diodo de recuperación (tensión 
continua). Consulte los diagramas siguientes. 

2) Si el contacto Reed está conectado a una carga ccapacitiva (lámpara incandescente, 
condensador, etc.), los contactos se ven sometidos a una alta corriente de entrada. Por 
ello, se recomienda proteger el relé mediante una resistencia de protección. Consulte el 
diagrama siguiente. 
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Características eléctricas 

PP Acero inoxidable Tipo de interruptor 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

Potencia de corte 66 VA CA/CC 50 VA CA/CC 

Resistencia de contacto 150 m  (máx.) 200 m  (máx.) 

Tensión de perforación 48 V CA/CC 

Tensión máx. de corte  310 V CA (mín.) 600 V CC (mín.) 

Corriente máx. de corte  0,5 A 

Resistencia de aislamiento 10 M  (mín.) 

Tipo de contacto NA/NC 

Tipo de salida  Contacto Reed 

Características mecánicas 

PP Acero inoxidable Tipo de interruptor 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

Presión admisible 1 bar 10 bar 5 bar 

Temperatura del fluido -10 ºC a +80 ºC -40 ºC a + 120 ºC 

Temperatura ambiente -10 ºC a +80ºC 

Densidad del flotador aprox. 0,7* 

Material de la carcasa 

Material de la boya 

PP Acero inox. 304 (316L a petición)

Material del prensaestopas PA 

Material del resorte circular  PP - Acero inox. - 

Vibraciones y choques - 20 G 

Datos del cable - PVC
- Sección mín. = 0,25 mm2

- 2 hilos + blindado 

* Fluido de prueba: agua.
La inmersión de la boya es inversamente proporcional a la densidad del medio: el punto 
de conmutación del sensor debe modificarse consecuentemente. 
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Códigos

Material (carcasa y boya) PP Acero inoxidable 

Tipo de sensor, hasta 48 V 
CA/CC

Tipo de 
rosca

Longitud del 
cable

Boya
vertical

Boya
horizontal

Boya
vertical

Boya
horizontal

2 m  438501 438495 438504 438498 G ¾ 

5 m 438502 438496 438505 438499 

2 m  438513 438507 438516 438510 NPT ¾ 

5 m 438514 438508 438517 438511 

2 m  438525 438519 438528 438522 Rc ¾

5 m 438526 438520 438529 438523 
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