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1 O QUICKSTART

O Quickstart contém as informacdes mais importantes dobre
o dispositivo. Manter este manual ao alcance no local de utilizagao.
Informacdes importantes sobre segurancal

> Ler este manual com atengdo. Prestar atencéo especial as instrugdes
de seguranga, uso conforme a destinacdo e condigdes de uso.

> As pessoas que trabalham neste dispositivo devem ler e compreender
este manual.

O manual de operagao pode ser encontrado na internet em:
www.burkert.com

1.1 Simbolos de representacao

> Indica uma instrugao para evitar um perigo.

- Identifica uma etapa de trabalho que deve ser executada.
Exibicdo dos textos da interface do software.

Adverténcia contra ferimentos:
ADVERTENCIA!
Possivel perigo! Ferimentos graves ou mortais.

CUIDADO!

Perigo! Ferimentos médios ou leves.
ATENCAO! Aviso de danos materiais.
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2 USO ADEQUADO

O gateway de barramento de campo tipo ME43 é usado como
conversor de barramento de campo entre o biS e Ethernet
industrial, PROFIBUS, DPV1 e link CC.

> A utilizac&o requer que os dados permitidos, condigoes
operacionais e condi¢coes de uso sejam consultados. Essas
informagdes séo encontradas nos documentos contratuais, manual
de operacgao e placa de caracteristicas.

» Em atmosferas explosivas é permitido usar apenas os dispositivos
certificados para isso. Tais dispositivos sao identificados como tal
por meio de uma placa de caracteristica Ex separada. Consultar as
informagdes na placa Ex separada e as informacdes Ex adicionais
ou o manual de operacao Ex separado antes do uso.

Usar o dispositivo

» ndo pode ser usado em area externa.

» nao pode ser aberto.

> deve ser usado apenas com os dispositivos ou componentes de
terceiros recomendados ou certificados pela Burkert.

> Apenas em perfeito estado e assegurar seu armazenamento,
transporte, instalacao e operacao adequados.

» Apenas em conformidade com a destinacao.

3 INSTRUCOES BASICAS DE SEGURANCA

Estas instrugdes de seguranca ndo contemplam eventualidades e eventos
que podem surgir durante a montagem, operagao e manutengao.

A empresa operadora é responsavel pelo cumprimento dos regulamentos
de seguranca locais relacionados ao pessoal.

AN

Situagées genéricas de risco.

Para protecao contra ferimentos:

» Operar o dispositivo apenas quando estiver em perfeito estado e
respeitando-se o manual de operagéo.

» Nao realizar nenhuma alteragcao no dispositivo e ndo expor a carga
mecanica.

> Proteger o dispositivo ou instalagéo contra ativagao inadvertida.

> Apenas pessoal técnico treinado pode realizar os trabalhos de
instalagéo e manutencao.

> Instalar o dispositivo em conformidade com os regulamentos
vigentes no pais.

» Assegurar um reinicio controlado apds interrupcéo do fornecimento
elétrico.

> Respeitar as regras gerais da técnica.
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ATENCAO!
Componentes e modulos suscetiveis a eletrostatica.

O dispositivo contém componentes eletronicos sensiveis a descarga
eletrostatica (ESD). O contato com pessoas ou objetos com carga
eletrostatica representam risco para esses componentes. Na pior
das hipdteses, eles sao destruidos imediatamente ou deixam de
funcionar apés o comissionamento.

» Cumprir os requisitos da EN 61340-5-1 para minimizar ou evitar a
possibilidade de danos por descarga elétrica repentinal

* Nao tocar nos elementos eletronicos quando estiverem sob tensao
elétrica!

3.1 Definicdo do termo dispositivo

Nestas instrugdes, o termo "dispositivo" faz referéncia ao tipo ME43

- Area Ex: refere-se a uma area de atmosfera explosiva

* Homologacao Ex refere-se a certificagao na area de atmosfera explosiva
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4 DADOS TECNICOS

4.1 Conformidade

O dispositivo esta em conformidade com as diretivas CE conforme a
declaragdo CE (quando aplicaveis).

4.2 Normas

As normas empregadas com as quais a conformidade com as diretivas
sdo comprovadas podem ser consultadas no certificado de exame CE
e/ou a declaragdo de conformidade CE (quando aplicaveis).

4.3 Condicdes operacionais
A ADVERTENCIA!

Risco de ferimentos por falha de funcionamento quando usado em

area externa.

> Nao usar o dispositivo em area externa e evitar fontes de calor
que possam fazer com que a faixa de temperatura permitida seja
excedida.

Temperatura ambiente permitida: -20 °C...+60 °C

Altitude de uso: Até 2000 m acima do nivel do mar

ted:18.05.2020.
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4.4 Dados mecanicos

Material do corpo:

Policarbonato

4.5 Dados elétricos

Tensao de alimentagao:
Consumo

Grau de protecao:

Interfaces

Variante PROFIBUS:
Variante CC-Link:
Variante Ethernet/IP:

Dispositivos UL:

24V === +10% - ondulagdo 10%
<2W

IP 20 conforme EN 60529 e IEC 60529
(apenas quando os cabos ou conectores e
soquetes estdo corretamente conectados)
verificado pela Burkert sem avaliagcao pela UL

1 borne a mola de 5 pinos para a tensao de
alimentacéo e conexdo biS

1 conector D-sub, 9 pinos
1 conector D-sub, 9 pinos
2 soquetes para conector RJ45

Limited Energy Circuit (LEC) conforme
UL/ IEC 61010-1

Limited Power Source (LPS) conforme
UL/ IEC 60950

SELV/ PELV em conjunto com UL Recognized
Overcurrent Protection, dimensionamento
conforme UL/ IEC 61010-1 tabela 18

NEC Class 2 power source

4.6 Placa de caracteristicas, inscricées no

dispositivo
Numero de
. . ~ )
identificacao I L Tipo
do dispositivo | |5-50557390 SIN:001001+4— Numero de série
Codigo QR | Type: ME43 W1IXXXX Cédiao d
(Link para mais — ~— fa%rilge?gég
informacgdes \ AN
sobre o — — Marca CE
dispositivo) bu rkert
Faixa — Tamb-20 °C...+60 °C ~
permitida de 24V === | 2W | IP20 - Tensdo de
Made in Germany alimentacao,
temper?tura 74653 Ingelfingen consumg
ambiente ’ _
grau de protegéo
Figura 1:  Descricao da placa de caracteristicas e inscricbes no dispositivo
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5 INSTALACAO
A ADVERTENCIA!

Risco de ferimentos em caso de instalagao inadequada!

» Apenas pessoal técnico autorizado e com ferramenta adequada
pode executar a instalacao!

5.1 Montar no trilho
Conexao elétrica para cima:

— Encaixar o dispositivo no encaixe inferior
do trilho.

— Pressionar o dispositivo para cima e virar
ao mesmo tempo para a esquerda e
engatar no encaixe superior do trilho.

Conexao elétrica para baixo:

— Encaixar o dispositivo no encaixe superior
do trilho.

— Pressionar o dispositivo para baixo e
virar ao mesmo tempo para a esquerda e
engatar no encaixe inferior do trilho.

(@]

5.2 Conexé&o elétrica
— Ligar o borne a mola de 5 pinos conforme a alocagao.

Cor dos bornes Descricao

Vermelho Tensao de alimentagédo 24 V =——=
Branco CAN H (conexao biS)

Verde Blindagem

Azul CAN L (conexao buS)

Preto GND

Tab. 1: Alocacédo do borne a mola de 5 pinos

5.3 Estabelecer a conexao com o barramento
de campo

conector RJ45

D . Alocacéao do

TX+

(A

TX-

RX+

Livre

RX-

Livre

Flgura 2 Atr:bu:gao das interfaces X1 e X2, conex&o com o barramento de campo
1 4 18 -03.2020-
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— Inserir os cabos Ethernet nos soquetes das interfaces X1 e X2. 5.3.2 Variantes PROFIBUS

As interfaces X1 e X2 séo equivalentes. Alocagéo do conector D-Sub, 9 pinos

ATENGAO! D-Sub, 9 pinos |Pino |Sinal Funcionamento Conexao
Para assegurar a compatibilidade eletromagnética (CEM). 1e2 |Livre
» Usar apenas cabo Ethernet blindado. 3 RxD/TxD-P | Linha de dados Obrigatdrio
» Conectar os cabos Ethernet de todos os integrantes para desviar (cabo A)
a blindagem do cabo para a terra. f Y 4 CNTR-P | Repeater controle | Opcional
. . | 1 de diregéo
5.341 }/arlante CC-Link ) 6 \@ﬁ/z 5 DGND Massa para os sinais | Obrigatério
Alocacéao do conector D-Sub, 9 pinos 7 _ILI@)SE 3 de dados e VP
D-Sub, 9 pinos | Pino Sinal Funcionamento | Conexao 8 ’ﬂ/]lg ©Ii 4 |6 VP Alimentagéo de Opcional
= = 1e2 Livre 91T ~5 +5 V, resisténcia
1 [3 DA Linha de dados — | Obrigatorio do terminal de
6 @ﬁ " o (cabo A) b/ barramento
7 —M@)giza 4 DG Massa de dados | Obrigatdrio 7e9 |Livre
84%2@# 4 [56e7 |Livre 8 RxD/TxD-N | Linha de dados Obrigatdrio
P i B ’ iti bo B
9 Qéy&[\s 8 DB Linha de dados + | Obrigatorio positivo (cabo B)
cabo B igura 4: , alocacdo do conector D-sub de 9 pinos
( ) Fi 4 PROFIBUS, al 4o d D-sub de 9 pi
e 9 Livre

Figura 3: CC Link, alocagdo do conector D-sub de 9 pinos

.03.2020
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6 COMISSIONAMENTO
A ADVERTENCIA!

Risco de ferimentos em caso de operacao inadequada.

» Apenas pessoal técnico suficientemente treinado pode comissionar
o dispositivo ou o sistema.

As seguintes configuracdes basicas pode ser realizadas no display do
dispositivo:
« Definicao do endereco IP
nas variantes de barramento de campo: Definigdo do endereco
PROFIBUS ou CC Link

* Selecdo do protocolo (exceto a variante PROFIBUS e a variante
CC Link

@ﬂ) A descricdo da configurag@o e parametrizagéo do tipo ME43 é
@’ encontrada no manual de operagao.

A configuracao requer o software "Birkert Communicator" e o buS-Stick,
que pode ser adquirido como acessorio.

O manual de operacgdo e o software Burkert Communicator com a
descrigéo correspondente podem ser encontrados na homepage da
Burkert.
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7 OPERACAO E FUNCAO
A ADVERTENCIA!
» O dispositivo ou o sistema pode ser operado apenas por pessoal
suficientemente treinado.

A operacao do display é feita com as 2 teclas de seta e a tecla
redonda do menu.
Abrir o menu principal:

— @ Pressionar o botéo do menu 2 vezes.
Primeiro se abre a tela inicial, em seguida o menu principal com as

visdes detalhadas ZTETRT, MMaintenancel

Voltando de um menu:

—> Com as setas AV selecionar [3, (X5 ou EEYE e confirmar com
o botédo do menu @.

7.3.1 Descricao dos botdoes

Elemento Descricédo

AV Setas | Navegar no menu para cima e para baixo
Diminuir os valores numéricos

© Botzo do | Abrir o menu principal

menu Confirmar a selegéo, confirmar a entrada

Tab. 2: Descricdo dos botbes
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7.1 Configuracéo do gateway de barramento

de campo ME43

As fungoes apresentadas a seguir podem ser configuradas ou lidas no
display e com o software Blrkert Communicator.

O software Birkert Communicator oferece mais fungdes para
definicdo e configuragdo do dispositivo.

Funcionamento Configuragdo | Configuragao
no display com o Birkert
Communicator
Definir o endereco PROFIBUS. Industrial
Nas variantes de barramento de campo: ommunication
Configurar o endereco PROFIBUS ou
CC-Link. -
Veja o manual de operagao,
"comissionamento”.
Selecionar o protocolo.
Veja o manual de operagao,
"configuragéo da rede biS".
Configurar o Brightness General
display Contrast etting
Installation position -

Funcionamento Configuragéo | Configuragao
no display com o Birkert
Communicator
Reinicializagdo do dispositivo General
Informacgdes | Numero de
sobre o identificacdo N
dispositivo Numero de série
Versao do software
Versao do hardware
Versao do buS
Versé&o ICom Industrial
ommunication
N

Tab. 3: Configuragdo do gateway de barramento de campo ME43

7.2 Operacao do tipo ME43 com o software
Birkert Communicator

Com o software Birkert Communicator, a configuragdo do dispositivo

pode ser feita no PC. A descricdo detalhada para a operagéo e

configuragao do software Birkert Communicator pode ser encontrada

na homepage www.burkert.com — tipo 8920.

.03.2020
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7.3 Cartao micro SD

Os valores especificos do dispositivo e as configuragdes de usudrio
podem ser salvos e transferidos para um outro dispositivo com o cartéo
micro SD.

Leitor de cartéo para cartao micro SD
Puxar a tampa para fora do slot e virar para
esquerda e para cima.

Retirar o cartdo micro SD: Para destravar, pressionar
a borda do cartdo micro SD que esté travado.

Figura 5: Cartao micro SD; gateway de barramento de campo ME43

[Im O cartao micro SD ndo é apropriado para backups. Se o cartao
» micro SD do dispositivo for reinserido em algum momento

posterior, os Ultimos dados salvos ndo serdo restaurados.

Nao usar cartdes micro SD comuns no dispositivo. O cartdo
micro SD esté disponivel como acessorio.

10

8 DESMONTAGEM
A ADVERTENCIA!

Risco de ferimentos em caso de desmontagem inadequada!
» A desmontagem pode ser feita apenas por pessoal técnico autorizado!

T4

1. Desligar a tensédo de alimentagao

2. Remover o borne a mola de 5 pinos.

[ a

3. Remover o cabo Ethernet das interfaces X2 e X2.
Na variante PROFIBUS e a variante CC-Link Remover o conector

D-sub de 9 pinos.

4. Retirar o dispositivo do trilho

— Pressionar o dispositivo para cima e para__, 9
fora da guia superior do trilho. [ /
—

i

*
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9 TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO,
DESCARTE

NOTA!

A protecéo insatisfatéria do dispositivo pode resultar em danos
de transporte.

* Transportar o dispositivo protegido contra umidade e sujeira em
uma embalagem resistente.

* Respeitar a temperatura permitida de armazenamento.

O armazenamento errado pode causar danos no dispositivo.
» Armazenar o dispositivo em local seco e livre de poeira!

» Temperatura de armazenamento: -30 °C...+80 °C

As partes do dispositivo contaminadas por fluido podem causar
danos ambientais.

 Descartar o dispositivo e embalagem de forma ecologicamente
responsavel!

» Respeitar as normas vigentes de descarte e ambientais.
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Birkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. +49 (0) 7940 - 10-91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448
E-mail: info@de.burkert.com

www.burkert.com
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