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1 INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Instructiunile de utilizare contin informatii importante.

» Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si respectati in special
instructiunile de siguranta, precum si conditiile de functionare.

> Instructiunile de utilizare trebuie sa fie disponibile fiecarui
utilizator.

» Raspunderea si garantia pentru produs/dispozitiv sunt anulate
daca instructiunile de utilizare nu sunt respectate.

11 Simboluri
> Indica o instructiune pentru prevenirea riscurilor.
—> desemneaza o procedura pe care trebuie sa o efectuati.
Avertisment cu privire la vatamari corporale:
PERICOL!
Pericol iminent! Vatamari corporale grave sau fatale.

AVERTISMENT!
Pericol potentiall Vatamari corporale grave sau fatale.

PRECAUTIE!
Pericoll Vatamari corporale minore sau de gravitate
moderata.

Avertizeaza asupra pagubelor materiale:

NOTA!
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2  UTILIZARE PRECONIZATA

Utilizarea incorecta a supapei electromagnetice tip 6014 poate
fi periculoasa pentru persoane, echipamentele din apropiere si
mediu.

Dispozitivul este conceput pentru blocarea, dozarea, umplerea si
aerisirea mediilor gazoase neutre si lichide.

> In medii potential explozive, dispozitivul trebuie utilizat numai
in conformitate cu specificatiile de pe eticheta separata de
tip Ex. Informatiile suplimentare si instructiunile de siguranta
referitoare la zonele Ex incluse in dispozitiv trebuie respectate
la utilizarea acestuia.

> Nu utilizati dispozitive fara o eticheta separata de tip Ex in
atmosfere cu potential exploziv.

> Nu utilizati dispozitivul in exterior.

» Utilizati produsul in conformitate cu datele admisibile, conditiile
de functionare si cele de utilizare specificate ih documentele
contractuale si in instructiunile de utilizare. Acestea sunt
descrise n capitolul intitulat “5 Date tehnice”.

» Dispozitivul poate fi utilizat numai impreuna cu dispozitive si
componente de la terti recomandate si autorizate de Burkert.

» Transportul corect, depozitarea corecta, instalarea corecta,
precum si utilizarea si intretinerea atente sunt esentiale pentru
o functionare fiabild si fara probleme.

» Utilizati dispozitivul numai conform destinatiei.
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21 Restrictii
Daca exportati produsul/dispozitivul, respectati orice restrictii
existente.

2.2 Definirea termenului

in aceste instructiuni de utilizare, termenul , dispozitiv”’ sau ,produs”
se refera intotdeauna la supapa electromagnetica tip 6014.

2.3 Aprobari

Marcajul de omologare indicat pe etichetele de tip Blrkert se refera
la produsele Blrkert.

03 5791
Dispozitivele care trebuie sa poarte marcajul de omologare de
tip au fost aprobate la Kraftfahrtbundesamt sub numarul de
omologare de tip
e1+72/245%2006/96+5791+00
si sunt puse in circulatie cu marcajul de omologare de tip indicat.
Puteti obtine un extras al omologarii de tip de la adresa de mai jos.
Burkert Werke GmbH
Zulassungsbeauftragter,
Christian-Burkert-Str. 13-17,
D-74653 Ingelfingen
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2.4 Omologare Ex

Omologarea Ex este valabild numai dacd utilizati modulele si
componentele autorizate de Blrkert, asa cum este descris In aceste
instructiuni de utilizare.

Puteti utiliza modulele electronice doar in combinatie cu tipurile de
supape pneumatice aprobate de Blirkert, altfel omologarea Ex va fi
anulata!

Dacéa efectuati modificari neautorizate la sistem, module sau
componente, omologarea Ex va fi de asemenea anulata.

rinted:-02.09.2026.
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3 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA DE BAZA

Aceste instructiuni de siguranta nu iau in considerare circumstante
si evenimente care pot apdrea in timpul instalarii, functionarii si
= intretinerii.

A\

Risc de vatamare corporala din cauza presiunii ridicate in

echipament/dispozitiv.

> Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, decuplati
presiunea si depresurizati/goliti conductele.

Risc de electrocutare.

> Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, deconectati alimen-
tarea cu energie electrica si securizati pentru a preveni reactivarea.

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de
siguranta aplicabile echipamentelor electrice!

Pericol de arsuri/pericol de incendiu in cazul utilizarii continue,

din cauza suprafetei fierbinti a dispozitivului.

> Tineti dispozitivul departe de substante si medii foarte
inflamabile si nu il atingeti cu mainile goale.

Situatii periculoase generale.

Pentru a preveni vatamarea corporald, asigurati-va ca:

» Sistemul nu poate fi activat accidental.

> Lucrarile de instalare si reparatii pot fi efectuate doar de
tehnicieni autorizati.
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> Dupa o intrerupere in alimentarea cu energie electrica sau
alimentarea pneumatica, asigurati-va ca procesul este repornit
intr-un mod definit sau controlat.

» Dispozitivul poate fi utilizat numai in stare perfecta siin
conformitate cu instructiunile de utilizare.

» Pentru planificarea aplicatiilor si utilizarea dispozitivului se
aplica regulile tehnice generale.

Pentru a preveni deteriorarea proprietatilor dispozitivului,

asigurati urmatoarele:

» Alimentati racordurile de mediu doar cu acele medii care sunt
specificate ca medii de curgere in capitolul intitulat “5 Date
tehnice”.

> In cazul tensiunii alternative, asigurati-va ca miezul se poate
misca.

» Nu supuneti dispozitivul la incarcari (de exemplu, prin plasarea
de obiecte sau calcarea pe acesta).

» Nu efectuati nici un fel de modificari la dispozitiv. Nu vopsiti
piesele corpului sau suruburile.

d I frei ben) prir\iArl: 02.09.2026
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Versiuni cu protectie impotriva exploziilor 4 DESCRIEREA PRODUSULUI

A PERICOL! Supapa electromagneticd cu actionare directd tip 6014 este
disponibild in doua modele.

Pericol de explozie.
Utilizarea necorespunzatoare in zona potential exploziva poate duce Tipul 6014 este utilizat pentru blocarea, dozarea,
la 0 explozie. umplerea si depresurizarea mediilor gazoase neutre

» In medii potential explozive, dispozitivul trebuie utilizat numai in $i lichide, in special pentru controlul actuatoarelor
conformitate cu specificatiile de pe eticheta separata de tip Ex. pneumatice simplu efect sau pentru vid tehnic.
Informatiile suplimentare si instructiunile de sigurants referitoare ~ SUPapa cu design modular poate fi instalata individual
la zonele Ex incluse in dispozitiv trebuie respectate la utilizarea sau in bloc pe distribuitorul multiplu.
acestuia.

> Nu utilizati dispozitive fara o eticheta separata de tip Ex in
atmosfere cu potential exploziv.

> Respectati si specificatiile din certificatul de conformitate.

Tipul 6014P este utilizat ca supapa-pilot speciala
pentru instalare directa pe actuatoarele pneumatice
controlate extern. Consta in actuatorul magnetic tip
6014 si un corp special cu surub tubular, care poate
fi conectat direct la portul de aer de comanda al
actuatorului. Supapa dispune ih mod standard de
actionare manuala.

rinted:-02.09.2026.
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5 DATE TEHNICE

:‘U 51 Standarde si directive

= Dispozitivul este conform cu legislatia de armonizare a UE relevanta.

@} In plus, dispozitivul respecta si cerintele legislatiei din Regatul Unit.

—
Standardele armonizate care au fost aplicate pentru procedura
de evaluare a conformitatii sunt enumerate in versiunea actuald a
Declaratiei de conformitate UE/Declaratiei de conformitate pentru

Regatul Unit. Materiale
5.2 Conditii de functionare Corp Tip 6014 alama, otel inoxidabil 1.4305,
) ’ ’ poliamida (PA, flansa)
A AVERTISMENT! Tip 6014P alama, poliamida (PA)
Risc de vatamare corporala din cauza evacuarii mediului si a Surub tubular Tip 6014P alama,
presiunii. otel inoxidabil 1.4301/304
» Daca dispozitivul este utilizat in exterior, nu il expuneti la con- ) o .
ditiile meteorologice fara sa il protejati. Placa de baza Tip 6014P aluminiu anodizat sau IXEF
» Evitati sursele de caldura care pot determina depasirea inter- .
valului de temperaturd admisibil. Etansare Tip 6014 FKM, EPDM la cerere
Temperatura ambianta -10 - +55 °C Tip 6014P FKM
Grad de protectie IP65 in conformitate cu EN 60529 cu fisa
de cablu

5.3 Date mecanice

Dimensiuni

Conexiune port

Vedeti fisa tehnica

Tip 6014
Tip 6014P
Surub tubular

G1/8, G1/4, flansa
G1/8, G1/4
G1/8, G1/4
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5.4 Date despre fluide Temperatura mediului

FKM -10 = +100 °C (bobina PA)
Functiile circuitului —10 = +120 °C (bobina epoxidica)
2(A) " : 2
C Supapa cu 3/2 cai, cu actionare Viscozitate max. 21 mm?*/s
(NC) /VV | directs, iesire normala A descdrcata . < .
1(F) 3(R) 5.5 Eticheta de tip
2(B)
( DO) ] Supapé cu 3/2 cai, cu actionare Orificiu
ToaA directd, iesire normala B presurizata Functia circuitului — Material de etansare
e . T . Tip Materialul corpului
T Supapa cu 3/2 cai, actionare directa, I_
/N | supapa universala N
1(P) 3(R) s 6014 C 1,5 FKM MS
Tab. 1: Functiile circuitului | a G1/8 PN 0-16 bar
Interval de presiune vedeti eticheta de tip 'E §§ 24V S0 Hz 8C\:A|/E
i= 5E
Medii gazoase neutre si lichide, care nu ataca 12 £6 00450000 WI4UN
materialele corpului si garniturilor (de exemplu, g
aer comprimat, gaz de iluminat, gaz natural, . - J
apa, lichid hidraulic, benzina, vid tehnic). Numere de identificare
Consultati Tabelul de rezistenta la substantele Tensiune/frecventa/putere
chimice Conexiune port/presiune nominala
country.burkert.com

Fig. 1:  Eticheta de tip (exemplu)

rinted:-02.09.2026.
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5.6 Date electrice
Toi| Conexiune

= Tensiune de functionare

Toleranta tensiune

Putere nominala
Versiune impuls

DIN EN 175301-803 (DIN 43 650),
profil A pentru fisa de cablu tip
2508/2518

24V c.c. £ 10 % — ondulatie reziduald
max. 10 %

24 V/50 Hz

230 V/50 Hz

£10 %

8 W
7W

Mod de functionare nominal100 % functionare continua

pentru instalare in bloc:

5 W functionare continud la cerere
8 W functionare intermitenta 60 %
(30 min)

MAN-1000748693 RO\

6 INSTALARE

A PERICOL!

Risc de vatamare corporald din cauza presiunii ridicate in

echipament/dispozitiv.

> Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, decuplati
presiunea si depresurizati/goliti conductele.

Risc de electrocutare.

> Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, deconectati
alimentarea cu energie electricd si securizati pentru a preveni
reactivarea.

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de
sigurantd aplicabile echipamentelor electrice.

Risc de vatamare corporala din cauza instalarii

necorespunzatoare.

> Instalarea poate fi efectuata doar de tehnicieni autorizati si cu
uneltele adecvate!

> Asigurati sistemul impotriva activarii accidentale.

» Dupad instalare, asigurati o repornire controlata.

rinted:-02.09.2026.
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6.1 Instalatie de lichide

A PERICOL!

Risc de vatamare corporald din cauza presiunii ridicate in
echipament/dispozitiv.
> Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, decuplati
presiunea si depresurizati/goliti conductele.
Pozitia de instalare: oricare, bobina de preferat orientata in sus.
Procedura:
— Inainte de instalare, curatati posibila murdérie de pe conducte si
imbinarile cu flansa.

—> Daca este necesar, instalati un filtru de impuritati
pentru a preveni defectiunile.
@ de la 1(P) — 2(A) (Functie circuit C) sau
de la 1(P) — 2(B) (Functie circuit D)
Supapa cu racord filetat:

— Folositi banda din PTFE ca material de etansare.

MAN-1000748693 RO\

Dimensiune ochiuri: 0,2-0,4 mm

Acordati atentie directiei de curgere a supapei.

ion:—Status-RL (rel

NOTA!

Precautie: risc de rupere.
» Nu utilizati bobina ca brat de ridicare.

— Tineti dispozitivul cu o unealta potrivita
(chele fixa) pe corp si insurubati-I n
conducta.

Supapa cu imbinare cu flansa:
—> Scoateti placa de acoperire.
— Slabiti piulita de pe bobina si scoateti bobina.

A AVERTISMENT!

Risc de vatamare corporala din cauza scurgerilor de mediu.

» Asigurati-va ca garniturile de etansare incluse in pachetul de
livrare sunt asezate corect in supapa.

> Asigurati-va ca distribuitorul este plan.

> Asigurati-va ca suprafata distribuitorului are o calitate adecvata.

rinted:-02.09.2026.
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Piulita

Bobina

Garniturd de etansare

Distribuitor

Fig. 2:  Supapd cu imbinare cu flansa

— Introduceti garnitura de etansare in corp.

— Tnsurubati corpul pe distribuitor (cuplu de strangere: max. 1,5 Nm).
—> Atasati bobina siinsurubati piulita (cuplu de strdngere: max. 5 Nm).

Tip 6014P

Respectati un cuplu de strangere de 4-5 Nm la strangerea
surubului tubular.

MAN-1000748693 RO\
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6.2 Conectare electrica cu fisa de cablu

A PERICOL!

Risc de electrocutare.

> Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, deconectati
alimentarea cu energie electrica si securizati pentru a preveni
reactivarea.

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de
siguranta aplicabile echipamentelor electrice.

Daca lipseste contactul conductorului de protectie intre bobina

si corp, exista pericol de electrocutare.

» Racordati intotdeauna conductorul de protectie.

» Verificatl continuitatea electrica dintre bobina si corp.

Tip 2508/2518

max. T Nm

Garnitura
deetansare

Fig. 3:  Conectare electrica cu fisd de cablu

ben)-printed:-02.09.2026
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@ Respectati tipul de tensiune si curent specificate pe eticheta
de tip.

— Verificati daca garnitura de etansare este montata corect.

—> Conectati si strangeti fisa de cablu (cuplu de strangere: max. 1 Nm).

@ Fisa de cablu poate fi rotita de 4 orila 90°.

Controlul versiunii cu impuls

Polaritatea corecta este esentiala pentru functionarea dispoziti-
vului: Observati identificarea de pe partea superioara a bobinei.

Durata impulsului minimum 50 ms.

Conexiune conductor de protectie

Borna 2
Borna 1

Fig. 4:  Versiunea cu impuls

MAN-1000748693 RO\

Polaritate Specificatii Conexiuni de borne
_ Supapa (scaun P) (+) la borna 2,
ACTIVARE + va fi deschisa (=) laborna 1
_ | Supapa (scaun P) (+) laborna 1,
+ DEZACTIVARE va fi inchisa (=) la borna 2

Tab. 2:  Controlul versiunii cu impuls

Utilizati doar fisa de cablu fara cablaj electric pentru
versiunile cu impulsuri.

6.3 Rotirea bobinei

A AVERTISMENT!

Risc de electrocutare.

Daca lipseste contactul conductorului de protectie intre bobina si

corp, exista pericol de electrocutare.

» Verificati contactul conductorului de protectie dupa instalarea
bobinei.

Supraincalzire, risc de incendiu.

Conectarea bobinei fara supapa preasamblata va duce la

supraincalzire si va distruge bobina.

» Conectati bobina doar cu fitingul asamblat.

ion—Status-RL-(rel d-l-frei b )
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©— Piulita
G max. 5 Nm
N
Garnitura inelara
Fiting
Fig. 5:  Rotirea bobinei

Bobina poate fi rotita de 4 ori la 90° (doar de 2 ori la 180° la
instalarea in bloc).

—> Slabiti piulita.
— Rotiti bobina.

—> Stréngeti piulita cu o unealta potrivita (cheie fixa, cuplu de
strangere: max. 5 Nm).

MAN-1000748693 RO\

7 INTRETINERE, DEPANARE

A PERICOL!

Risc de vatamare corporald din cauza presiunii ridicate in

echipament/dispozitiv.

> Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, decuplati
presiunea si depresurizati/goliti conductele.

Risc de electrocutare.

> Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, deconectati
alimentarea cu energie electricd si securizati pentru a preveni
reactivarea.

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de
siguranta aplicabile echipamentelor electrice.

Pericol de arsuri/pericol de incendiu in cazul utilizarii continue,

din cauza suprafetei fierbinti a dispozitivului.

> Tineti dispozitivul departe de substante si medii foarte
inflamabile si nu il atingeti cu méainile goale.

Risc de vatamare corporala din cauza intretinerii

necorespunzatoare.

> Intretinerea poate fi efectuata doar de tehnicieni autorizati si
Cu uneltele adecvate.

> Asigurati sistemul impotriva activarii accidentale.

> Dupad intretinere, asigurati o repornire controlatd.

rinted:-02.09.2026.
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71  Defectiuni 8.1 Demontare

Dac# apar defectiuni, verificati: — Opriti presiunea si aerisiti conductele.
—> conectorii de'Iinie ' —> Deconectati alimentarea cu energie electrica.
—> presiunea de functionare, —> Slabiti fisa de cablu.

—> alimentarea cu energie electrica si unitatea de comanda a supapei. ~ SUPapa cu racord filetat: 5 . e )
Dacs - L. c ld ice Biirk — Tineti dispozitivul cu o unealta potrivita (cheie fixa) pe corp si
aca supapa tot nu comutd, contactati Centrul de service Burkert. desurubati-I din conducta.

Supapa cu imbinare cu flansa:
8 DEMONTARE —> Slabiti piulita de pe bobina si scoateti bobina.
A PERICOL! —> Desfaceti corpul de pe distribuitor

Risc de vatamare corporala din cauza presiunii ridicate in

echipament/dispozitiv.

> Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, decuplati
presiunea si depresurizati/goliti conductele.

Risc de electrocutare.

» Inainte de a lucra la echipament sau dispozitiv, deconectati
alimentarea cu energie electrica si securizati pentru a preveni
reactivarea.

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de
sigurantd aplicabile echipamentelor electrice.

Risc de vatamare corporala din cauza demontarii necorespunzatoare.

» Demontarea poate fi efectuata doar de tehnicieni autorizati si -
cu uneltele adecvate. Fig. 6:  Demontare

rinted:-02.09.2026.
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9  PIESE DE SCHIMB 10 AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE,
A\ precaurie ELIMINARE CA DESEU

NOTA!

’©
c
«®
e
@]
—

Risc de vatamare corporala si/sau daune din cauza pieselor
incorecte!

Accesoriile si piesele de schimb nepotrivite pot provoca vatamari
corporale si deteriorarea dispozitivului si a zonei inconjuratoare.

» Utilizati numai accesorii originale si piese de schimb originale
de la Blrkert.

Daune in timpul transportului.
Echipamentele protejate necorespunzator pot fi deteriorate in
timpul transportului.

> In timpul transportului, protejati dispozitivul impotriva umezelii si
murdariei in ambalaje rezistente la socuri.
> Evitati depdasirea sau scaderea temperaturii sub temperatura de

Piulita Bobina si fitingul pot fi depozitare admisibila. ) . -
comandate ca ansamblu, Depozitarea incorecta poate deteriora dispozitivul.
mentionand numarul de iden- » Depozitati dispozitivul intr-un loc uscat si fara praf!
tificare al dispozitivului. Temperatura de depozitare: -40-80 °C.

(vedeti eticheta de tip)
Eliminare ca deseu ecologica
Set piese de uzurd la cerere. > Respectati reglementarile nationale privind eliminarea
ca deseu si mediul inconjurator.
» Colectati separat dispozitivele electrice si electronice
si le eliminati ca deseuri speciale.

Informatii suplimentare country.burkert.com.

Fig. 7:  Piese de schimb

rinted:-02.09.2026.
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Blrkert Fluid Control Systems bu rkert

Sales Center
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. +49 (0) 7940 - 10 91111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@burkert.com

FLUID CONTROL SYSTEMS

country.burkert.com
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