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Tip 6518, 6519
Instructiuni de utilizare

1 INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Instructiunile de utilizare descriu intregul ciclu de viata al
dispozitivului. Pastrati aceste instructiuni la iIndemana la locul de
operare.

Informatii importante privind siguranta.
» Cititi cu atentie aceste instructiuni.

» inainte de toate, respectati instructiunile de siguranté, utiliza-
rea preconizata si conditiile de utilizare.

» Persoanele care lucreaza la dispozitiv trebuie sa citeasca si
sa inteleaga aceste instructiuni.

Simboluri

1.1
A PERICOL

Avertisment cu privire la un pericol iminent.
> Nerespectarea va duce la deces sau vatamare grava.

A AVERTISMENT

Avertizeaza asupra unui pericol potential.

> Nerespectarea acestor avertismente poate duce la vatamari
grave sau deces.

A PRECAUTIE

Avertizeaza asupra unui potential pericol.

» Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la vatamari
moderate sau minore.

burkert
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NOTA

Avertizeaza asupra daunelor.
@ Sfaturi si recomandari importante.

@ Se refera la informatii din aceste instructiuni de utilizare
sau din alte documentatii.

» Evidentiaza instructiuni pentru evitarea unui pericol.

— Evidentiaza o proceduré pe care trebuie s o efectuati.

1.2 Definirea termenilor
Termen Definitie pentru aceste instructiuni
Dispozitiv Supapa electromagnetica cu 3/2 cai tip 6518 sau

supapa electromagnetica cu 3/2, 5/2 si 5/3 cai
tip 6519
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Tip 6518, 6519 burkert

Utilizare preconizata FLUID CONTROL SYSTEMS

2 UTILIZARE PRECONIZATA 3 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA DE

Utilizarea neautorizata a supapei electromagnetice

tipurile 6518 si 6519 poate fi periculoasa pentru persoane,

echipamentele din apropiere si mediu.

» Dispozitivul serveste exclusiv ca supapa electromagnetica
cu 3/2, 5/2 sau 5/3 cai pentru mediile permise conform
fisei tehnice pentru tipul corespunzator.

» Cu o fisa de cablu conectatd si asamblata in mod
corespunzator, de exemplu, Blrkert tip 2518, dispozitivul
indeplineste gradul de protectie IP65 in conformitate cu DIN
EN 60529/IEC 60529.

» in medii potential explozive, dispozitivul trebuie utilizat numai

in conformitate cu specificatiile de pe eticheta separata

de tip Ex. Informatiile suplimentare si instructiunile de

siguranta referitoare la zonele Ex incluse in dispozitiv trebuie

respectate la utilizarea acestuia.

Dispozitivele fara o etichetad separata de tip Ex nu trebuie

utilizate in atmosfere cu potential exploziv.

La utilizarea dispozitivului, respectati datele autorizate,

precum si conditiile de functionare si utilizare specificate in

documentele contractuale, in fisa tehnica si in instructiunile
de utilizare.

Conditiile preliminare pentru o functionare sigura si fara

probleme includ transportul corect, depozitarea si instalarea

corecte, precum si operarea si intretinerea atenta.

» Utilizati dispozitivul numai conform destinatiei.

v

v

v

BAZA

Aceste instructiuni de siguranta nu iau in considerare eventualele
circumstante sau evenimente neprevazute care pot aparea in timpul
instalarii, operarii si intretinerii. Operatorul este responsabil pentru
respectarea reglementarilor de siguranta specifice locatiei, inclusiv
in ceea ce priveste personalul.

A\

Risc de vatamare corporala din cauza presiunii ridicate si a

scurgerilor de mediu.

» inainte de a lucra la dispozitiv sau sistem, decuplati presiunea.
Depresurizati sau goliti conductele.

Risc de vatamare corporala din cauza electrocutarii.

» inainte de a lucra la dispozitiv sau sistem, deconectati
alimentarea cu energie electrica. Asigurati impotriva reactivarii.

> Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de
siguranta aplicabile aparatelor electrice.

Risc de arsuri sau incendiu din cauza suprafetelor fierbinti

ale dispozitivului ca urmare a unor cicluri de functionare mai

indelungate.

» Atingeti dispozitivul doar cand purtati manusi de protectie.

» Tineti dispozitivul departe de substante si medii foarte
inflamabile.

Risc de vatamare din cauza defectiunilor supapelor cu curent

alternativ (CA).

Un miez gripat cauzeaza supraincalzirea bobinei, ceea ce duce

la defectiuni functionale.

> Verificati procesul de lucru pentru o functionare corecta.
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Tip 6518, 6519
Note generale

Situatii periculoase generale.

Pentru a preveni vatamarile, respectati urmatoarele:
» Respectati normele tehnice generale.

» Nu reglati niciodata suruburile asigurate cu rosu.

» Utilizati dispozitivul numai daca este in stare perfecta siin
conformitate cu instructiunile de utilizare.

» Asigurati dispozitivul sau sistemul pentru a preveni activarea
accidentala.

» Dupad o intrerupere in alimentarea cu energie electrica,
asigurati-va ca procesul este repornit intr-un mod controlat.

> Nu modificati dispozitivul.
» Nu solicitati mecanic dispozitivul.

» Numai tehnicienii calificati pot efectua lucrari de instalare si
intretinere.

» Instalati dispozitivul conform reglementarilor aplicabile in tara
respectiva.
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4 NOTE GENERALE
4.1 Adresa de contact
Germania

Burkert Fluid Control Systems
Centrul de vanzari
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. +49 (0) 7940 - 10-91 111
Fax +49 (0) 7940 - 10-91 448
E-mail: info@burkert.com

International

Adresele de contact pot fi gasite pe paginile din spate ale
instructiunilor de utilizare tiparite.

Acestea sunt disponibile si online la adresa: country.burkert.com

4.2 Garantie

O conditie prealabild pentru garantie este ca dispozitivul s fie
utilizat conform destinatiei, tindnd cont de conditiile de utilizare
specificate.

4.3 Informatii pe internet

Instructiunile de utilizare si fisele tehnice pentru produsele
Bilrkert pot fi gdsite pe internet la: country.burkert.com
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Tip 6518, 6519
Descrierea produsului

5 DESCRIEREA PRODUSULUI

Supapele electromagnetice pot fi utilizate individual pe blocuri sau
pe insule de supape si pot fi montate pe sina pneumaticd modulara
de baza in blocuri de supape.

Tipurile 6518 si 6519 constau Tn:
e 0 unitate de comanda pilot

e corp de supapa cu membrana si garnituri pentru scaunul
supapei (supapa cu 3/2 si 5/2 cai) sau culisanta (supapa cu
5/3 cai)

5.1 Cuplu de strangere pentru racordurile
porturilor

Respectati urmatoarele cupluri de strangere la insurubarea
racordurilor porturilor. Cuplul de strangere specificat poate varia
n functie de sistemul de etansare.

Dimensiunea Cuplu de

portului Cuplu de strangere strangere maxim
recomandat [Nm] [Nm]

G1/2 7.9 50

G1/4 4..7 20

NPT1/4 4.7 20

M5 (aer de 1..1,2 3

comanda auxiliar)
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5.2 Porturi

Toate porturile sunt marcate cu numere pe corpul supapei.
Semnificatia numerelor este aceeasi pentru fiecare varianta.

Nr. | Semnificatie Nr. Semnificatie

1 Port de presiune 3,5 |Portde evacuare

2,4 | Portde lucru 12,14 | Port de presiune pilot
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Tip 6518, 6519
Descrierea produsului

5.3
5.3.1

Montare

Supapa cu 3/2 sau 5/2 cai

Fig. 1:

Ansamblu de supapa cu 3/2 sau 5/2 cai

Articol

Descriere

1

Unitate de comanda pilot

Actionare manuald (vedeti capitolul ,5.4")

Port de presiune pilot

2
3
4

Port de lucru
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5.3.2 Supapa de impuls cu 5/3 sau 5/2 cai

Fig. 2: Asamblau supapa de impuls cu 5/3 sau 5/2 cai

Articol | Descriere
1 Unitate de comanda pilot
2 Fisa de cablu
3 Port de evacuare
4 Port de presiune
5 Port de evacuare

Supapele electromagnetice controlate prin impuls functioneaza
cu doud bobine care sunt comutate alternativ.
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Tip 6518, 6519
Descrierea produsului

5.3.3

Supapa NAMUR cu 3/2 sau 5/2 cai
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5.4 Actionare manuala
Apasati actionarea manuala doar cand alimentarea este
oprita.
— Pentru a actiona manual supapa, apasati actionarea manuald
si rotiti-o cu 90° in sensul acelor de ceasornic pana la capat.

Fig. 3:

Ansamblu de supapa cu 3/2 sau 5/2 cai, NAMUR

Articol

Descriere

1

Unitate de comanda pilot

Functia supapei

Port de evacuare

Placa detasabila

a b jw (N

Port de evacuare

55 Functiile circuitului
[2(A) C, supapa electromagnetica cu 3/2
12 [} cai (*pentru vid?, cu aer de comand3
TIT auxiliar)
1P [3(R) s . «
Servoasistata, cu actionare manuala,
normal inchisa
[2(A)
12 A Servoasistatd cu aer de comanda
L/ TlT auxiliar, cu actionare manuald, normal
1P 3R inchis3
*Vid, cu aer de
comanda auxiliar
L(?)A i D, supapa electromagnetica cu 3/2 cai
'T—% \ | Pﬂ% Servoasistat3, cu actionare manual3
TUlT o ’ '
TINER) normal deschisa
14 4] ]2 H, supapa electromagnetica cu 5/2 cai
E%EM 19 Servoasistata, cu actionare manuala.
5[[113 Presiune aplicata prin portul (1), astfel
incat unul dintre cele doud porturi (2)
sau (4) este presurizat.
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Tip 6518, 6519

Descrierea produsului

4 |2
144 pAq12

BIE

Z, supapa electromagnetica cu 5/2 cai

Versiune de impuls cu 2 bobine si
actionare manuala.

Presiune aplicata prin portul (1), astfel
fncat unul dintre cele doua porturi (2)
sau (4) este presurizat

L, supapa electromagnetica cu 5/3 cai

Cu actionare manuala.
Toate racordurile sunt blocate in
pozitia centralad

" \li‘ 2”/‘ WA 12 N, supépé electromagneticé cu 5/3 cai
VA>E: 11 <] Cu actionare manuala.
sl fils In pozitia centrald, porturile 2 si 4 sunt
depresurizate
5/2 W, supapa electromagnetica cu 5/2
4 12 sau 3/2 cai
“ Cu actionare manuala si placa
Eﬁz@ e detasabild
5/2 cai: presiune aplicata prin portul
4 |2 (1). Astfel, unul dintre cele dou3
3 :% porturi (2) sau (4) este presurizat.
31 15

3/2 cai: presiune aplicata prin portul
(1), normal inchisa

1 Racordati generatorul de vid la portul 1.
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5.6 Functia de restrictionare a curgerii

Tipurile 6518 si 6519 au optiunea de a restrictiona curgerea aerului
de evacuare catre porturile de evacuare R si S. Viteza de deplasare
a actuatoarelor conectate este redusa (supape de proces, cilindri
etc.) cu aceasta functie.

Functia de restrictionare a curgerii poate fi obtinuta fie folosind
accesoriile disponibile de la Blrkert, fie folosind robinete standard
de strangulare a debitului, potrivite pentru mediul de proces.
Robinetul de strangulare a debitului se monteaza pe racordul filetat
al corpului (portul 3; 5) in acest scop.

Urmatorul accesoriu este disponibil pentru dispozitivele cu interfata
NAMUR pentru a realiza functia de strangulare a debitului:

o Placa robinet de strangulare a debitului NAMUR cu 3/2 cai
(ID907217)

e Placa robinet de strangulare a debitului NAMUR cu 5/2 si 5/3
cai (ID 907218)

o Placé rotativda NAMUR (ID907216)
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Tip 6518, 6519
Descrierea produsului

5.6.1 Placa robinet de strangulare a debitului

NAMUR cu 3/2 cai

Aceasta placa pentru robinetul de strangulare a debitului poate fi
utilizata pentru urmatoarele dispozitive tip 6519 pentru a controla
independent vitezele de intrare/iesire la supapa/cilindrul de proces:

o Placa detasabild NAMUR cu 5/2 céi in pozitie cu 3/2 cai
(vedeti capitolul ,5.3.3")

burkert
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5.6.2 Placa robinet de strangulare a debitului

NAMUR cu 5/2 si 5/3 cai
Aceasta placa pentru robinetul de strangulare a debitului poate fi

utilizata pentru urmatoarele dispozitive tip 6519 pentru a controla
independent vitezele de intrare/iesire la supapa/cilindrul de proces.

e 5/2 cai (vedeti capitolul ,5.3.3")
o NAMUR cu 5/3 cai

21 3
@ S O
= 2N K‘*j ‘j:‘%;l 2/2

% I 132

212 sor217 32

Fig. 4:  Placd robinet de strangulare a debitului NAMUR cu

eticheta, 3/2 cai

211
ﬂg 212412
:% znm;f: LQQ;;; an
- S —

2/2 ”7.2'8 412

Fig. 5:  Placa robinet de strangulare a debitului NAMUR cu

etichetd, 5/2 si 5/3 céi
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Tip 6518, 6519
Descrierea produsului

5.6.3 Placa rotativa NAMUR

Aceasta placa rotativa cu amortizor de zgomot este utilizata pentru
a folosi supapele NAMUR cu 5/2 si 5/3 céi ca supape cu 3/2 si 3/3
cai. Functia normal inchis poate fi schimbata in normal deschis prin
rotirea placii rotative cu 180°.

Daca se doreste strangularea debitului, trebuie instalat un robinet
standard de strangulare a debitului la R/5 sau S/3.

Descrierea detaliata este prezentata in capitolul ,Instalare”.

Fig. 6:  Placa rotativa NAMUR

5.7 Standarde si directive

Dispozitivul este conform cu legislatia de armonizare a UE valabila.
In plus, dispozitivul respecta si cerintele legislatiei din Regatul Unit.

Standardele armonizate care au fost aplicate pentru procedura
de evaluare a conformitatii sunt enumerate in versiunea actuald a
Declaratiei de conformitate UE/Declaratiei de conformitate pentru
Regatul Unit.
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5.8 Identificarea produsului
5.8.1 Etichetarea corpului supapei
1
3
2
4
Fig. 7:  Etichetarea corpului supapei
Articol | Descriere Articol | Descriere
1 Functia circuitului 3 Numarul portului
2 Racord port 4 Producator




Tip 6518, 6519
Descrierea produsului

5.8.2 Eticheta de tip

"'Gravare cu laser a supapei !

, electromagnetice AC08 |

& Supapa

burkert
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5.8.3 Gravare cu laser a supapei electromagnetice
ACO08
CRA::
ACO8 - 25AB
— 3
3 C€
1— 00987654 cMWus coi— 4
S/N 00001000 g W29MP
2
Fig. 9:  Descrierea gravurii cu laser pe supapa electromagnetica
ACO08
Articol | Descriere Articol | Descriere
1 Numar de 3 Marcaj CE
identificare
al supapei
electromagnetice
ACO08
2 Numar de serie 4 Aprobare conform
normelor SUA si
Canada

electromagnetica
ACO08
_________ Lo,
.1 Supapa I
electromagnetica | 1 2
_ AC10 : | |
w6519 H 90 )
3561/4 PN2-10bar  |——4
N5 B0V 50-60Hz 17W [——5
A
= I
192 00174395  wivmc J
6
Fig. 8:  Locatia si descrierea etichetei de tip, exemplu
Articol | Descriere Articol | Descriere
1 Tip 4 Tip de racord, interval
de presiune admis
2 Functia circuitului 5 Tensiune; frecventd;
putere
3 Orificiu 6 Numar de identificare
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Tip 6518, 6519
Date tehnice

6 DATE TEHNICE

6.1 Conditii de functionare

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Temperaturad admisa a mediului®

Poliamida si aluminiu
anodizat

-10 °C...+55°C

Grad de protectie
(conform DIN EN
60529/IEC 60529)

IP65
(cu fisa de cablu conectata si instalata
corect, vedeti capitolul ,6.3")

extins?

Temperatura admisa a mediului pentru interval de temperatura

Medii permise

Aer comprimat filtrat, cu ulei si fara,
gaze neutre

Aluminiu tratat cu

Pozitia de instalare

Oricare, de preferat cu actuatorul
supapei electromagnetice orientat in
sus

Temperatura ambiant3?

armatura metalica

Poliamida -25°C...+55°C
Aluminiu anodizat cu =10 °C...+55°C
armatura din poliamida

Aluminiu anodizat cu =10 °C...+70 °C

Temperatura ambianta pentru interval de temperatura extins?

Aluminiu tratat cu -40 °C...+80 °C
ematal
Otel inoxidabil -30 °C...+80 °C

2) Respectati restrictiile de temperaturd impuse de aprobari.

ematal si otel inoxidabil

-30 °C...+80 °C

3) Respectati restrictiile de temperatura impuse de aprobari.
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Tip 6518, 6519

Date tehnice

6.1.1 Conditii de functionare pentru supape cu
aprobare UL/UR

pentru fisa de cablu 2516

Tip Temperatura Temperatura Mediu
mediului ambianta

6518
-10 °C...+55°C |-25°C..+55°C | Aer

6519

6.2 Date electrice

Supapa ACO08 AC10

electro-

magnetica

Porturi DIN EN 175301-803 design C: | Standard indus-

trial, design A:

Standard industrial, design B: | Pentru fisa de

pentru fisa de cablu 2507

cablu 2518

Tensiune de

vedeti eticheta de tip

vedeti eticheta

functionare de tip
Toleranta +10 % +10 %
tensiune

Putere 1,7 W intre 2si10W
nominala

Mod de Functionare continua 100 % | Functionare
functionare | din ciclul de functionare continua 100 %
nominal din ciclul de

functionare

burkert
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6.3 Date pneumatice

Calitatea aerului
comprimat

ISO 8573-1:2010, clasa 7.2.4%

Interval de presiune
admis

Respectati specificatiile de pe eti-
cheta de tip. Presiune diferentiald de
cel putin 2 bar intre porturile 1 si 3/5

4) Pentru a preveni inghetarea aerului comprimat dilatat,punctul de
roud al presiunii trebuie s& fie cu cel putin 10 K mai mic decat
temperatura mediului.

6.3.1 Presiune pilot externa

Pentru supape in variantele cu aer de comanda auxiliar:

— Racordati alimentarea cu aer comprimat la portul 12 sau 14 (port
de presiune pilot).

Presiune pilot:  cel putin 70 % din presiunea de lucru la portul 1

(presiune pilot minima 2,5 bar)

6.4 Materiale

Materialele de etansare depind de materialele corpului:

Materialul | Poliamidd | Aluminiu Aluminiu Otel

corpului anodizat tratat cu inoxidabil
ematal

Material de | NBR, PUR NBR FKM, NBR | PU, NBR,

etansare FKM
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Tip 6518, 6519
Instalare

7 INSTALARE

A PERICOL

Risc de vatamare corporala din cauza presiunii ridicate si a
scurgerilor de mediu.

» inainte de a lucra la dispozitiv sau sistem, decuplati
presiunea. Depresurizati sau goliti conductele.

Risc de vatamare corporala cauzata de electrocutare, daca
supapa electromagnetica este instalata incorect.

» inainte de a lucra la dispozitiv sau sistem, deconectati
alimentarea cu energie electrica. Asigurati impotriva
reactivarii.

» La instalare, asigurati-va ca supapa electromagnetica este
fixata ferm pe capacul corpului, astfel incat conexiunea
conductorului de protectie a supapei electromagnetice sa fie
conectata la corpul supapei.

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de
siguranta aplicabile aparatelor electrice.

A AVERTISMENT

Risc de vatamare corporala din cauza instalarii
necorespunzatoare.

» Numai tehnicienii instruiti pot efectua lucrari de instalare.
» Efectuati lucrarile de instalare numai cu unelte adecvate.

Risc de vatamare corporala din cauza activarii accidentale
a sistemului si a repornirii necontrolate.

> Asigurati sistemul impotriva activarii accidentale.
» Dupad instalare, asigurati o repornire controlata.

burkert
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7.1 Atasarea dispozitivului

1
2 —/
Fig. 10:  Atasarea dispozitivului
Articol | Descriere Articol | Descriere

1 Dispozitiv 3 Suruburi de fixare

— Fixati dispozitivul direct pe perete cu suruburi de fixare M4.
Cuplu de strangere: min. 2 Nm si max. 5 Nm.
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7.2 Racordarea pneumatica a dispozitivului

A AVERTISMENT

Risc de vatamare corporala din cauza accelerarii rapide a
pieselor dispozitivului si a furtunurilor de aer comprimat
neconectate care se misca necontrolat.

» nainte de a presuriza supapa, verificati toate racordurile si
fitingurile furtunurilor pentru o fixare strénsa si sigura.

— Verificati furtunurile pentru contaminare si curatati-le.

— Instalati un filtru de impuritati in amonte de intrarea in supapa
(= 500 mm).

— Introduceti furtunurile Tn racordurile push-in ale supapelor
electromagnetice, pana la capat. Nu depasiti adancimea
standard de insurubare.

— Folositi banda din PTFE sau garnitura din elastomer pentru
etansare.

— Retineti alocarea racordurilor (vedeti capitolul ,5.2").
— Aliniati furtunurile.

7.21 Racordarea variantei NAMUR

Varianta NAMUR tip 6519 este livrata din fabrica cu functie
cu 5/2 cai. Functia cu 3/2 céi se seteaza prin rotirea placii
detasabile cu 180°.

Cand se utilizeaza ca supapa cu 3/2 cai:

— Inchideti portul 3 cu dopul de etansare G1/4 furnizat.

Cand se utilizeaza pe actuatoare mari cu timp de evacuare rapid:
— Folositi un amortizor de zgomot in locul dopului de etansare.
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7.2.11 Montati placa rotativa pe varianta NAMUR
Fig. 11: Montati placa rotativa
Articol | Descriere Articol | Descriere
1 Dispozitiv NAMUR 3 Suruburi de fixare
M5 x45 mm

2 Placa rotativa

— Montati placa rotativad pe dispozitivul NAMUR cu cele
4 suruburi de fixare furnizate. Respectati cuplul de strangere
de min. 2 Nm si max. 5 Nm.
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7.2.1.2 Montati placa robinetului de strangulare a debitului cu 7.3 Conectarea electrica a dispozitivului
5/2, 3/2 céi pe varianta NAMUR
A AVERTISMENT

Risc de vatamare corporala din cauza electrocutarii.

» inainte de a lucra la dispozitiv sau sistem, deconectati
alimentarea cu energie electrica. Asigurati impotriva
reactivarii.

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de
siguranta aplicabile aparatelor electrice.

Daca nu exista un contact de conductor de protectie intre

supapa electromagnetica si corp, exista riscul de accidentare

prin electrocutare.

» Racordati intotdeauna conductorul de protectie.

> Verificati continuitatea electrica dintre supapa
electromagnetica si corp.

Puteti gasi informatii despre fisa de cablu in
\E@ instructiunile de utilizare corespunzdtoare, la adresa

Fig. 12:  Montati placa de robinetului de strangulare a debitului == country.burkert.com
Articol | Descriere Articol | Descriere @ Respectati tensiunea si tipul de curent de pe eticheta de
tip.
1 Dispozitiv NAMUR 3 Suruburi de fixare s
M5x55 mm —> Fixati fisa de cablu. Respectati cuplul de strangere (vedeti

tabelul ,Cupluri de strangere”).

—> Verificati dacd garnitura de etansare (vedeti ,Fig. 13“) este
montatd corect.

2 Placa de robinetului
de strangulare a
debitului

— Montati placa rotativa pe dispozitivul NAMUR cu cele 4
suruburi de fixare furnizate. Respectati cuplul de strangere de
min. 2 Nm si max. 5 Nm.
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Garnitura de
etansare

Fisa de cablu
aprobata

Respectati valoarea
maxima a cuplului
de strangere!

Cupluri de stréangere

burkert
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Supapa elec- | Fisa de cablu Design Cuplu max. de
tromagnetica strangere
2507 B
ACO08 0,3 Nm
2516 C
AC10 2509, 2513, A 1TNm
2518

Fig. 13:  Conectarea electricad a supapei

—> Conectati conductorul de protectie si verificati continuitatea
electrica dintre supapa electromagneticd si carcasa (vedeti
valorile de testare ale conductorului de protectie).

NOTA
1
Daca fisa de cablu EN 175-301-803 este construita astfel incat
surubul sa fie in partea de sus, o garniturd dintr-un material
compatibil cu procesul dumneavoastra trebuie fixata sub capul

surubului.

Valori de testare ale conductorului de protectie

Rezistor Tensiune de testare | Curent de testare
max. 0,1Q 12V 1A
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7.3.1

Controlul variantei de impuls

Polaritatea trebuie sa fie corecta pentru ca dispozitivul sa
functioneze: respectati etichetarea de pe partea supe-
rioara a bobinei. Timpul de impuls minimum 50 ms.

Conexiune conductor de protectie

depresurizat

Borna 2
Borna 1
Polaritate Unitate de Amplificator | Alocarea
comanda pilot pinilor bornelor
- Comutator | Supapa 14 (+) Borna 2
ACTIVAT + (scaun P) este |presurizat (-) Borna 1
deschisa 2.3
depresurizat
+ Comutator |Supapa 12 (+) Borna 1
DEZACTIVAT - | (scaun P) presurizat (-) Borna 2
este inchisa 45
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7.4 Rotirea supapei electromagnetice

Supapa electromagnetica poate fi rotita 4 x 90° (cu instalare pe
bloc 2 x180°).

— Slabiti piulita.
— Rotiti supapa electromagnetica.
NOTA
1
Deteriorarea dispozitivului cauzata de unealta nepotrivita.
» Utilizati cheia fixa.
— Strangeti supapa electromagnetica cu o piulita, folosind
o cheie fixa. Respectati cuplul maxim de stréngere:

Supapa electromagnetica AC08: 2,8 Nm,
Supapa electromagnetica AC10: 5 Nm.
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8 INTRETINERE

A AVERTISMENT

Risc de vatamare din cauza lucrarilor de intretinere
necorespunzatoare.

» Numai tehnicienii instruiti pot efectua lucrari de intretinere.
» Efectuati lucrarile de intretinere numai cu unelte adecvate.
Risc de vatamare corporala din cauza activarii accidentale a
sistemului si a repornirii necontrolate.

> Asigurati sistemul impotriva activarii accidentale.

> Asigurati o repornire controlata dupa intretinere.

8.1 Lucrare de intretinere

Daca sunt respectate informatiile din aceste instructiuni de utilizare
pentru folosirea supapei, supapa va functiona fara a necesita
intretinere.

8.2 Avarii

Daca apar avarii, verificati daca:
« dispozitivul a fost instalat conform reglementarilor

e conexiunile electrice si racordurile pneumatice au fost
configurate corect

o dispozitivul nu este deteriorat
 toate suruburile au fost stranse

o au fost aplicate tensiune si presiune
» conductele sunt curate

burkert
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8.2.1
Cauza posibila:

o Scurtcircuit sau bobina intrerupta

e Miezul sau zona miezului contaminate

e Presiune de functionare in afara intervalului de presiune admis

Supapa nu actioneaza

8.2.2
Cauza posibila:
o Interiorul supapei este contaminat

Supapa nu se inchide

8.3 Instalarea unitatii de comanda pilot

A AVERTISMENT

Risc de vatamare corporala cauzata de desfacerea supapei.

> Asigurati-va ca garniturile inelare/garniturile de etansare se
potrivesc corect pe supapa.

Supraincalzire, risc de incendiu.

Conectarea supapei electromagnetice fara a instala mai intai

unitatea de comanda pilot va duce la supraincalzire si va distruge

supapa electromagnetica.

» Conectati supapa electromagnetica doar dupd instalarea
unitatii de comanda pilot.

NOTA

|
Precautie: risc de rupere.
> Nu utilizati supapa electromagneticd pe post de brat de
parghie.

2l\{IIAN 1000748698 RO Version: -Status: RL (released | freigegeben) printed: 05.09.2026



Tip 6518, 6519
Accesorii si piese de schimb

- Piulits

electromagnetica

Unitate de -
comanda pilot Tub de ghidare
a miezului

Corp de comanda
pilot

Actionarei.
manuala

— Corp supapa

Fig. 14: Instalarea unitatii de comanda pilot

— Tnsurubati corpul de comanda pilot in corpul supapei.
Respectati cuplul de strangere de max. 1,5 Nm.

— Pozitionati supapa electromagnetica pe tubul de ghidare a
miezului.
Supapa electromagnetica poate fi rotita 4 x 90° (doar 2 x180°
cu instalare pe bloc).

NOTA

Deteriorarea dispozitivului cauzata de unealta nepotrivita.
» Utilizati cheia fixa.

— Fixati supapa electromagnetica folosind o piulita cu o cheie
fixa. Respectati cuplul de strangere de max. 5 Nm.

burkert
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9 ACCESORII SI PIESE DE SCHIMB

A PRECAUTIE

Risc de vatamare corporala si/sau daune din cauza pieselor
incorecte.

Accesoriile gresite si piesele de schimb nepotrivite pot provoca
vatamari corporale si deteriorarea dispozitivului si a zonei din
jurul acestuia.

» Utilizati numai accesorii si piese de schimb de la Burkert.

9.1 Accesorii
Varianta Placa Placa Placa rotativa
dispozitivului | robinet de robinet de pentru 3/2 cai
strangulare strangulare
a debitului a debitului
pentru 3/2 cadi | pentru 5/2 cai
NAMUR 907217 907218 907216

9.2 Piese de schimb

Piesele de schimb pot fi comandate in functie de varianta si de

ansamblul supapei:

o Comandati prin specificarea numarului setului de piese de
schimb (SET 1, SET 2, SET 3) si a numarului de identificare
(acesta poate fi citit pe eticheta de tip a dispozitivului)

o Comandati prin introducerea numarului de identificare in
eShop (vedeti ,9.2.1%)

@ Varianta corectad, si deci piesa de schimb corecta, poate fi
determinaté folosind designul fisei.
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ACO8: AC10:
Design fisd B Design fisa C Design fisa A

SETUL 1

SETUL 3

SETUL 1 Set de bobine
SETUL 2 Armatura
SETUL 3 Supapa pneumatica fara bobina

SETUL 1

SETUL 2

SETUL 3

Fig. 15:  Seturi de piese de schimb
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9.2.1 Comandarea pieselor de schimb in eShop

— Deschideti eShop Birkert pe internet.
— Autentificati-va sau inregistrati-va.
— Gasiti piesele de schimb folosind numerele de material.

Spare parts, quick ordering and related documents

Quickorder Spare parts Document Search

Already knew what you want? Find related spare & wear parts: Find related documents:

Q penumbe Q
ke

— Puneti piesele de schimb in cos si finalizati comanda.

@ Daca nu gasiti piesele de schimb, contactati angajatul de
service Burkert.
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10 TRANSPORT, DEPOZITARE,
ELIMINARE

NOTA

Deteriorare in timpul transportului din cauza protectiei
necorespunzatoare a dispozitivelor.

» Protejati dispozitivul impotriva umezelii si murdariei in ambalaje
rezistente la socuri in timpul transportului.

» Respectati temperatura de depozitare admisa.
Depozitarea incorecta poate deteriora dispozitivul.
» Depozitati dispozitivul intr-un loc uscat si fara praf.
» Temperatura de depozitare —40...+55 °C.

Eliminare ca deseu ecologica
» Respectati reglementarile nationale privind
eliminarea ca deseu si mediul inconjurator.

» Colectati separat dispozitivele electrice si electronice
si le eliminati ca deseuri speciale.

Informatii suplimentare la country.burkert.com.
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