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1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen.
» Die Anleitung sorgfaltig lesen, besonders die Hinweise zur

Sicherheit beachten.

> Die Anleitung aufbewahren und jedem Benutzer zur Verfligung

stellen.

> Personen, die Arbeiten am Gerat ausfiihren, missen diese Anlei-

tung lesen und verstehen.
Darstellungsmittel

A GEFAHR!

Unmittelbare Gefahr! Tédliche oder schwere Verletzungen.

A WARNUNG!

Mégliche Gefahr! Tédliche oder schwere Verletzungen.
VORSICHT!

Gefahr! Mittelschwere oder leichte Verletzungen.
HINWEIS!
Warnt vor Sachschaden.

> Markiert eine Anweisung zur Vermeidung einer Gefahr.
— Markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausflihren miissen.

eben)printed:--14.02.2026.
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2 BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Die Geratesteckdose Typ 2510/2511 dient ausschlieBlich zum
Ansteuern von Gleichstromspulen mit Leistung = 5 W ohne
externe Spannungsversorgung bzw. < 15 W mit externer
Spannungsversorgung.

> Die AS-Interface-Geratesteckdose nur in Verbindung mit den hier-
fiir vorgesehenen Spulenausfiihrungen einsetzen.

» Voraussetzungen fir den sicheren und einwandfreien Betrieb
sind sachgemé&Ber Transport, sachgeméaBe Lagerung, Installa-
tion, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

» Fir den Einsatz die zuldssigen Daten, Betriebsbedingungen
und Einsatzbedingungen der jeweiligen Gerate oder Produkte
beachten. Diese Angaben stehen in den Vertragsdokumenten,
der Bedienungsanleitung und auf dem Typschild.

» Gerat nur bestimmungsgemanB einsetzen. Bei nicht bestim-
mungsgemaBem Einsatz des Geréts kénnen Gefahren fur Perso-
nen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.

2.1 Begriffsdefinitionen

Begriff Definition fiir diese Anleitung
Gerat Geratesteckdose Typ 2510 und Typ 2511
14 M Ccutsch
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3 GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise beriicksichtigen keine bei Montage, Betrieb

und Wartung auftretenden Zufélle und Ereignisse. Der Betreiber ist

dafir verantwortlich, dass die ortsbezogenen Sicherheitsbestim-
mungen, auch in Bezug auf das Personal, eingehalten werden.

A\

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhitungsvorschriften und Sicherheitsbestim-
mungen fir elektrische Gerate beachten.

» Spannung erst wieder einschalten, wenn das Gerat korrekt montiert,
angeschlossen und der Deckel mit der Schraube befestigt wurde.

> Platine und Bauteile nicht bertihren. Selbst im spannungslosen
Zustand kann an Bauteilen eine gefahrliche Ladung vorhanden sein.

> Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen fiir
elektrische Geréte beachten.

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Betatigen.

> Durch geeignete MaBnahmen ein unbeabsichtigtes Betatigen
verhindern.

inted:14-02.2026

T geg P



Allgemeine Gefahrensituationen.

Zum Schutz vor Verletzungen beachten:

» Allgemeine Regeln der Technik einhalten.

» Gerat nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der
Bedienungsanleitung einsetzen.

» Gerat oder Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.

» Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung einen kontrol-
lierten Wiederanlauf des Prozesses sicherstellen.

» Am Geréat keine Verédnderungen vornehmen.
» Gerat nicht mechanisch belasten.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten und
Instandhaltungsarbeiten ausflihren.

» Installationsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten nur mit geeig-
netem Werkzeug ausfihren.

» Gerat gemaB der im Land gliltigen Vorschriften installieren.

MAN-100028

HINWEIS!

Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente / Baugruppen.

Das Gerat enthélt elektronische Bauelemente, die gegen elektro-

statische Entladung (ESD) empfindlich reagieren. Berlihrung

mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenstdnden

geféhrdet diese Bauelemente. Im schlimmsten Fall werden sie

sofort zerstort oder fallen nach der Inbetriebnahme aus.

> Die Anforderungen nach EN 61340-5-1 beachten, um die
Mdglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische
Entladung zu minimieren bzw. zu vermeiden.

» Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungs-
spannung berihren.

eben)printed:--14.02.2026.
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4 ALLGEMEINE HINWEISE

41 Kontaktadresse
Deutschland

Burkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Blirkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. + 49 (0) 7940 - 10-91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448
E-Mail: info@burkert.com

International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der
gedruckten Bedienungsanleitung. AuBerdem im Internet
unter: https://www.burkert.com.

4.2 Gewahrleistung

Voraussetzung flr die Gewabhrleistung ist die bestimmungsgemaBe
Verwendung des Gerats unter Beachtung der spezifizierten
Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenbléatter zu den Burkert-Produkten
finden Sie im Internet unter: https://country.burkert.com.

MAN—1
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5.1

AUFBAU UND BESCHREIBUNG
Aufbau

Abb. 1:

Gerétesteckdose Typ 2511

Pos.

Bezeichnung

Typschild

Deckel

Befestigungsschraube

Buchse

Rundstecker
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5.2 Beschreibung

Das Gerat besteht aus einem Polyamidgehduse mit integrierter
Slave-Elektronik und einem Steckerbild nach DIN EN 175301-803
(Form C und A).

Das Gerat dient ausschlieBlich zur Ansteuerung von Gileich-
stromspulen. Durch den integrierten Gleichrichter ist ein Betrieb
an Gleich- oder Wechselspannung maoglich.

5.3 Konformitat
Das Gerat ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der
EU-Konformitatserklarung.

5.4 Normen

Die angewandten Normen, mit welchen die Konformitat zu den
Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprifbe-
scheinigung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen

MAN-100028

6 TECHNISCHE DATEN

6.1 Betriebsbedingungen
Geratesteckdose Typ 2510 nach DIN 43650 Form C.
Geratesteckdose Typ 2511 nach DIN 43650 Form A.

Werkstoff PA
MaBe 32x32x65 mm
Befestigung Zylinderschraube:

Typ 2510: M2,5x35

Typ 2511: M3x35
kabelseitig M12-Buchse; 4-polig wird benétigt
gerateseitig (zum Geratesteckdose flr Steckerfahnen nach
Ventil) DIN EN175301-803
Rickmeldereingdnge | M12-Stecker; 4-polig wird bendtigt
(optional)

Watchdog-Funktion integriert

Umgebungstemperatur | 0...+50 °C

Schutzart IP65

o nn) prir\inrl: 14.02.2026
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6.2 Elektrische Daten 6.4 Anschluss von Buchse und Stecker

Profil S-B.F.F Profi | S-B.A.E M 12 Buchse, 4-polig PIN |Belegung
Versorgungsspannung | 29,5 - 31,5 V gemaB ASI-Spezifikation (PELV) 1 + 24V Sensorversorgung
Max. Stromaufnahme | aus AS-Interface 2 |Sensoreingang 2
nur Elektronik 10 mA 10 mA 3 |GND
busgespeist (Elekt- 300 mA 120 mA i
ronik, Ventil, Sensoren) _ 4 _|Sensoreingang f
frer.rll( pr gS espeist (Elekt- | 80 mA N ;Jr%eé :éﬁ lI?)ASLZGrI?\L:Vc;r;geerI](onnen 2 Sensoren mit einem Y-Verteiler
ronik, Sensoren) Bei externer Stromversorgung kdénnen 2 Sensoren (Zwei oder
Ausgangsspannung 24V £10 % Dreileiter) Gber einen DUO-Stecker angeschlossen werden.
6.3 Elektrischer Anschluss M 12 Stecker, 4-polig  |PIN |Belegung
Buchse M 12 (Sensor), 4-polig 3 1 |AS-Interface Bus+
Geratesteckdose mit o
Riickmeldeeingang ? 2 |0V
4 % 2 3  |AS-Interface Bus-
(O 4 [24VY
Rundstecker M 12
(AS-Interface), 4-polig 1
Abb. 2:  Elektrischer Anschluss R Nur bei fremdgespeisten Geratesteckdosen

18 “deutsch reeasheny



Die Nennleistung des Ventils entspricht nicht der Bemessungs-

leistung. Dies kann wesentlich hdher ausfallen.

Ausgang
Profil S-B.F.F Profi | S-B.A.E
max. Ventil- Aus- kurzschlussfest
gangsstrom
busgespeist 205 mA, ohne 100 mA
Eingénge
125 mA, mit 2
Eingéngen
fremdgespeist 700 mA -
Ausgénge max. kurzschlussfest
Schaltleistung
busgespeist 5 W ohne Eingénge 2W
3 W mit 2 Eingéngen
fremdgespeist 15W -

MAN-100028

Bei ausbleibendem Datenverkehr wird der Ausgang nach 50
- 100 ms zurlickgesetzt.

Eingénge
Profil S-B.F.F Profi | S-B.A.E
Eingangsbeschaltung | 3-Draht-Spannungs- | -
sensoren PNP
2-Draht-Spannungs-
sensoren
Versorgungs- 24V +20% -
spannung Sensor
max. Sensorstrom 50 mA firr 2 Sensoren | -
Pegel HIGH-Signal =10V -
(logisch=1)
Pegel LOW-Signal <1,5mA -
(logisch=0)
max. Eingangsstrom | <6,5 mA -
T deutsch (Al i




Programmierdaten

6.5 LED-Anzeige fur Geratestatus

E/A-Konfiguration

B hex (1 Ausgang, 2 Eingénge)

ID-Code F hex (Belegung siehe unten)
voreingestellte Adresse 0

Profil B.F
Belegung der Datenbits

D3 D2 D1 DO

IN 12 IN 22 - ouT

12

2 Geréatesteckdosen mit Riickmeldeeingangen

20

3 4
Befestigungsschraube M12-Stecker AS-i Anschluss
Abb. 3: LED-Anzeige fiir Gerétestatus
Pos. | LED Farbe | an aus blinken
1 Eingang 1 gelb | Ventil ist .Vent.il -
2 Jenomgz | |ovsnatesnen
3 Statusanzeige | griin
4 BUS OK Power off | Slave-Adresse 0

Tab. 1:  Statusanzeigen

“deutsch
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MONTAGE

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Installation

> Nur geschultes Fachpersonal darf Installationen ausfiihren.
> |nstallationen nur mit geeignetem Werkzeug ausftihren.

» Anlage gegen unbeabsichtigtes Betéatigen sichern.

> Nach der Installation einen kontrollierten Wiederanlauf
gewdhrleisten.

A WARNUNG!

Kurzschlussgefahr bei undichter Verschraubung.

» Beim Verschrauben der Geratesteckdose auf einwandfreien Sitz
der Dichtung achten.

> Geratesteckdose sorgféltig befestigen.

MAN-100028

S~

Schraube Dichtung

3

Abb. 4: Montage der Gerédtesteckdose

— Dichtung anbringen und Schraube durch Offnung fiihren. Auf ein-
wandfreien Sitz der Dichtung achten.

— Spule auf Dichtung setzten und verschrauben. Anziehdreh-
moment beachten

An) prminrl 14.02.2026
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WARTUNG, FEHLERBEHEBUNG

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBen Wartungsarbeiten.
> Nur geschultes Fachpersonal darf Wartungsarbeiten ausfiihren.
> Anlage vor unbeabsichtigtem Betatigen sichern.

> Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.

8.1 Wartungsarbeiten

Bei Betrieb entsprechend den in dieser Anleitung gegebenen
Anweisungen arbeitet die Geratesteckdose wartungsfrei.

8.2 Stoérungen

Bei Stérungen prifen:

—> Spannungsversorgung

—> korrekten Sitz der Dichtung (siehe ,Tab. 2: Sitz der Dichtung®)
—> AnschlUsse (siehe ,Tab. 3: Anschlisse®)

52 ““deutsch

Dichtung

u;

Tab. 2:  Sitz der Dichtung

i

Anschlisse

Tab. 3:  Anschlisse

d-l-frei ben)—printed:14-02.2026.




DEMONTAGE

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

> Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsbestim-
mungen fir elektrische Gerate beachten.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Demontage.

> Nur geschultes Fachpersonal darf Demontagearbeiten ausfiihren.

10 TRANSPORT, LAGERUNG,
ENTSORGUNG

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBen Wartungsarbeiten.

> Nur geschultes Fachpersonal darf Wartungsarbeiten ausfuhren.

> Anlage vor unbeabsichtigtem Betéatigen sichern.

> Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf gewéhrleisten.

MAN-100028

HINWEIS!

Transportschaden bei unzureichend geschiitzten Geraten.

> Gerat vor Nasse und Schmutz geschitzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

> Zuldssige Lagertemperatur einhalten.

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.

» Gerat trocken und staubfrei lagern.

Zulassige Lagertemperatur: —20...+70 °C

Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Geréteteile.
» Gerat und Verpackung umweltgerecht entsorgen.

> Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen
einhalten.
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Burkert Fluid Control Systems b u r ke r t

Sales Center
Christian-Burkert-Str. 13—-17
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Tel: +49 (0) 7940 - 1091 111
Fax: +49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@burkert.com
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