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1 HASZNALATI UTASITAS

A hasznalati utasitas fontos informaciokat tartalmaz.

» Olvassa el figyelmesen a haszndlati utasitast, és tartsa be a biztonsagra
vonatkoz6 figyelmeztetéseket.

» A hasznalati utasitast minden felnasznalé szamara elérhetévé kell tenni.

» Ha nem tartjdk be a hasznalati utasitdsban foglaltakat, a termékre/
eszkdzre vonatkozo felelésség és szavatossag hatalyat veszti.

1.1 Jeldlések

» veszélyek elkerillésére vonatkozo utasitast jeldl.

— egy elvégzendd munkamdlveletet jeldl.

Sériilések elkerllésére szolgald figyelmeztetés:
VESZELY!
Kozvetlen veszély. Sulyos vagy halélos sériilések.
FIGYELMEZTETES!
Lehetséges veszély. Sulyos vagy haldlos sérilések.

VIGYAZAT!
Veszély. Kénnyl vagy kdzepesen sulyos sériilések.

Figyelmeztetés anyagi karokra:
FONTOS!

AStatus-RL-(rel d-|-frei b )

rinted: 15.12.2025

magyar

b
\ T geg P!



2 RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az 5282 tipus nem rendeltetésszer(i haszndlata esetén a szemé-
lyekre, a kérnyezé berendezésekre és a kdérnyezetre nézve veszélyes
helyzetek allhatnak el6.

» Az eszkdzt maximum 21 mm?/s viszkozitasu, semleges kézegek
szabalyozasara, elzarasara és adagolasara terveztik.

» Szakszerlien csatlakoztatott és beszerelt kdbelcsatlakozé — pl.
Blrkert 2508 tipus — esetén az eszkdz megfelel a DIN EN 60529 /
IEC 60529 szerinti IP65 védettségi fokozatnak.

» A hasznalat soran tartsa be a szerz6dési dokumentumokban és a
haszndlati utasitasban szerepld hatarértékeket, valamint a mikodési
és Uizemi feltételeket. Ezeket a(z) ,,4 MUszaki adatok” fejezetben
ismertetjuk.

» A biztonsagos és kifogastalan mikddéshez sziikséges feltét-
elek: szakszer( szallitas, szakszerU tarolas és beépités, valamint
koriltekint6 kezelés és karbantartas.

» Az eszkozt csak rendeltetésszerlien hasznalja.

2.1 Fogalommeghatarozas

Az utmutatéban hasznalt ,,eszk6z” fogalom minden esetben az 5282
tipust jeldli.

MAN-1000487476-HU-\ ion—ASt:;

3 ALAPVETO BIZTONSAGI UTASITASOK

Jelen biztonsagi utasitasok nem térnek ki

* olyan véletlen eseményekre vagy torténésekre, amelyek a beépités, az
Uizemelés és a karbantartas soran adédhatnak.

* olyan helyi vonatkozasu biztonsagi eléirasokra, melyek betartasaért — a
beépitést végzd személyzetet illetden is — az lizemeltetd felel.

AN\

Magas nyomas miatti veszély.

> A cs@vezetékek és szelepek meglazitasa, levalasztasa el6tt kapcsolja
le a nyomast, és légtelenitse a csGvezetékeket.

Elektromos fesziiltség miatti veszély.

> Az eszkdzbe vagy a berendezésbe térténé beavatkozas el6tt kapce-
solja le a fesziiltséget, és biztositsa az ujbdli bekapcsolas ellen.

» Tartsa be az elektromos készlilékekre vonatkozd, hatalyos
balesetmegelézési és biztonsagi rendelkezéseket.

Egésveszély/tiizveszély folyamatos miikodés esetén az eszkodz forrd

felllete miatt.

> Tartsa tavol az eszkdzt a kdnnyen éghetd anyagoktol és kdzegektdl,
valamint ne érjen hozz4 puszta kézzel.
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Sériilésveszély a valtakozé fesziiltségli (AC) szelepek lizemzavarral
jaro kiesésekor.

Az elakadt magnesmag tekercs tulhevilést okoz, ami lizemzavarral
jaro kiesést eredmeényez.

» Felligyelje a munkafolyamatot a kifogastalan funkcié érdekében.
Rovidzarlat veszélye/kbézegszivargas tomitetlen szerelvények
kévetkeztében.

» Ugyelien a témitések kifogastalan illeszkedésére.

» A szelepet és a csatlakozd csévezetékeket koriiltekintéen illessze
ossze.

YA

Altalanos veszélyhelyzetek.

A sériilések elkeriilése érdekében tartsa be a kdvetkezOket:

» Az eszkozt robbanasbiztos terlileten csak akkor szabad alkalmazni,
ha a tipustablan szerepel a megfelel6 kiegészitd jeldlés. A hasznalat
soran figyelembe kell venni az eszk6zh6z mellékelt, az Ex terlletre
vonatkozo, kiegészit6 biztonsagi utasitasokat.

» UL teruleten be kell tartani a mellékelt UL utasitasokat.

» Ne terhelje mechanikusan a hazat (pl. targyakat rdhelyezve, vagy
azt fellépének hasznalva).

MAN-1000482476
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> Ne végezzen ks atalakitasokat a késziilékhazon. A haz részeit és
a csavarokat ne lakkozza.

» Akadalyozza meg, hogy a berendezést véletlenil miikddésbe lehes-
sen hozni.

» Beépitést és karbantartasi munkakat csak arra jogosult szakember
végezhet, a megfeleld szerszam segitségével.

» Az elektromos vagy pneumatikus tapellatas megszakitasa utan biz-
tositsa a folyamat szabdlyozott vagy felligyelt Ujrainditasat.

» Az eszkozt csak kifogastalan allapotban és a hasznalati utasitas
betartdsaval szabad lizemeltetni.

szabalyok figyelembe vételével fejlesztettiik ki, és az megfelel a

@ Az 5282 tipusi magnesszelepet az elfogadott biztonsagtechnikai
technika mai allasanak. Ennek ellenére eléallhatnak veszélyek.

3.1 Szavatossag

A szavatossdg eléfeltétele az eszkdz rendeltetésszerd, az elbirt Gzemi
feltételek figyelembe vételével torténé hasznalata.

3.2 Online informaciok

Az 5282 tipushoz kapcsolédd hasznalati utasitasokat és adatlapokat az
interneten itt talalja:

=> Tipus 5282

rinted: 15.12.2025
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4 MUSZAKI ADATOK
41 Uzemi feltételek
A tipustablan az alabbi értékek* szerepelnek:
« Fesziiltség (tolerancia +10%) / Aram tipusa
* Tekercs teljesitmény (wattos teljesitmény — izemmeleg allapot)
» Nyomastartomany
« Test anyaga sargaréz (MS) vagy rozsdamentes acél (VA)

- TéBmitéanyag FKM, EPDM, NBR

* lasd a tipustabla aldbbi leirasat

Kapcsolasi funkcid, 2/2-utas szelep:

A (nyito) B (zaro)
2 (A) 2(B)
= 4 [ 1 = I TaA
D1l [<w Bl [<w

Védettségi fokozat: IP65 a DIN EN 60529 / IEC 60529 szerint,
szakszer(ien csatlakoztatott és beszerelt
kabelcsatlakozoval, pl. Birkert 2508 tipus

MAN-1000487476-HU-\

4.2 Uzemi kériilmények
Kodrnyezeti h6mérséklet: max. +55 °C

UL/UR jévahagyassal rendelkezd szelepek esetén a kdvetkezd érté-
keket is tartsa be:

Altalanos rendeltetésti szelep

. . Tomit6anyag

Koézeg Hémérséklet FKM NBR EPDM

Szaraz Kozeg [°F] | +32...4194 | +32...+176 |-13...+194

levegd, inert | Kormyezet | [°F] |+32...+131 [ +32...+131 [-13...+131

gaz Kozeg [°C] |0...4+90 0...+80 -25...490
Kérnyezet |[°C] |0...+55 0...455 -25...+55

Viz Kozeg [°F] |+41...+194 | +41...+176 | +41...+4194
Kornyezet | [°F] |+41...+4131 [ +41...+131 | +41...+131
Kozeg [°C] | +5...+90 +5...+80 +5...+90
Koérnyezet |[°C] | +5...+55 +5...+55 +5...+55

Veszélyes Kbzeg [°F] | +32...4+194

kozegek: Kornyezet |[°F] | +32...+131

olaj, LPG Kbzeg [°C] | 0...+90

gaz, oxigén [Kgmyezet |[°C]|O0...+55

igegeben)printed: 15.12.2025



Tilizvédelmi szervizszelep

. . Toémit6anyag
Kozeg Hémérséklet NBR EPDM
Viz Kbzeg [°F] +41...+194 +41...+194
Kornyezet [°F] +32...+131 +41...+131
Kbzeg [°C] +5...+90 +5...+90
Kornyezet [°C] 0...+55 0...+55

Megengedett kézegh6mérséklet és megengedett kdzegek a
témitéanyag fliiggvényében:

Tomit6- | Kozeg- Megengedett kbzegek
anyag hémérséklet
FKM 0°C...+90 °C Tetraklor-etilén oldatok, adalék nélkdli
forré olajok, adalék nélkuli dizel- és
fltéolaj, mosodlug
EPDM -25°C...+90 °C | Olaj- és zsirmentes folyadékok, hideg
és forrd viz
NBR 0°C...+80 °C Hideg és meleg viz
6 magyar

AStatus-RL-(rel d-|-frei b )

Uzemtartam
Ha az nincs masként megadva a tipustablan, akkor az elektromagneses
mikddtetéelem alkalmas a folyamatos mikddésre.

Fontos megjegyzés az lizembiztonsag érdekében folyamatos
@ miikédés esetén.
Hosszabb (izemsziinet esetén naponta minimum 1-2 kapcso-
lasnyi mUikodtetés javasolt.

Hasznos élettartam

A nagy kapcsolasi gyakorisag és a nagy nyomas csokkentik a hasznos
élettartamot.

rinted: 15.12.2025
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4.3 Szabvanyok és iranyelvek

Az eszkdz megfelel az Eurdpai Unid (EU) vonatkozd harmonizacids
el6irdsainak. Tovabba az eszkoz teljesiti az Egyesiilt Kirdlysag jogsz-
abalyi kovetelményeit is.

Az EU-megfelel8ségi nyilatkozat / UK-megfeleléségi nyilatkozat min-
denkori aktualis valtozata tartalmazza azokat a harmonizalt szabvan-
yokat, amelyeket a megfelel6ségértékelési eljaras soran alkalmaztak.

UKCA jel6lés az importér cimének feltintetésével.

4.4 Tipustabla

© Példa: —DN
] (—% Ka%csc‘)(lé_s,i Tomitéanyag
= unkcio Test anyaga
a2 Tl’pus—l c vaga
a satlakozas maédja,
= o > 5282 A 25 EPDM MS Nyomastartomany
*=5 G11/4 PN 0.2-16 bar Fesziiltsé
Qs 2s0v s0-60t: 8w eszlltseg,
l_‘: Frekvencia,
. :é ce Teljesitmény
1092 00134469 wi7Lu
Azonosité szam — L Gyartoi ked

1. dbra: A tipustabla helyzete és szévege
MAN-1000487476-HU-\

5 BEEPITES
5.1 Biztonsagi utasitasok

é VESZELY!

Sériilésveszély a berendezésben uralkodé nagy nyomas miatt.

> A csOvezetékek vagy a szelepek meglazitasa, levalasztasa el6tt
kapcsolja le a nyomast, és légtelenitse a csévezetékeket.

Aramiités miatti sériilésveszély.

» Az eszkdzbe vagy a berendezésbe torténé beavatkozas el6tt kapc-
solja le a fesziiltséget, és biztositsa az Ujbdli bekapcsolas ellen.

» Tartsa be az elektromos készilékekre vonatkozé, hatalyos
balesetmegel6zési és biztonsagi rendelkezéseket.

A FIGYELMEZTETES!

Sérilésveszély szakszer(itlen beépités esetén.

> A beépitést csak arra jogosult szakember végezheti el, a megfeleld
szerszam segitségével.

Sérillésveszély a berendezés véletlen bekapcsolasa és nem feli-

gyelt, Ujboli elindulasa kdvetkeztében.

> Biztositsa a berendezést a véletlen bekapcsolas ellen.

> A beépités utan biztositsa a felligyelt Ujrainditast.

geben)-printed:15.12.2025
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5.2 Beépités elétt

Beépitési helyzet:

Tetszbleges beépitési helyzet. Lehetbleg mikodtetbvel felfelé.

— Abeépités el6tt ellendrizze a cséhaldzat elszennyez&dését, és sziikség
esetén tisztitsa meg.

Sz(ir8: a magnesszelep megbizhaté mikddése
érdekében a szelepbemenet elé egy szlrét
(= 500 pm) kell beszerelni.

5.3 Beépités
— Fogja meg az eszkdzt egy megfelel§ szerszdmmal (villaskulcs) a
haznal, és csavarozza be a csévezetékbe.

FONTOS!

Vigyazat, torésveszély.
* A tekercset nem szabad emelékarként hasznalni.

— Ugyfélrendelés az aramlasi iranyra:
a hazon 1évé nyil az aramlasi iranyt jeldli (ellentétes aramlasi iranyban
nincs funkcid).

MAN-10004824

5.4 Veészhelyzeti kézi vezérlés

FONTOS!

Vigyazat.
* Reteszelt vészhelyzeti kézi vezérlésnél a szelepet nem lehet elektro-
mosan mukodtetni.

Vészhelyzeti kézi vezérlés

Benyomas

Elforgatdas — 2 = ~T=

2. dbra: Vészhelyzeti kézi vezérlés

rinted: 15.12.2025

magyar

)-—pi
P



5.5 Szelepfunkcié médositasa
(CF02 és MT50 valtozé kod esetén nem lehetséges)

max. 2,0 Nm

Vezérszelep

O-gy(irdk

Az aramlasi irany
jelolése

3. dbra: A vezérszelep beépitése (szelepfunkcié modositdsa)

A VESZELY!

Kozegszivargas tomitetlen eszkdz esetén.

Ha az vezérszelep beépitésekor kifelejtik vagy nem megfeleléen

helyezik be az O-gydriket, az az eszkdz karosodasahoz és a kozeg

szivargasahoz vezet.

» Az O-gylrliket helyezze be pontosan a mélyedésekbe az dsszeillesz-
tés eléit.

MAN-1000487476-HU-\

- ASt

Zaré funkcio
(munkaaramu)

A vezérszelepet ugy
kell beépiteni, hogy

a vészhelyzeti kézi
vezérlés ugyanabba
az iranyba mutasson,
mint az aramlasi iranyt
jelold nyil.

Nyito funkcio
(nyugvoaramu)

A vezérszelepet Ugy
kell beépiteni, hogy

a vészhelyzeti kézi
vezérlés az ellenkezé
iranyba mutasson,
mint az aramlasi iranyt

jelol6 nyil. Nyité funkci  Zaro funkcio

Aramlasi irany

4. dbra: Szelepfunkcick (nyité/zard)

5.6 A kapcsolasi id6k beadllitasa

Szlikség esetén a szelep zarasi és nyitasi ideje megvaltoztathatd az oldalt
talalhato fojtécsavarok segitségével.

FONTOS!

Nyomaslokeés folyékony kézegeknél és rovid zarasi id6knél.

* Folyékony kézegeknél révidebb zarasi idék esetén nagyobb nyomas-
Iokések léphetnek fel. Ezek csokkenthetik a membran hasznos
élettartamat, és tonkretehetik a berendezésben talalhaté egyéb
eszkdzoket és részegységeket.

geben)-printed:15.12.2025
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A VIGYAZAT!

A fojtécsavar tulzott kicsavarasa kozegszivargast eredményez.

Al _Al

Zarasi idok Nyitasi id6k | Zarasi id6k
novelése novelése | csokkentése

Nyitasi id6k
csoOkkentése

5. abra: Kapcsoldsi idék névelése/csbkkentése

6. abra: Zarasi idé csékkentése DN13 VA esetén

MAN-10004824
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5.7 A kabelcsatlakozo6 elektromos
csatlakoztatasa

A VESZELY!

Aramiités miatti sériilésveszély.

» Az eszkdzbe vagy a berendezésbe t6rténé beavatkozas elétt kapc-
solja le a feszliltséget, és biztositsa az Ujbdli bekapcsolas ellen.

» Tartsa be az elektromos készlilékekre vonatkozo, hatalyos
balesetmegel6zési és biztonsagi rendelkezéseket.

Ha nincs csatlakoztatva védévezetd, akkor aramiités veszélye all fenn!

» Mindig csatlakoztassa a védévezet6t, valamint ellendrizze a tekercs
és a haz kozotti elektromos vezetést.

Jovahagyott kabelcsatlakozo,
pl. 2508 tipus vagy egyéb mas,
szabvanyos DIN EN 175301-803
A-forma szerinti kabelcsatlakozé

7. dbra: A kabelcsatlakozd elektromos csatlakoztatdsa

A-AStatus: RL (rel d-|frei ben)-printed:15.12.2025
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Eljarasméd:
— Az impulzus szelepeket (CF 02 valtozé kod) a(z) ,,8. dbra: Kapcsolasi
rajz” szerint csatlakoztassa. Az impulzus az 1. kapcson zarja a

Ugyeljen a tipustablanak megfelels fesziiltségre és d&ramnemre.

— Csavarozza fel a kdbelcsatlakozot (jovahagyott tipusok az adatlapon), szelepet, a 2. kapcson pedig nyitja a szelepet.
és tartsa be a maximalis 1 Nm nyomatékot. — Az L1/+ vagy N/- alap késziiléket az 1. és 2. kapocshoz csatla-
— Ellendrizze a témités megfeleld illeszkedését. koztassa, polaritastdl fliggetlendil.

— Csatlakoztassa a véddvezet6t, és ellendrizze a tekercs és a haz kozétti FONTOS!
elektromos vezetést.

Fontos megjegyzések:
» Kerilendd a mindkét tekercshuzalra egyidejlileg leadott impulzus.
» Nem szabad tovabbi fogyasztokat (reléket vagy ahhoz hasonlokat) a

1. kapocs kapcsokkal parhuzamosan kapcsolni.
=) [1 » Az éppen fesziiltségmentes tekercs-csatlakozo legyen galvanikusan

2. kapocs levalasztva (nyitva).

» Amennyiben kettd vagy tobb szelepet kell parhuzamosan kapcsolni,
() No——— 3. kapocs akkor 2- vagy tébb-pdlust kapcsoldkkal kell biztositani, hogy ez a
kovetelmény teljesljon.

5.7.1 Elektromos csatlakozas - Impulzus (CF 02)
4 2 3

PE — — — — — Véddbvezetd
_ — A helyzet-visszajelz6 érzékeld (LFO2 vagy LFO3 valtozé kod)
8. abra: Kapcsolasi rajz . elektromos csatlakoztatasahoz lasd a 1060 tipus hasznalati
utasitasat.

A kabelcsatlakozo csatlakozokapcsai a szelepen lévé kapc-
soknak megfeleléen 1-t6l 3-ig vannak beszamozva.

MAN-1000487476-HU-\ ion—ASt:;
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5.7.2Kick and Drop (KD) elektronika 5.7.3 Elektromagnesek kabelkivezetéssel

részegyseggel ellatott valtozat (ACP0O16 A csatlakozokabel az ACPO16 tipusu tekerccsel egybe van
tekercs) oOntve, és nem valaszthato le.
Az ACPO016 tekercs informacioit a vonatkozé hasznalati utasitasban Ugyeljen a tipustablan megadott fesziiltségre.
taldlja a honlapon: https://country.burkert.com/ Huzalkiosztas:
A VESZELY Huzalszin Kontaktus elrendezés
- - z6ld-sarga Védobvezetd
Sf)rkapoc"s do_bozos tekercseknél vegye figyelembe a fekete Fézis / pozitiv sarok (+)
kovetkezGket is: fekete Nulla vezetd / negativ sarok (-)
» Csak fixen telepitett kabeleket és vezetékeket vezessen be.
» Hasznaljon megfelelé kabeleket és kabelbevezetést. Vegye 5.7.4 Sorkapocs dobozos tekercsek
figyelembe az ACP016 tipus hasznalati utasitasaban szerepld
informaciokat. Pozicié Kontaktus elrendezés
» A sorkapocs dobozba csak 0,5 mm? és 2,5 mm? koz6tti csatlakozasi
méretli vezetékeket kdsson be. @ Védbvezetd
» A sorkapocs csavarokat 0,25 Nm nyomatékkal hizza meg.
» Zarja le el6irasszerlien a hazfedelet. Nulla vezeté /
A zarécsavarokat 2 Nm nyomatékkal hizza meg. negativ sarok (-)
» Ellendrizze a védbvezetd csatlakozas folytonossagat.
» A hazfedelet csak fesziltségmentes allapotban nyissa fel. Fazis / pozitiv sarok (+)
» Kapcsonkeént legfeliebb 2 vezetéket csatlakoztasson.

9. @bra: Sorkapocs doboz

MAN-10004824
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6 KARBANTARTAS ES HIBAELHARITAS
6.1 Biztonsagi utasitasok

A VESZELY!

Sériilésveszély a berendezésben uralkodé nagy nyomas miatt.

» A csOvezetékek vagy a szelepek meglazitasa, levalasztasa el6tt
kapcsolja le a nyomast, és légtelenitse a csévezetékeket.

Aramiités miatti sériilésveszély.

» Az eszkdzbe vagy a berendezésbe térténé beavatkozas el6tt kapce-
solja le a fesziiltséget, és biztositsa az ujbdli bekapcsolas ellen.

» Tartsa be az elektromos készlilékekre vonatkozd, hatalyos
balesetmegelézési és biztonsagi rendelkezéseket.

f’j FIGYELMEZTETES!

Sériilésveszély szakszeriitlen beépités esetén.

» Szerelést csak arra jogosult szakember végezhet, a megfelel
szerszam segitségével.

Sériilésveszély a berendezés véletlen bekapcsolasa és nem feli-

gyelt, ujboli elindulasa kdvetkeztében.

» Biztositsa a berendezést a véletlen bekapcsolas ellen.

» A karbantartds utan biztositsa a felligyelt Ujrainditast.

MAN-1000487476-HU-\

- ASt

6.2 Hibak
Uzemzavarok esetén ellenérizze, hogy
— az eszkoz elbirasszerlen lett-e beépitve,

— az elektromos és dramlastechnikai csatlakozasok szabalyosan
lettek-e kivitelezve,

az eszkdz nem sérlilt-e,

minden csavar j6l meg van-e hizva,
van-e feszliltség és nyomas,

a cs6haldzat szennyez6édéstdl mentes-e.

Vol

Hiba Lehetséges ok

A szelep nem kapcsol | Rovidzarlat vagy tekercs megszakitas

A kézegnyomas a megengedett nyomastar-
tomanyon kivil esik

A vészhelyzeti kézi vezérlés reteszelve van

A szelep nem zar A szelep belseje elszennyezédott

A vészhelyzeti kézi vezérlés reteszelve van

FONTOS!

A robbanasbiztos véltozatokat csak a gyartd javithatja.

geben)-printed:15.12.2025
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7 POTALKATRESZEK

ﬁ VIGYAZAT!

Alkalmatlan alkatrészekbdl eredé sériilésveszély és anyagi karok.
Az alkalmatlan tartozékok és a nem megfelelé potalkatrészek személyi
sérliléshez, valamint az eszkdz és kdrnyezetének karosodasahoz
vezethetnek.

» Csak a Burkert véllalat eredeti tartozékait és eredeti potalkatrészeit
hasznalja.

7.1 Potalkkatrészek rendelése
Poétalkatrészek

A SET 3 pétalkatrészkészletet vagy az elévezérlést az elektromagnessel
egyUtt (kompletten) az eszkdz azonosité szamanak megadasaval rendelje
meg.

* A potalkatrészkészletet lasd ,,1.19 Alkatrészek abraja”.

* Az eszkdz azonosité szamat a tipustablan taldlja. Lasd még a(z)
»1.8 Tipustabla” fejezetet.

MAN-1000482476

7.2 Alkatrészek abraja

Vezérszelep

SET 3
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8 SZALLITAS, TAROLAS, LESELEJTEZES
FONTOS!

Szallitas soran keletkezé karok.

A nem kell6 mértékben védett eszkdzok a szallitas soran sérilhetnek.

> Az eszkdzt nedvességtdl és szennyez6déstdl védve, ltésallé cso-
magolasban kell széllitani.

» Kerllje a megengedettnél alacsonyabb vagy magasabb tarolasi
hémérsékletet.

A helytelen tarolas kévetkeztében kar keletkezhet az eszkdzben.
> Az eszkdzt szarazon és pormentesen tarolja.
Tarolasi hémérséklet: -40 °C...+80 °C

Kérnyezetkiméld artalmatlanitas

» Vegye figyelembe az artalmatlanitasra és a kdrnyezet-
védelemre vonatkoz6 nemzeti el6irdsokat.

» Az elektromos és elektronikus eszkdzoket elkiilonitve
selejtezze le, és gondoskodjon az elSirasszerd
artalmatlanitasukrol.

Tovabbi informaciok a honlapon talal

MAN-1000487476-HU-\
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