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1.	 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instrucțiunile de utilizare conțin informații importante.
•	Citiți cu atenție instrucțiunile și respectați în special 

instrucțiunile de siguranță, precum și condițiile de funcționare. 
•	Instrucțiunile trebuie să fie disponibile fiecărui utilizator.
•	Răspunderea și garanția pentru tipul 6012 sunt anulate 

dacă instrucțiunile de utilizare nu sunt respectate.

2.	 SIMBOLURI
	→ desemnează o procedură pe care trebuie să o efectuați.

Avertizare privind vătămări corporale grave sau fatale:
PERICOL!
În caz de pericol iminent.
AVERTISMENT!
În caz de pericol potențial.

Avertisment privind vătămări corporale minore sau de 
gravitate moderată:

PRECAUȚIE!

Avertizează asupra pagubelor materiale:
NOTĂ! 

3.	 UTILIZARE PRECONIZATĂ

Utilizarea incorectă a supapei electromagnetice tip 6012 poate 
fi periculoasă pentru persoane, echipamentele din apropiere 
și mediu. 
•	Dispozitivul este conceput pentru blocarea, dozarea, umplerea 

și aerisirea mediilor gazoase neutre și lichide.
•	Nu utilizați dispozitivul în exterior.
•	Utilizați produsul în conformitate cu datele admisibile, con-

dițiile de funcționare și cele de utilizare specificate în docu-
mentele contractuale și în instrucțiunile de utilizare. Acestea 
sunt descrise în capitolul intitulat “Technical data”.

•	Dispozitivul poate fi utilizat numai împreună cu dispozitive și 
componente de la terți recomandate și autorizate de Bürkert.

•	Transportul corect, depozitarea corectă, instalarea corectă, 
precum și utilizarea și întreținerea atente sunt esențiale pentru 
o funcționare fiabilă și fără probleme.

•	Utilizați dispozitivul numai conform destinației.

3.1.	 Restricții
Dacă exportați sistemul/dispozitivul, respectați orice restricții 
existente.
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4.	 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ
Aceste instrucțiuni de siguranță nu iau în considerare circum-
stanțe și evenimente care pot apărea în timpul instalării, func-
ționării și întreținerii.

Pericol – presiune ridicată! 
•	Înainte de a desface conductele și supapele, decuplați 

presiunea și depresurizați conductele.
Risc de electrocutare!
•	Înainte de a introduce mâna în sistem, deconectați 

alimentarea cu energie electrică și asigurați-o împotriva 
reactivării!

•	Respectați reglementările de prevenire a accidentelor și de 
siguranță aplicabile echipamentelor electrice!

Pericol de arsuri/pericol de incendiu în cazul utilizării 
continue, din cauza suprafeței fierbinți a dispozitivului!
•	Țineți dispozitivul departe de substanțe și medii foarte 

inflamabile și nu îl atingeți cu mâinile goale.

3.2.	 Aprobări
Marcajul de omologare indicat pe etichetele Bürkert se referă 
la produsele Bürkert.

 e 1 
03 5791

Dispozitivele care trebuie să poarte marcajul de omologare de 
tip au fost aprobate la Kraftfahrtbundesamt sub numărul de 
omologare de tip

e1*72/245*2006/96*5791*00
și sunt puse în circulație cu marcajul de omologare de tip 
indicat. Puteți obține un extras al omologării de tip de la 
adresa de mai jos.

Bürkert Werke GmbH 
Zulassungsbeauftragter, 

Christian-Bürkert-Str. 13-17, 
D-74653 Ingelfingen

ro
m
ân
ă



Situații periculoase generale.
Pentru a preveni vătămarea corporală, asigurați-vă că:
•	Supapa electromagnetică tip 6012 nu trebuie utilizată în zone 

cu risc de explozie. 
•	Nu alimentați conectorii de mediu ai sistemului cu medii 

agresive sau inflamabile.
•	Nu supuneți corpul la încărcări (de exemplu, prin plasarea de 

obiecte sau călcarea pe acesta).
•	Nu efectuați modificări exterioare la corpurile dispozitivului. 

Nu vopsiți piesele corpului sau șuruburile.
•	Lucrările de instalare și reparații pot fi efectuate doar de 

tehnicieni autorizați și cu uneltele adecvate.
•	După o întrerupere în alimentarea cu energie electrică sau 

alimentarea pneumatică, asigurați-vă că procesul este repornit 
într-un mod definit sau controlat.

•	Dispozitivul poate fi utilizat numai în stare perfectă și în 
conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

•	Pentru planificarea aplicațiilor și utilizarea dispozitivului se 
aplică regulile tehnice generale.

5.	 DESCRIEREA SISTEMULUI
5.1.	 Descriere generală
Supapa electromagnetică cu acționare directă tip 6012 este 
disponibilă în două modele.

Tipul 6012 este utilizat pentru blocarea, 
dozarea, umplerea și depresurizarea mediilor 
gazoase neutre și lichide, în special pentru 
controlul actuatoarelor pneumatice simplu 
efect sau pentru vid tehnic. Supapa cu 
design modular poate fi instalată individual 
sau în bloc pe distribuitorul multiplu.

Tipul 6012P este utilizat ca supapă-pilot 
specială pentru instalare directă pe actu-
atoarele pneumatice controlate extern. 
Constă în actuatorul magnetic tip 6012 și un 
corp de racord special cu șurub tubular, care 
poate fi conectat direct la racordul de aer de 
comandă al actuatorului. Supapa dispune în 
mod standard de acționare manuală.
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6.	 DATE TEHNICE
6.1.	 Condiții de funcționare

AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală!
Defecțiune în cazul utilizării în exterior!
•	Nu utilizați tipul 6012 în exterior și evitați sursele de căldură 

care pot duce la depășirea intervalului de temperatură admisibil.

Tip Temperatura ambiantă Temperatura mediului

6012 –10 ... +55 °C –10 ... +100 °C

6012P –10 ... +40 °C –10 ... +60 °C

Medii					�     6012: medii gazoase neutre și lichide 
(de exemplu, aer comprimat, apă, lichid 
hidraulic, vid tehnic)

							�       6012P: medii gazoase neutre (de exemplu, 
aer comprimat)

Viscozitate			   max. 21 mm²/s
Clasă de protecție	� IP65 în conformitate cu EN 60529 cu fișă 

de cablu

6.2.	 Conformitate
În conformitate cu Declarația de conformitate CE, supapa 
electromagnetică tip 6012 este conformă cu Directivele UE.

6.3.	 Date mecanice
Dimensiuni	 Vedeți fișa tehnică
Material corp	� Tip 6012:	 Alamă, poliamidă (PA),  

	 Oțel inoxidabil 1.4305 
Tip 6012P:	 Poliamidă (PA)

Șurub tubular 	 Tip 6012P: 	 Alamă, placată cu nichel
Material de etanșare	 FKM/EPDM

6.4.	 Date despre fluide

Funcțiile circuitului

C 
(NC)

2(A)

1(P) 3(R)

Supapă cu 3/2 căi, cu acți-
onare directă, ieșire normală A 
descărcată

D 
(NO)

2(B)

1(P) 3(R)

Supapă cu 3/2 căi, cu acți-
onare directă, ieșire normală B 
presurizată

Interval de presiune	 0–16 bar
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Conectori de linie	� Tip 6012:	 M5, G1/8, Flanșă 
Tip 6012P:	 G1/8, G1/4 
	 Conector de furtun ∅ 6 mm

Respectați tipul de tensiune și curent specificate pe 
eticheta de tip.

6.5.	 Etichetă de tip (exemplu)

Numere de identificare
Tensiune, ieșire în frecvență
Presiune nominală de racordare

Tip
Funcția circuitului

Orificiu
Material de etanșare

Materialul corpului

6012   C  1,2   FKM   MS 

 

M
a

d
e

 in
 G

e
rm

a
ny

CE
00450000 WXXXX

24V        50Hz       4W
G1/8    PN 0 - 10 bar

6.6.	 Date electrice
Conexiuni	� DIN EN 175301-803 profil C: 

pentru fișă de cablu tip 2506
	� DIN 43650 profil B:  

pentru fișă de cablu tip 2507
	 Conexiune fir la cerere

Alimentare cu energie	� 24 V c.c. ± 10 % – 
ondulație reziduală max. 10 % 
24 V/50 Hz 
110/230/50 Hz

Toleranță tensiune	 ± 10 %

Ieșire nominală	 4 W

Mod de funcționare nominal	 100 % funcționare continuă
	� pentru instalare în bloc: 

2 W funcționare continuă la cerere 
4 W funcționare intermitentă 60 %  
(30 min)

Respectați tipul de tensiune și curent specificate pe 
eticheta de tip.
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7.	 INSTALARE
7.1.	 Instrucțiuni de siguranță

PERICOL!

Risc de vătămare corporală din cauza presiunii ridicate în 
echipament!
•	Înainte de a desface conductele și supapele, decuplați pre-

siunea și depresurizați conductele.
Risc de vătămare corporală din cauza electrocutării!
•	Înainte de a introduce mâna în sistem, deconectați alimen-

tarea cu energie electrică și asigurați-o împotriva reactivării!
•	Respectați reglementările de prevenire a accidentelor și de 

siguranță aplicabile echipamentelor electrice!

AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală din cauza instalării 
necorespunzătoare!
•	Instalarea poate fi efectuată doar de tehnicieni autorizați și 

cu uneltele adecvate!
Pericol de vătămare corporală din cauza activării acci-
dentale a sistemului și a repornirii necontrolate!
•	Asigurați sistemul împotriva activării accidentale.
•	După instalare, asigurați o repornire controlată.

7.2.	 Instalație de lichide

PERICOL!

Risc de vătămare corporală din cauza presiunii ridicate în 
echipament!
•	Înainte de a desface conductele și supapele, decuplați pre-

siunea și depresurizați conductele.

Poziția de instalare: oricare, actuatorul de preferat orientat în sus.
Procedură:

	→ Înainte de instalare, curățați posibila murdărie de pe con-
ducte și îmbinările cu flanșă.
	→ Dacă este necesar, instalați un filtru de impurități pentru a 
preveni defecțiunile. (Dimensiune ochiuri: 0,2–0,4 mm).

Acordați atenție direcției de curgere a supapei! 
de la 1(P) → 2(A) (CF C) sau  
de la 1(P) → 2(B) (CF D)

Corp cu racord filetat:
NOTĂ! 

Precauție: risc de rupere!
•	Nu utilizați bobina ca braț de ridicare.
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Folosiți bandă din PTFE ca material de etanșare.

	→ Țineți dispozitivul cu o unealtă potrivită (cheie fixă) pe corp 
și înșurubați-l în conductă.

Supapă cu îmbinare cu flanșă:

Garnitură de 
etanșare

Piuliță

Bobină

Placă de acoperire

	→ Scoateți placa de acoperire.
	→ Slăbiți piulița de pe bobină și scoateți bobina.

AVERTISMENT!

Pericol – mediul prezintă scurgeri!
Racorduri care prezintă scurgeri dacă garniturile de etanșare 
nu sunt așezate corect, dacă distribuitorul nu este plan sau 
calitatea suprafeței distribuitorului este inadecvată. 
•	Asigurați-vă că garniturile de etanșare incluse în pachetul de 

livrare sunt așezate corect în supapă.
•	Asigurați-vă că distribuitorul este plan.
•	Asigurați-vă că suprafața distribuitorului are o calitate 

adecvată.

	→ Introduceți garnitura de etanșare în supapă.
	→ Înșurubați corpul pe distribuitor.
	→ Atașați bobina și înșurubați piulița (cuplu de strângere:  
max. 2,8 Nm).
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7.3.	 Conectarea electrică a fișei de cablu
AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală din cauza electrocutării!
•	Înainte de a introduce mâna în sistem, deconectați alimen-

tarea cu energie electrică și asigurați-o împotriva reactivării!
•	Respectați reglementările de prevenire a accidentelor și de 

siguranță aplicabile echipamentelor electrice!
Dacă lipsește contactul conductorului de protecție între 
bobină și corp, există pericol de electrocutare!
•	Racordați întotdeauna conductorul de protecție.
•	Verificați continuitatea electrică dintre bobină și corp.

max. 0,30 Nm

Tip 2506

Garnitură 
de etanșare

Respectați tipul de tensiune și curent specificate pe 
eticheta de tip.

7.4.	 Instalarea bobinei
AVERTISMENT!

Electrocutare!
Dacă lipsește contactul conductorului de protecție între 
bobină și corp, există pericol de electrocutare!
•	Verificați contactul conductorului de protecție după 

instalarea bobinei.
Supraîncălzire, risc de incendiu!
Conectarea bobinei fără supapă preasamblată va duce la 
supraîncălzire și va distruge bobina.
•	Conectați bobina doar cu supapa asamblată.

4 x 9
0°

Piuliță 
max. 2,8 Nm

Garnitură 
inelară

Bobina poate fi rotită de 4 ori la 90°.
	→ Slăbiți piulița.
	→ Rotiți bobina.
	→ Strângeți piulița cu o unealtă 
potrivită (cheie fixă) (max. 2,8 Nm).
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8.	 ÎNTREȚINERE, DEPANARE
8.1.	 Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală din cauza întreținerii 
necorespunzătoare!
•	Întreținerea poate fi efectuată doar de tehnicieni autorizați 

și cu uneltele adecvate!
Pericol de vătămare corporală din cauza activării 
accidentale a sistemului și a repornirii necontrolate!
•	Asigurați sistemul împotriva activării accidentale.
•	După întreținere, asigurați o repornire controlată.

8.2.	 Defecțiuni
Dacă apar defecțiuni, verificați:

	→ conectorii de linie,
	→ presiunea de funcționare,
	→ alimentarea cu energie electrică și unitatea de comandă 
a supapei.

Dacă supapa tot nu comută, contactați Centrul de service 
Bürkert.

9.	 PIESE DE SCHIMB

PRECAUȚIE!

Risc de vătămare corporală și/sau daune din cauza pieselor 
incorecte!
Accesoriile și piesele de schimb nepotrivite pot provoca 
vătămări corporale și deteriorarea dispozitivului și a zonei 
înconjurătoare.
•	Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb 

originale de la Bürkert.

Fiting

Bobină

Piuliță
Bobina și fitingul pot fi 
comandate ca ansamblu, 
menționând numărul de 
identificare al dispozitivului 
(vedeți eticheta de tip).

Set piese de uzură la 
cerere.
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10.	 TRANSPORT, DEPOZITARE, ELIMINARE CA DEȘEU

NOTĂ! 

Daune în timpul transportului!
Echipamentele protejate necorespunzător pot fi deteriorate 
în timpul transportului.
•	În timpul transportului, protejați dispozitivul împotriva ume-

zelii și murdăriei în ambalaje rezistente la șocuri. 
•	Evitați depășirea sau scăderea temperaturii sub tempe-

ratura de depozitare admisibilă.
Depozitarea incorectă poate deteriora dispozitivul.
•	Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf!
•	Temperatura de depozitare: –40–80 °C.
Deteriorarea mediului înconjurător cauzată de 
componentele dispozitivului contaminate cu medii.
•	Respectați reglementările aplicabile privind eliminarea ca 

deșeu și mediul înconjurător.     
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