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1	 TIL DENNE VEJLEDNING
Betjeningsvejledningen indeholder vigtige informationer.

	▶ Læs vejledningen omhyggeligt og følg sikkerhedsanvisningerne. 
	▶ Opbevar vejledningen, så alle brugere har adgang til den.
	▶ Erstatningsansvaret og garantien bortfalder, hvis anvisningerne 
i betjeningsvejledningen ikke følges.

1.1	 Farehenvisninger
	▶ markerer en anvisning til at undgå farer.
	→ markerer et arbejdstrin, som skal udføres.

FARE

Umiddelbar fare! Alvorlige eller dødelige personskader.

ADVARSEL

Mulig fare! Alvorlige eller dødelige personskader.

FORSIGTIG

Fare! Middelsvære eller lette personskader.
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BEMÆRK

Advarer mod materielle skader.

Vigtige tips og anbefalinger.

Henviser til informationer i denne betjeningsvejledning eller 
i anden dokumentation.

1.2	 Begrebsdefinition enhed

Begreb står i denne vejledning for

Enhed 3/2-vejs magnetventil type 7012

1.3	 Garanti
Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at enheden bruges 
til den tilsigtede anvendelse i overensstemmelse med de angivne 
anvendelsesbetingelser.

2	 TILSIGTET BRUG
3/2-vejs magnetventilen type 7012 er udviklet til spærring, 
dosering, påfyldning og ventilering af neutrale gasformige og 
flydende medier. 

	▶ Enheden må kun bruges til den tilsigtede anvendelse. Ved ikke 
tilsigtet anvendelse af enheden kan der opstå farer for personer, 
anlæg i omgivelserne og i miljøet.

	▶ Anvend ikke enheden udendørs.
	▶ Overhold driftsbetingelser og anvendelsesbetingelser for de 
pågældende enheder eller produkter ved anvendelse af de tilladte 
data. Disse angivelser står i kontraktdokumenterne, betjenings-
vejledningen og på typeskiltet.

	▶ Enheden må kun anvendes sammen med de af Bürkert anbefalede 
og godkendte eksterne enheder og komponenter.

	▶ Anvend kun enheden i fejlfri tilstand, og sørg for korrekt opbeva-
ring, transport, installation og betjening.
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3	 GRUNDLÆGGENDE 
SIKKERHEDSANVISNINGER

Disse sikkerhedsanvisninger tager ikke højde for tilfældigheder og 
hændelser, der kan optræde ved montage, drift og vedligeholdelse.
Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at de lokale sikkerhedsbestem-
melser overholdes, også i forhold til personalet.

Fare for personskade på grund af højt tryk i anlægget eller 
enheden.

	▶ Sluk for trykket, og udluft og tøm rørene, før der påbegyndes 
arbejde på anlægget eller enheden.

Fare for personskade på grund af elektrisk stød.
	▶ Før der arbejdes på anlægget eller enheden, skal spændingen 
afbrydes, og det skal sikres, at denne ikke kan tilsluttes igen.

	▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyg-
gelse af uheld i forbindelse med elektrisk udstyr.

Forbrændingsfare eller brandfare ved længere tilkoblingstid på 
grund af en meget varm enhedsoverflade.

	▶ Hold enheden væk fra let brændbare stoffer og medier, og 
berør den ikke med bare hænder.

Fare for personskade på grund af funktionssvigt ved ventiler 
med vekselspænding (AC).
Fastsiddende kerne resulterer i en spoleoverophedning og 
dermed i et funktionssvigt.

	▶ Kontrollér, at arbejdsprocessen fungerer fejlfrit.
Generelle farlige situationer.
Vær opmærksom på følgende for at undgå personskader:

	▶ Anvend kun enheden i fejlfri tilstand, og følg betjeningsvejled-
ningen under anvendelsen.

	▶ Foretag ikke nogen ændringer indvendig eller udvendig på 
enheden, og belast den ikke mekanisk.

	▶ Sørg for at sikre enhed eller anlæg mod utilsigtet opstart.
	▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre installations- og 
reparationsarbejde.

	▶ Installer ventiler i henhold til de gældende nationale forskrifter.
	▶ Sørg for at sikre en kontrolleret genstart af processen efter 
afbrydelse af den elektriske forsyning.

	▶ Overhold generelle regler for god teknisk praksis.
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4	 TEKNISKE DATA

4.1	 Overensstemmelse
Du finder overensstemmelseserklæringerne for 
magnetventil type 7012 på Bürkerts hjemmeside  
https://country.burkert.com/.

4.2	 Driftsbetingelser

ADVARSEL

Fare for personskade på grund af funktionssvigt ved brug 
udendørs.

	▶ Anvend ikke enheden udendørs, og undgå varmekilder, der kan 
medføre, at det tilladte temperaturområde bliver overskredet.

Omgivelsestemperatur		  se typeskilt
Medietemperatur				   se datablad
Medier 						�      neutrale gasformige og flydende 

medier, der ikke angriber hus- 
og tætningsmaterialerne, se 
bestandighedstabellen på  
www.country.burkert.com

Viskositet						      maks. 21 mm²/s
Beskyttelsesklasse			�   IP65 iht. EN 60529 med kabelstikdåse

4.3	 Mekaniske data
Mål							       se datablad
Husmateriale			    		�  se typeskilt
Tætningsmateriale			   se typeskilt

4.4	 Væskedata
Funktionsmåder

C 
(NC)  NC        NO

3/2-vejs ventil, lukket i hvilestilling, 
udgang A aflastet

D 
(NO) NO     NC

3/2-vejs ventil, i hvilestilling er der 
tilført tryk til udgang B

Trykområde				    se typeskilt
Rørtilslutninger			   se typeskilt

dansk
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4.5	 Elektriske data

Mål magnetspole Magnetspole  
20 mm (SG2)

Magnetspole 
24,5 mm (SG3)

Tilslutninger DIN EN 175301-803 stikform C:  
til kabelstikdåse 2516
Industristandard stikform B:  
til kabelstikdåse 2507
Fladstiksmåler som kapslingsklasse III
Litzetrådtilslutning på forespørgsel

Driftsspænding se typeskilt

Spændingstole-
rance

±10 %

Nominel effekt 2 W til 6,5 W 2 W til 7 W

Nominel driftstype Kontinuerlig drift 100 % tilkoblingstid

4.6	 Mærkning af enheden

4.6.1	 Typeskilt

Identnummer

Spænding, frekvens, effekt

Maks. omgivelsestemperatur, maks. tilkoblingstid

Rørtilslutning, trykområde

Type

Funktionsmåde

DN

Tætningsmateriale

Husmateriale

7012   C  1,5   FKM   MS 
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00222407 W12ML

24V        DC          6,5 W
Tamb 55°C        100%ED

G1/8    PN0 - 12 bar
Lasermærkning af 
magnetspolen

Fig. 1:	 Beskrivelse af typeskiltet (eksempel)
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4.6.2	 Lasermærkning af magnetspole AC08

Identnummer på 
magnetspole AC08
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S/N 00001000
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Godkendelse 
i henhold til 
amerikanske 
og canadiske 
bestemmelser 

CE-mærkning

Serienummer

Fig. 2:	 Beskrivelse af lasermærkningen på magnetspole AC08

4.7	 Godkendelser
Alle magnetspoler AC08, der er mærket med cURus, er certificeret 
i henhold til amerikanske og canadiske bestemmelser.

Mærkning af magnetspolen er ikke nødvendigvis forbundet 
med godkendelse af ventilen.

5	 MONTAGE
FARE

Fare for personskade på grund af højt tryk i anlægget eller 
enheden.

	▶ Sluk for trykket, og udluft og tøm rørene, før der påbegyndes 
arbejde på anlægget eller enheden.

Fare for personskade på grund af elektrisk stød.
	▶ Før der arbejdes på anlægget eller enheden, skal spændingen 
afbrydes, og det skal sikres, at den ikke kan tilsluttes igen.

	▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyg-
gelse af uheld i forbindelse med elektrisk udstyr.

	▶ Enheder med kapslingsklasse III (uden beskyttelsesleder) må 
kun sluttes til SELV- eller PELV-strømkilder.

	▶ Brug kun kabelstikdåsen til den dertil beregnede magnetspo-
levariant. Det er ikke tilladt at bruge en kabelstikdåse B til en 
enhed med kapslingsklasse III.
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ADVARSEL

Fare for personskade ved ukorrekt montage.
	▶ Montagen må kun udføres af uddannet fagpersonale med egnet 
værktøj.

	▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet aktivering.
	▶ Sørg for kontrolleret genstart efter montage.

5.1	 Væsketilslutning af enheden
Monteringsposition: vilkårlig, fortrinsvist magnetspole opad.

	→ Kontrollér og rengør om nødvendigt rørledningerne.
	→ Monter en smudsfanger som beskyttelse mod driftsforstyrrelser 
(maskevidde: 0,2-0,4 mm).

Vær opmærksom på flowretningen.  
Bogstaverne på huset markerer flowretningen:  
fra 1(P) → 2(A).

5.1.1	 Enheder med gevindtilslutning

BEMÆRK

Forsigtig – brudfare.
	▶ Benyt ikke spolen som løftestang.

	→ Sørg for at tætne gevindet med PTFE-bånd.
	→ Hold enheden fast på huset med en gaffelnøgle, og skru den ind 
i rørledningen.

5.1.2	 Enheder med flangetilslutning
	→ Fjern afdækningspladen.
	→ Løsn møtrikken, og afmonter magnetspolen.

ADVARSEL

Fare for personskade på grund af medielækage.
	▶ Sørg for, at de medfølgende tætninger sidder rigtigt i ventilen.
	▶ Sørg for, at tilslutningspladen ligger plant.
	▶ Sørg for, at tilslutningspladen har en tilstrækkelig god 
overfladekvalitet.

	→ Sæt tætning i huset.

dansk
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	→ Skru huset på tilslutningspladen. Overhold det maksimale 
tilspændingsmoment på 1 Nm.
	→ Sæt magnetspolen på, og fastgør møtrikken. Overhold det 
maksimale tilspændingsmoment på 2,8 Nm.

Møtrik

Spole

Fastgørelsesskrue

Tætning

Tilslutningsplade

Fig. 3:	 Montage af enheder med flangetilslutning

5.2	 Elektrisk tilslutning af enhed

ADVARSEL

Fare for personskade på grund af elektrisk stød.
	▶ Før der arbejdes på anlægget eller enheden, skal spændingen 
afbrydes, og det skal sikres, at den ikke kan tilsluttes igen.

	▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyg-
gelse af uheld i forbindelse med elektrisk udstyr.

Hvis beskyttelseslederen ikke er tilsluttes, er der fare for at få 
elektrisk stød.

	▶ Tilslut altid beskyttelseslederen.
	▶ Kontrollér den elektriske kontinuitet mellem magnetspole og hus.

	→ Tilslut beskyttelseslederen.
	→ Sæt tætning på, og kontrollér, at den sidder korrekt.
	→ Skru kabelstikdåsen (tilladte typer, se datablad) på. Overhold 
det maksimale tilspændingsmoment på 0,3 Nm.
	→ Kontrollér den elektriske kontinuitet.

dansk
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Type 2507

Tætning

Fig. 4:	 Elektrisk tilslutning af enhed

5.3	 Drejning af magnetspole
ADVARSEL

Fare for personskade på grund af elektrisk stød.
Manglende beskyttelseslederkontakt mellem magnetspole og hus 
medfører fare for elektrisk stød.

	▶ Kontrollér beskyttelseslederkontakten efter montage af 
magnetspolen.

Fare for personskade på grund af overophedning eller brandfare.
Tilslutning af magnetspolen uden formonteret ventil medfører 
overophedning og ødelægger magnetspolen.

	▶ Tilslut kun magnetspolen med monteret ventil.

Magnetspolen kan drejes 4 x 90°. Ved blokmontering 2 x 180°.

	→ Løsn møtrikken.
	→ Drej magnetspolen.
	→ Skru møtrikken i med en gaffelnøgle. Overhold det maksimale 
tilspændingsmoment på 2,8 Nm.
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Møtrik  
maks. 2,8 Nm

O-ring
Ventil

Fig. 5:	 Drejning af magnetspolen

6	 AFMONTERING
FARE

Fare for personskade på grund af højt tryk i anlægget eller enheden.
	▶ Sluk for trykket, og udluft og tøm rørene, før der påbegyndes 
arbejde på anlægget eller enheden.

Fare for personskade på grund af elektrisk stød.
	▶ Før der arbejdes på anlægget eller enheden, skal spændingen 
afbrydes, og det skal sikres, at den ikke kan tilsluttes igen.

Fare for personskade ved ukorrekt afmontering.
	▶ Afmontering må kun udføres af autoriseret fagpersonale.

	→ Sluk for trykket, og udluft rørene.
	→ Sluk for den elektriske spænding.
	→ Afmonter kabelstikdåsen.

Enheder med gevindtilslutning

	→ Hold enheden fast på huset med en gaffelnøgle, og skru den af 
rørledningen.

Enheder med flangetilslutning

	→ Løsn møtrikken, og afmonter magnetspolen.
	→ Afmonter huset fra tilslutningspladen.

dansk
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7	 VEDLIGEHOLDELSE, FEJLFINDING
FARE

Fare for personskade ved forkert udført vedligeholdelse.
	▶ Vedligeholdelse må kun udføres af uddannet fagpersonale 
med egnet værktøj.

	▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet aktivering.
	▶ Sørg for en kontrolleret genstart efter vedligeholdelsen.

7.1	 Driftsforstyrrelser
I tilfælde af driftsforstyrrelser skal følgende kontrolleres:

	→ rørtilslutningerne,
	→ driftstrykket,
	→ spændingsforsyningen.

Kontakt Bürkert-Service, hvis ventilen ikke kobler.

8	 RESERVEDELE
FORSIGTIG

Fare for personskade og materielle skader på grund af 
forkerte dele.
Forkert tilbehør og uegnede reservedele kan medføre 
personskader og skader på enheden og dens omgivelser.

	▶ Anvend kun originale reservedele fra Bürkert.

Magnetspolen og ventilen kan bestilles ved hjælp af enhedens 
identnummer. Sliddelssæt på forespørgsel.
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Ventil

Spole

Møtrik

Fig. 6:	 Reservedele

9	 TRANSPORT, OPBEVARING, 
BORTSKAFFELSE

BEMÆRK

Transportskader på enheder, der er utilstrækkeligt beskyttet.
	▶ Beskyt enheden mod fugt og snavs i stødsikker emballage 
under transport. 

	▶ Beskyt elektriske grænseflader med beskyttelseskapper.
	▶ Overhold tilladt opbevaringstemperatur.

Forkert opbevaring kan forårsage skader på enheden.
	▶ Opbevar enheden tørt og støvfrit.
	▶ Opbevaringstemperatur: -40-+80 °C. 

Miljøskader som følge af medie-kontaminerede dele.
	▶ Bortskaft enhed og emballage miljørigtigt.
	▶ Overhold de gældende miljøbestemmelser og forskrifter for 
bortskaffelse.
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