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Safety instructions

DE

Sicherheitshinweise fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen, verfligbar in den
Sprachen deutsch, englisch, franzésisch und spanisch.

EN

Safety instructions for the use in hazardous areas are available in German, English, French and
Spanish language.

FR

Consignes de sécurité pour l'utilisation en atmosphére explosible, disponibles dans les langues
allemande, anglaise, frangaise et espagnole.

ES

Instrucciones de seguridad para el empleo en areas con riesgo de explosion, disponible en los
siguientes idiomas aleman, ingles, francés y espafriol.

Ccz

d | frelgegeben) pfinted:[22.012

Pokud nastanou potize pfi ¢teni bezpe€nostnich upozornéni v otisténych jazycich, poskytneme.
Vam na zakladé zadosti k dispozici kopii v jazyce Vasi zemé.

DA

leas!

Hvis De har sveert ved at forsta sikkerhedsforskrifterne pa de trykte sprog, kan. De fa en kopi pa
Deres sprog, hvis De gnsker det.

EL

Edv duokoAeveoTte va Slafacete TIG UTTodeiEelg aodpaleiag oTi§ YAWooeg Tou dn €xouv
TUnwOei, ToTE o€ TepimTwon {rTnong Hrnopove va BEcoupe ot Sldbeor| oag €va avtiypado
AUTWV OTN YAWOOoa NG XWpag oag.

Kui teil on raskusi trikitud keeltes ohutusnduete lugemisega, siis saadame me teie jareleparimise

=
14
7]
=
©

ET ¢
g peale nende koopia teie riigi keeles.

FI 'g Laitteen mukana on erikielisia turvallisuusohjeita. Voit tilata meilté didinkieliset turvallisuusohjeet,
@ jos et selvida mukana olevilla kielilla.

]

HU = Ha a biztonagi elSirasokat a kinyomtatott nyelveken nem tudja megfeleléen elolvasni, akkor lépjen
— vellink kapcsolatba: azonnal a rendelkezésére bocsatunk egy példanyt az On orszagaban hasznalt
= nyelven.

T

IT {3 Se le Normative di sicurezza sono stampate in una lingua di difficile comprensione, potete
8 richiederne una copia nella lingua del vostro paese.

LT 8 Jei Jums sunku suprasti saugos nuorody tekstg pateiktomis kalbomis, kreipkités j mus ir mes Jums
= duosime kopijg Jusy Salies kalba.

Lv <Z( Ja Jums ir problémas droSibas noteikumus lasit nodrukatajas valodas, tad més Jums sniegsim péc
= pieprasijuma kopiju Jusu valsts valoda.

MT F’kaz li jkollok xi diffikulta” biex tifhem listruzzjonijiet ta’ sigurta’kif ipprovduti, infurmana u ahna

nibghatulek kopja billingwa tieghek.

NL Als u moeilijkheden mocht hebben met het lezen van de veiligheidsinstructies in de afgedrukte

talen, sturen wij u op aanvraag graag een kopie toe in uw eigen taal.

PL W przypadku trudnosci odczytania przepiséw bezpieczenstwa pracy w wydrukowanych jezykach,

chetnie udostepnimy Parstwu kopie w jezyku obowiazujagcym w danym kraju.

PT Caso tenha dificuldade de ler as instrugées de seguranca no idioma, no elas foram impressas,

podera solicitar junto a nés uma cépia em seu idioma.

sK Pokial' nastanu problémy pri €itani bezpe¢nostnych pokynov vo vydanych jazykoch, poskytneme

Vam na zaklade Ziadosti k dispozicii képiu v jazyku Vasej krajiny.

sL Kadar se pojavijo tezave pri branju varnostnih navodil v izdanih jezikih, vam bomo na osnovi

zahtevka dali na razpolago kopijo v jeziku vaSe drzave.

sV Om du har problem att 1asa sékerhetsanvisningarna pa de hér tryckta spraken, staller vi gérna pa

begéran en kopia pa ditt sprak till férfogande.
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EGZBaumusterpriifbescheinigung Nummer
ECype Examiniation Certificate Number
Numeéro du certificat d'examen CE de type

Benannte Stelle/Kennnummer
Notified Body/Itdentification number
Organisme notifié/Numéro d'identification

Ingelfingen, 26.03.07

I
[

ij/b bt

i.A. Sonja Drolshagen
Certifications Engineer

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that our product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H***

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Normen Ubereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the following standards
auquel se réfere cette déclaration est conforme aux normes

EN 50014: 1997 + A1 + A2

EN 50020: 1999

EN 50284: 1999

EN 61010-1: 2001

EN 61326: 1997/A1: 1998 Emission (Klasse A/class A/classe A)
EN 61326: 1997/A1: 1998 Immission/Susceptibility

geman den Bestimmungen der Richtlinien
following the provision of Directives
conformément aux dispositions des Directives

94/9/EG
2006/95/EG
89/336/EWG

PTB 07 ATEX 2003 X

PTB/0102

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***
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1 Area of applicability

The% safety instructions apply to the ultrasonic sensors LEVEL TRANSMITTER 8176 and
LEVEL TRANSMITTER 8177 of type series LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.
C***H*** according to the EC type approval certificate PTB 07 ATEX 2003 X (certification
num%er on the type label).

£
2 general

The éltrasonic level measuring instrument LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.
C***@:‘** is used to detect the distance between product surface and transducer by means of
uItra@nlc waves in the kHz range. The electronics uses the running time of the signals
refleeted by the product surface to calculate the distance to the product surface. The ultrasonic
sens@rs LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** consist of an electronics
housthg, a process connection element and a sensor, the transducer. As an option, an
indiction and adjustment module with the designation AB/MODUL-BURKERT can be
integgated.

The 3Itrasonic sensors LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** are
suitﬁle for applications in hazardous atmospheres of all combustible materials of explosion
group lIA, 1IB and IIC, for applications requiring instruments of category 1/2G or 2G. The
prodficts to be measured can also be combustible liquids, gases, mist or vapour.

0

If th@ultrasonio sensors LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** are
installed and operated in hazardous areas, the general Ex mounting instructions and these
safe@ instructions must be observed.

The gperatlng instructions as well as the appropriate Ex mounting instructions, i.e. standards
for e@ctrical equipment, must always be observed.

o
The $stallation of explosion protected systems must always be carried out by qualified
perséznnel.

=
2.1 Category 1/2G instruments

The electronics housing of the ultrasonic sensors LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,
LT8177.C***H*** is installed in hazardous areas requiring instruments of category 2G. The
process connection element is installed in the separating wall, which separates areas requiring
instruments of category 2G or 1G. The sensor with the mechanical fixing element is installed in
hazardous areas requiring instruments of category 1G.

2.2 Category 2G instruments

The ultrasonic sensors LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** are
installed in hazardous areas requiring instruments of category 2G.

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H*** 5



burkert

3 Technical data

N

o
3.1‘5 Electrical versions and data

Igrﬁiion protection intrinsic safety Ex "i"

Thé;LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** are provided with intrinsi-
callg afe circuits. These intrinsically safe circuits are connected on terminals which are
located in an "Ex i" connection compartment.

Poéer supply and signal circuit: (termi- In flame proofing intrinsic safety EEx ia lIC/IIB
nal @o. 1[+], no.. 2[-] in the Ex"i" Only for connection to a certified intrinsically
cormection compartment) safe circuit.

% Maximum values:

@ U=30V

3 li=131 mA

2 P, = 983 mW

z Effective internal inductance Li is negligible;

@ effective internal capacity Ci is negligible
Indﬁating and adjustment circuit: (ter- In flame proofing intrinsic safety EEx ia 1IC
minmal 5, 6, 7, 8 in electronics compart- For connection to the intrinsically safe power
meft or plug connection with double supply and signal circuit of a passive/external
chéa_l;nber housing version) indication unit (PTB 02 ATEX 2136 X).

> The rules for the interconnection of intrinsically

3‘ safe circuits between the ultrasonic sensors

~ LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,

% LT8177.C***H*** and the external indication

e unit are maintained, if the total inductance and

§ total capacity of the connection cable between

- microwave sensors LEVEL TRANSMITTER

z LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** and the

=

indication unit Leapie = 100 pH and Ceapie =
2,8 YF is not exceeded. The indication and
adjustment module (AB-MODUL-BURKERT)
integrated in LEVEL TRANSMITTER LT8176.
C***H*** LT8177.C***H*** and connected in-
terface converter are taken into account.

Communication circuit: (I?C-BUS socket In ignition protection type intrinsic safety EEx ia
in the electronics compartment, addi- IIC
tionally in the connection compartment For connection to the intrinsically safe signal
with double chamber housing version) circuit of an interface converter
(PTB 07 ATEX 2013 X).
Indicating and adjustment module cir- In ignition protection type intrinsic safety EEx ia
cuit: (spring contacts in the electronics IIc
compartment) Only for connection to the indicating and
adjustment module (AB-MODUL-BURKERT)

° LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***
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The intrinsically safe circuits are electrically separated from parts which can be grounded.

For §)p|ications requiring instruments of category 2G, the intrinsically safe power supply and
signdl circuit can correspond to protection class ia or ib. For connection to a circuit with
prot&tion class ib, the flame proofing identification is EEx ib 1IC T6.

N

For gpplications requiring instruments of category 1/2G, the intrinsically safe power supply and
sign@ circuit must be in conformity with protection class ia.

[o}
For gpplications requiring instruments of category 1/2G the LEVEL TRANSMITTER LT8176.
C**i** LT8177.C***H*** is preferably connected to appropriate instruments with electrically

sepaféated intrinsically safe circuits.

ig

4 épplication conditions

[0}
n
3
4.1 dPermissible ambient temperatures
-
4.1.%5 For use as category 1/2G instrument
=]
Temﬁerature class Permissible ambient temperature Permissible ambient temperature
23] on the electronics on the transducer
16 o -40 ... +57 °C 20 ... +58 °C
T5 @ -40 ... 472 °C -20 ... +60 °C
T4, B8, T2, T1 -40 ... +85 °C 20 ... +60 °C

-
For the specified permissible ambient temperatures on the sensor and electronics, the 80%

congideration of EN 1127-1 sect. 6.4.2 is taken into account.

©
If thé’-ﬁLEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** are operated at higher
tem&@ratures than those specified in the above table, please make sure by means of
apprapriate measures that there is no danger of ignition from these hot surfaces, under

con

eration of the 6 K self-warming on the transducer. The permissible temperature on the

electeonics/housing should not exceed the values specified in the above table.

The application conditions during operation without explosive mixtures are mentioned in the

manufacturer instructions.

4.1.2 For use as category 2G instrument

Temperature class

Permissible ambient temperature
on the electronics

Permissible ambient temperature
on the transducer

T6 -40 ... +57 °C -20 ... +74 °C
T5 -40 ... +72 °C -20 ... +89 °C
T4, T3, T2, T1 -40 ... +85 °C -20 ... +90 °C

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***
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If the LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** are operated with higher
tengperatures as stated in the above mentioned table, please make sure by appropriate
me&sures, that the danger of ignition caused by these hot surfaces can be excluded, under
corsideration of the self-heating of 6 K on the transducer. The max. permissible temperature
on &he electronics/housing should not exceed the values stated in the above mentioned table.

Thé;application conditions during operation without explosive mixtures are mentioned in the
magufacturer instructions.

QA
4.%? Permissible operating pressure
{=)]

Fori!)applications requiring instruments of category 1/2G, the process pressure of the media
must be between 0.8 ... 1.1 bar.
el

(9]

S|

5 Protection against static electricity

Avoid electrostatic charge

Theq:ultrasonic sensors LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** have
suriices that can get electrostatically charged. A caution label on the housing refers to the
safety measures that must be applied when the danger of electrostatic charges exists during
op&ation and maintenance work.

rsion: B Status: RL (re

o
Cagion: Plastic parts! Danger of static charge!

e Avoid friction
e o dry cleaning
e 3o not mount in pneumatic filling stream

6 Use of an overvoltage arrester

On request the ultrasonic sensors LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H***
can be connected to an overvoltage arrester.

If the ultrasonic sensors LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** are used
as category 1/2G instruments, lightning protection measures according to EN 60079-14 sect.
12.3 are not required.

7 Grounding

The LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** must be electrostatically
grounded (transfer resistance <1MOhm), e.g. via the ground terminal,

° LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***

G19020-N3-6¢8¢€



32829-EN-070615

burkert

8 Material resistance
(<]

For ﬁ)plications requiring instruments of category 1/2G the LEVEL TRANSMITTER LT8176.
Cr g™, LT8177.C***H™* should only be used in media against which the wetted materials
are gyfficiently resistant.

o
Q
9 Iglstallation

To egclude the danger of mechanical damage the LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,
LT81g7.C***H*** must be installed in such a way, that the transducer is protected against
envirgnmental stress.

MAN 1000108677 ML Version: B Status: RL (released | fre

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H*** 9



burkert

32829-EN-070615

9202°10°¢z :pajuud (usqebebiay | pesesial) T :snjejs g :uoisiop N 2298010001 NYIN

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***

10



9202°10°¢z :pajuud (usqebebiay | pesesial) T :snjejs g :uoisiop N 2298010001 NYIN

G19020-N3-6¢8c€

11

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***



MAN 1000108677 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.01.2026

The smart choice
of Fluid Control Systems

Subject to change without prior notice 32829-EN-070615
© Birkert-Werke GmbH & Co. KG



MAN 1000108677 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.01.2026

Consignes de sécurité

CE€ o102
’L!—!—H 32829

LEVEL TRANSMITTER

LT817*.C***H***

PTB 07 ATEX 2003 X
&I 1/2G, Il 2G EEx ia [IC T6



burkert

Cénsignes de sécurité
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=
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Ces consignes de sécurité font partie intégrante de la notice de mise en service :

32058 - LEVEL TRANSMITTER 8176
32059 - LEVEL TRANSMITTER 8177

33453 - Certificat d'examen CE de type PTB 07 ATEX 2003 X

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***
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Copsignes de sécurité

DE

Sicherheitshinweise fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen, verfligbar in den
Sprachen deutsch, englisch, franzésisch und spanisch.

EN

Safety instructions for the use in hazardous areas are available in German, English, French and
Spanish language.

FR

Consignes de sécurité pour l'utilisation en atmosphére explosible, disponibles dans les langues
allemande, anglaise, frangaise et espagnole.

ES

Instrucciones de seguridad para el empleo en areas con riesgo de explosion, disponible en los
siguientes idiomas aleman, ingles, francés y espafriol.

Ccz

d | frelgegeben) pfinted:[22.012

Pokud nastanou potize pfi ¢teni bezpe€nostnich upozornéni v otisténych jazycich, poskytneme.
Vam na zakladé zadosti k dispozici kopii v jazyce Vasi zemé.

DA

leas!

Hvis De har sveert ved at forsta sikkerhedsforskrifterne pa de trykte sprog, kan. De fa en kopi pa
Deres sprog, hvis De gnsker det.

EL

Edv SuokoAeveote va Slapdoete TIq uTodeifelq aodaieiag oTIG YAWOOEG TIOU dN €X0uV
TUnwOei, ToTE o€ TepimTwon {rTnong Hrnopove va BEcoupe ot Sldbeor| oag €va avtiypado
AUTWV OTN YAWOOoa NG XWpag oag.

Kui teil on raskusi trikitud keeltes ohutusnduete lugemisega, siis saadame me teie jareleparimise

=
14
7]
=
©

ET ¢
g peale nende koopia teie riigi keeles.

FI 'g Laitteen mukana on erikielisia turvallisuusohjeita. Voit tilata meilté didinkieliset turvallisuusohjeet,
@ jos et selvida mukana olevilla kielilla.

]

HU = Ha a biztonagi elSirasokat a kinyomtatott nyelveken nem tudja megfeleléen elolvasni, akkor lépjen
— vellink kapcsolatba: azonnal a rendelkezésére bocsatunk egy példanyt az On orszagaban hasznalt
= nyelven.

T

IT {B Se le Normative di sicurezza sono stampate in una lingua di difficile comprensione, potete
8 richiederne una copia nella lingua del vostro paese.

LT 8 Jei Jums sunku suprasti saugos nuorody tekstg pateiktomis kalbomis, kreipkités j mus ir mes Jums
= duosime kopijg Jusy Salies kalba.

Lv <Z( Ja Jums ir problémas droSibas noteikumus lasit nodrukatajas valodas, tad més Jums sniegsim péc
= pieprasijuma kopiju Jusu valsts valoda.

MT F’kaz li jkollok xi diffikulta” biex tifhem listruzzjonijiet ta’ sigurta’kif ipprovduti, infurmana u ahna

nibghatulek kopja billingwa tieghek.

NL Als u moeilijkheden mocht hebben met het lezen van de veiligheidsinstructies in de afgedrukte

talen, sturen wij u op aanvraag graag een kopie toe in uw eigen taal.

PL W przypadku trudnosci odczytania przepiséw bezpieczenstwa pracy w wydrukowanych jezykach,

chetnie udostepnimy Parstwu kopie w jezyku obowiazujagcym w danym kraju.

PT Caso tenha dificuldade de ler as instrugées de seguranca no idioma, no elas foram impressas,

podera solicitar junto a nés uma cépia em seu idioma.

sK Pokial' nastanu problémy pri €itani bezpe¢nostnych pokynov vo vydanych jazykoch, poskytneme

Vam na zaklade Ziadosti k dispozicii képiu v jazyku Vasej krajiny.

sL Kadar se pojavijo tezave pri branju varnostnih navodil v izdanih jezikih, vam bomo na osnovi

zahtevka dali na razpolago kopijo v jeziku vaSe drzave.

sV Om du har problem att 1asa sékerhetsanvisningarna pa de hér tryckta spraken, staller vi gérna pa

begéran en kopia pa ditt sprak till férfogande.
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EGZBaumusterpriifbescheinigung Nummer
ECype Examiniation Certificate Number
Numeéro du certificat d'examen CE de type

Benannte Stelle/Kennnummer
Notified Body/Itdentification number
Organisme notifié/Numéro d'identification

Ingelfingen, 26.03.07

I
[

ij/b bt

i.A. Sonja Drolshagen
Certifications Engineer

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that our product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H***

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Normen Ubereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the following standards
auquel se réfere cette déclaration est conforme aux normes

EN 50014: 1997 + A1 + A2

EN 50020: 1999

EN 50284: 1999

EN 61010-1: 2001

EN 61326: 1997/A1: 1998 Emission (Klasse A/class A/classe A)
EN 61326: 1997/A1: 1998 Immission/Susceptibility

geman den Bestimmungen der Richtlinien
following the provision of Directives
conformément aux dispositions des Directives

94/9/EG
2006/95/EG
89/336/EWG

PTB 07 ATEX 2003 X

PTB/0102

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***

8190£0-H4-6¢8¢€



32829-FR-070618

burkert
1 Validité

©
Ces §onsignes de sécurité sont valables pour les capteurs a ultrason LEVEL TRANSMITTER
8176et LEVEL TRANSMITTER 8177 de la série LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,
LT81&77.C***H*** conformément au certificat d'examen CE de type PTB 07 ATEX 2003 X
(nun?ro du certificat sur la plaque signalétique).

c
2 Généralités
L'apéreil de mesure de niveau basé sur les ultrasons LEVEL TRANSMITTER LT8176.
C***@:‘**, LT8177.C***H*** sert a la mesure de la distance entre la surface du produit et le
trangducteur au moyen d'ondes ultrasoniques dans la plage des kHz. L'électronique utilise le
temp:? de propagation des signaux réfléchis par la surface du produit pour calculer la distance
au p®duit. Les capteurs ultrasoniques LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.
C***i3*** se composent d'un boitier ol est logée I'électronique, d'un élément de raccordement
au pcess et d'un élément de mesure, le transducteur. Au choix, un module de réglage et
d'aff@hage avec la désignation AB/MODUL-BURKERT peut y étre intégré.

Les c-?apteurs ultrasoniques LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** sont
appr@prles pour une utilisation en atmosphére explosive des toutes les matiéres inflammables
des @roupes d'explosion IIA, IIB et IIC, pour les applications nécessitant un matériel de la
caté@orie 1/2G ou 2G. Les produits & mesurer peuvent étre des liquides, gaz, brouillards ou
vapegrs inflammables.

Si IesJ capteurs ultrasoniques LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** sont
mstaﬁes et utilisés en atmosphéres explosibles, il faudra respecter les régles d'installation
geneggales concernant la protection Ex ainsi que ces consignes de sécurité.

La nglce de mise en service ainsi que les regles d'installation se rapportant & la prévention et
la prgtection contre les explosions mais aussi les normes valables pour les installations
élect‘;ques sont a respecter.

Seuléjn personnel spécialisé et qualifié est autorisé a installer le matériel ou les groupes de
matériel de protection pour atmosphéres explosibles.

2.1 Matériel de la catégorie 1/2G

Le boitier de I'électronique des capteurs ultrasoniques LEVEL TRANSMITTER LT8176.
C¥*H***, LT8177.C***H*** sera installé en atmosphéres explosibles dans les zones
nécessitant un matériel de la catégorie 2G. L'élément de raccordement au process sera
installé sur la paroi de la cuve séparant les zones dans lesquelles un matériel de la catégorie
2G ou 1G est nécessaire. Le transducteur avec I'élément de fixation mécanique sera installé
en atmosphére explosible nécessitant un matériel de la catégorie 1G.

2.2 Matériel de la catégorie 2G

Les capteurs ultrasoniques LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** seront
installés en atmosphére explosible nécessitant un matériel de la catégorie 2G.

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H*** 5
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3 Caractéristiques techniques

N

o
3.1‘5 Versions électriques et caractéristiques

Mode de protection sécurité intrinséque Ex "i"

Les.ﬂg:LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** possédent des circuits
cougant de sécurité intrinséque. Le raccordement de ces circuits courant de sécurité
intripseque s'effectue aux bornes logées dans un compartiment de raccordement "Ex i".

[0]
Cir@it d'alimentation et signal : (bornes
1[+§:2[-] dans le compartiment de
rac'gordement Ex "i")

B Status: RL (released |

Cirgit courant d'affichage et de réglage
(bothes 5, 6, 7, 8 dans le compartiment
éleetronique ou connecteur, pour la
vergion du boitier a deux chambres)

MAN 1000108677

En mode de protection sécurité intrinseque
EEx ia IIC/IIB

uniguement pour le raccordement a un circuit
courant de sécurité intrinseque certifié.
Valeurs créte :

U=30V
li=131 mA
P; =983 mW

L'inductance interne effective Li est négli-
geable ; la capacité interne effective Ci est
négligeable.

En mode de protection sécurité intrinséque
EEx ia lIC

Pour le raccordement au circuit d'alimentation
et signal de sécurité intrinséque d'une unité
d'affichage externe passive

(PTB 02 ATEX 2136 X).

Les régles concernant l'interconnexion des
circuits courant de sécurité intrinséque entre le
capteur ultrasonique LEVEL TRANSMITTER
LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** et l'unité
d'affichage externe seront respectées a condi-
tion de ne pas dépasser une inductance totale
Lcable de 100 pH et une capacitité totale Ceaple
de 2,8 uF sur la ligne reliant le LEVEL
TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.
C***H*** a l'unité d'affichage. Le module de
réglage et d'affichage intégré au LEVEL
TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.
C***H*** (AB-MODUL-BURKERT) ainsi que le
convertisseur d'interface raccordé sont déja
pris en compte.

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***
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Circuit courant de communication En mode de protection sécurité intrinseque
(congecteur bus I?C dans le comparti- EEx ia lIC
menfélectronique, en plus dans le Pour le raccordement au circuit signal de
compartiment de raccordement pour la sécurité intrinséque d'un convertisseur d'inter-
verson du boitier a deux chambres) faces (PTB 07 ATEX 2013 X).
CII’CIEI courant du module de réglage et En mode de protection sécurité intrinseque
d' affig_hage (contacts ressort dans le EEx ia IIC
compartiment électronique) : Uniquement pour le raccordement au module
2 de réglage et d'affichage (AB-MODUL-
> BURKERT)
D

I exi;é_te une séparation galvanique s(re entre les circuits courant de sécurité intrinséque et les
partigs pouvant étre mises a la terre.
[0

Pourﬁes applications nécessitant un matériel de la catégorie 2G, le circuit signal et
d'alir@entation de sécurité intrinséque peut correspondre au niveau de protection ia ou ib. Pour
le raccordement a un circuit courant avec un niveau de protection ib, l'indice de protection est
EExﬁa IC Té.

Pourﬂes applications nécessitant un matériel de la catégorie 1/2G, le circuit courant
d' allmentatlon et signal de sécurité intrinséque doit correspondre au niveau de protection ia.

Pourﬁes applications nécessitant un matériel de la catégorie 1/2G, les LEVEL TRANSMITTER
LT81$‘"6 C¥*H***, LT8177.C***H*** sont a raccorder de préférence a des matériels associés
poss>edant des circuits courant de sécurité intrinséque a séparation galvanique.

E
4 Conditions d'application

3

S . . -
4.1 STempératures ambiantes tolérées

Z Y TH Ve Ve -
4.1.§ Matériel utilisé comme catégorie 1/2G
Classe de température Température ambiante tolérée a Température ambiante tolérée au

I'électronique transducteur

T6 -40 ... +57 °C -20 ... +58 °C
T5 -40 ... 472 °C -20 ... +60 °C
T4, T3, T2, T1 -40 ... 485 °C -20 ... +60 °C

Pour les températures ambiantes tolérées a I'élément de mesure et a I'électronique indiquées
ici, la considération a 80 % de la EN 1127-1 chapitre 6.4.2 a été prise en compte.

Si les LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** doivent fonctionner a des
températures plus élevées que celles indiquées dans le tableau ci-dessus, il faudra par des
mesures adéquates et tenant compte de I'échauffement propre du transducteur de 6 K, faire en
sorte qu'il n'y ait aucun risque d'inflammation provenant de telles surfaces tres chaudes. En
tous les cas, la température tolérée a I'électronique/au boitier ne devra jamais dépasser les
valeurs respectives du tableau ci-dessus.

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H*** 7
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Reportez-vous aux indications du fabricant en ce qui concerne les conditions d'application
powg un fonctionnement sans meélange explosif.
o

I3

4.12 Matériel utilisé comme catégorie 2G
Q

Cleias;se de température Température ambiante tolérée a Température ambiante tolérée au
= I'électronique transducteur

T6 2 -40 ... +57 °C -20 ... +74 °C

T5¢& -40 ... +72 °C -20 ... +89 °C

T433 12, T1 -40 ... +85 °C -20 ... 490 °C
]

Si I§’§ LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** doivent fonctionner a des

ter@ératures plus élevées que celles indiquées dans le tableau ci-dessus, il faudra par des
megures adéquates et tenant compte de I'échauffement propre du transducteur de 6 K, faire en
sort(]? qu'il n'y ait aucun risque d'inflammation provenant de telles surfaces trés chaudes. En

toug les cas, la température tolérée a I'électronique/au boitier ne devra jamais dépasser les

vaI%’urs respectives du tableau ci-dessus.

Re%ortez-vous aux indications du fabricant en ce qui concerne les conditions d'application
POUE un fonctionnement sans mélange explosif.
n

42€ Pression de service tolérée
o

La gression process des produits doit étre comprise entre 0,8 et 1,1 bar pour les applications
néc?ssitant un matériel de la catégorie 1/2G.

M

5 Protection contre les risques d'électricité statique

Avoid electrostatic charge

Les ultrasons LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** possédent des
surfaces capables de se charger d'électricité statique. Une plaque sur le boitier des appareils
avertit |'utilisateur des mesrues de sécurité a prendre en cas de risque de charges
électrostatiques lors du fonctionnement de I'appareil et des travaux d'entretien.

MAN 100010

Attention : Composants en plastique ! Risque de charges électrostatiques !

Eviter tout frottement
Ne pas nettoyer a sec
Ne pas installer dans un courant pneumatique

° LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***
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6 Utilisation d'un appareil de protection contre les surtensions

©
Si b%oin est, un appareil de protection contre les surtensions peut étre installé en amont des
ultragons LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H™**.

Des ﬂNﬁesures de protection contre les surtensions ne seront pas nécessaires selon la norme
EN 69079-14, chapitre 12.3, si les ultrasons LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,
LT81§7.C***H*** sont utilisés comme matériel de la catégorie 1/2G

=
7 I@ise ala terre

Une. mlse a la terre électrostatique des ultrasons LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,
LT81-*-77 C***H*** (résistance de contact <1MOhm) est nécessaire, p.ex. par la borne de
raccgdement & la terre.

[2]

@®©

(]

8 @ésistance des matériaux

Dan%les applications nécessitant un matériel de la catégorie 1/2G, I'utilisation des LEVEL
TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** se limitera strictement aux produits pour
lesqirels leurs matériaux en contact possédent une résistance chimique suffisante.

[a1]

9 I:’gstallation

En cEs de risque de détérioration mécanique du transducteur, les LEVEL TRANSMITTER
LT8&6.C***H***, LT8177.C***H*** sont a installer de fagon a ce que le transducteur soit
prot@é contre toute contrainte environnante.

MAN 1000108
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Zu beachten:

Diese Sicherheitshinweise sind Bestandteil der Betriebsanleitungen:

e 32058 - LEVEL TRANSMITTER 8176

e 32059 - LEVEL TRANSMITTER 8177

e 33453 - EG-Baumusterprifbescheinigung PTB 07 ATEX 2003 X

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***

¢2¢50.0-30-6¢8¢c€



32829-DE-070522

burkert

Si%herheitshinweise

DE

Sicherheitshinweise fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen, verfligbar in den
Sprachen deutsch, englisch, franzésisch und spanisch.

EN

Safety instructions for the use in hazardous areas are available in German, English, French and
Spanish language.

FR

Consignes de sécurité pour l'utilisation en atmosphére explosible, disponibles dans les langues
allemande, anglaise, frangaise et espagnole.

ES

Instrucciones de seguridad para el empleo en areas con riesgo de explosion, disponible en los
siguientes idiomas aleman, ingles, francés y espafriol.

Ccz

d | frelgegeblen) printed:[22.0120

Pokud nastanou potize pfi ¢teni bezpe€nostnich upozornéni v otisténych jazycich, poskytneme.
Vam na zakladé zadosti k dispozici kopii v jazyce Vasi zemé.

DA

leas!

Hvis De har sveert ved at forsta sikkerhedsforskrifterne pa de trykte sprog, kan. De fa en kopi pa
Deres sprog, hvis De gnsker det.

EL

Edv duokoAeveoTte va Slafacete TIG UTTodeiEelg aodpaleiag oTi§ YAWooeg Tou dn €xouv
TUnwOei, ToTE o€ TepimTwon {rTnong Hrnopove va BEcoupe ot Sldbeor| oag €va avtiypado
AUTWV OTN YAWOOoa NG XWpag oag.

Kui teil on raskusi trikitud keeltes ohutusnduete lugemisega, siis saadame me teie jareleparimise

=
14
7]
=
©

ET ¢
g peale nende koopia teie riigi keeles.

FI 'g Laitteen mukana on erikielisia turvallisuusohjeita. Voit tilata meilté didinkieliset turvallisuusohjeet,
@ jos et selvida mukana olevilla kielilla.

]

HU = Ha a biztonagi elSirasokat a kinyomtatott nyelveken nem tudja megfeleléen elolvasni, akkor lépjen
— vellink kapcsolatba: azonnal a rendelkezésére bocsatunk egy példanyt az On orszagaban hasznalt
= nyelven.

T

IT {3 Se le Normative di sicurezza sono stampate in una lingua di difficile comprensione, potete
8 richiederne una copia nella lingua del vostro paese.

LT 8 Jei Jums sunku suprasti saugos nuorody tekstg pateiktomis kalbomis, kreipkités j mus ir mes Jums
= duosime kopijg Jusy Salies kalba.

Lv <Z( Ja Jums ir problémas droSibas noteikumus lasit nodrukatajas valodas, tad més Jums sniegsim péc
= pieprasijuma kopiju Jusu valsts valoda.

MT F’kaz li jkollok xi diffikulta” biex tifhem listruzzjonijiet ta’ sigurta’kif ipprovduti, infurmana u ahna

nibghatulek kopja billingwa tieghek.

NL Als u moeilijkheden mocht hebben met het lezen van de veiligheidsinstructies in de afgedrukte

talen, sturen wij u op aanvraag graag een kopie toe in uw eigen taal.

PL W przypadku trudnosci odczytania przepiséw bezpieczenstwa pracy w wydrukowanych jezykach,

chetnie udostepnimy Parstwu kopie w jezyku obowiazujagcym w danym kraju.

PT Caso tenha dificuldade de ler as instrugées de seguranca no idioma, no elas foram impressas,

podera solicitar junto a nés uma cépia em seu idioma.

sK Pokial' nastanu problémy pri €itani bezpe¢nostnych pokynov vo vydanych jazykoch, poskytneme

Vam na zaklade Ziadosti k dispozicii képiu v jazyku Vasej krajiny.

sL Kadar se pojavijo tezave pri branju varnostnih navodil v izdanih jezikih, vam bomo na osnovi

zahtevka dali na razpolago kopijo v jeziku vaSe drzave.

sV Om du har problem att 1asa sékerhetsanvisningarna pa de hér tryckta spraken, staller vi gérna pa

begéran en kopia pa ditt sprak till férfogande.
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EG-Konformitatserkldrung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité

Birkert Werke GmbH & Co.KG
Christian-Burkert-StraBe 13 - 17
74653 Ingelfingen
Deutschland

burkert

1000108677 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.01.2026

EGZBaumusterpriifbescheinigung Nummer
ECype Examiniation Certificate Number
Numeéro du certificat d'examen CE de type

Benannte Stelle/Kennnummer
Notified Body/Itdentification number
Organisme notifié/Numéro d'identification

Ingelfingen, 26.03.07

I
[

ij/b bt

i.A. Sonja Drolshagen
Certifications Engineer

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that our product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H***

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Normen Ubereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the following standards
auquel se réfere cette déclaration est conforme aux normes

EN 50014: 1997 + A1 + A2

EN 50020: 1999

EN 50284: 1999

EN 61010-1: 2001

EN 61326: 1997/A1: 1998 Emission (Klasse A/class A/classe A)
EN 61326: 1997/A1: 1998 Immission/Susceptibility

geman den Bestimmungen der Richtlinien
following the provision of Directives
conformément aux dispositions des Directives

94/9/EG
2006/95/EG
89/336/EWG

PTB 07 ATEX 2003 X

PTB/0102

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***
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1 Geltung

Dies§ Sicherheitshinweise gelten fur die Ultraschallsensoren LEVEL TRANSMITTER 8176
und EEVEL TRANSMITTER 8177 der Typenreihe LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,
LT81y7.C***H*** gemaB der EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 07 ATEX 2003 X (Be-
scheinigungsnummer auf dem Typschild).

rinte

2 Allgemeines

Das %ullstandmessgerat auf Ultraschallbasis LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,
LT8197 C***H*** dient zur Erfassung des Abstandes zwischen einer Fillgutoberflache und
dem’ Gchallwandler mittels Ultraschallwellen im kHz-Bereich. Die Elektronik nutzt die Laufzeit
der ven der Fullgutoberflache reflektierten Signale um den Abstand zur Fillgutoberflache zu
errecgmen Die Ultraschallsensoren LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.
C***i3*** bestehen aus einem Elektronikgehause, einem Prozessanschlusselement und einem
Messliihler, dem Schallwandler. Wahlweise kann auch ein Anzeige- und Bedienmodul mit der
Bezegichnung AB/MODUL-BURKERT eingebaut werden.

Die @traschallsensoren LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** sind flr
den glnsatz in explosionsfahiger Atmosphare aller brennbaren Stroffe der Explosionsgruppen
IIA, B und IIC geeignet, fir Anwendungen die Betriebsmitter der Katgeorie 1/2G oder der
Kategorie 2G erfordern. Die Messmedien durfen auch brennbare Flussigkeiten, Gase, Nebel
oderfbampfe sein.

>

Wenn die Ultraschallsensoren LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** in
expl?slonsgefahrdeten Bereichen errichtet und betrieben werden, missen die allgemeinen
Errlo@tungsbestlmmungen fir den Explosionsschutz sowie diese Sicherheitshinweise beachtet
werdén.

Die %etriebsanleitung sowie die zutreffenden fir den Explosionsschutz giltigen Errichtungs-
vorsghriften bzw. Normen flr elekirische Anlagen sind grundséatzlich zu beachten.

Die érichtung von explosionsgeschitzten Anlagen muss grundsétzlich durch Fachpersonal
vorgenommen werden.

2.1 Kategorie 1/2G Betriebsmittel

Das Elektronikgehause der Ultraschallsensoren LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***,
LT8177.C***H*** wird im explosionsgeféhrdeten Bereich in Bereichen errichtet, die ein
Betriebsmittel der Kategorie 2G erfordern. Das Prozessanschlusselement wird in der
Trennwand errichtet, die die Bereiche voneinander trennt, in denen Betriebsmittel der
Kategorie 2G oder 1G erforderlich sind. Der Schallwandler mit dem mechanischen
Befestigungselement wird im explosionsgefahrdeten Bereich errichtet der Betriebsmittel der
Kategorie 1G erfordert.

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H*** 5
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2.2 Kategorie 2G Betriebsmittel

(<}
DielUltraschallsensoren LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** werden
im gxplosionsgeféhrdeten Bereich errichtet der Betriebsmittel der Kategorie 2G erfordert.

ed; 22.

3 @Wechnische Daten

print

3.1z Elektrische Ausfiihrungen und Daten

e

Zl'.'u'g;lschutzart Eigensicherheit Ex "i"

Die:)!JLEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** besitzen eigensichere

Stréimkreise. Der Anschluss dieser eigensicheren Stromkreise erfolgt an Klemmen die in

eingm "Ex i"-Anschlussraum untergebracht sind.
[2]

In Zindschutzart Eigensicherheit EEx ia 1IC/IIB
Nur zum Anschluss an einen bescheinigten
eigensicheren Stromkreis.

Ver8orgungs- und Signalstromkreis:
(Klé'inmennr. 1[+], Nr. 2[-] im Ex "i"-
Angthlussraum)

ML Version: B Status

Angzeige- und Bedienstromkreis (Klem-
mego'; 5, 6, 7, 8 im Elektronikraum oder
Steekeranschluss, bei der Zweikam-
megjehauseausfiihrung

=z
<
=

Héchstwerte:
U=30V
i=131 mA
P; = 983 mW

Wirksame innere Induktivitat Li ist vernachlas-
sigbar; wirksame innere Kapazitat Ci ist ver-

nachléssigbar.

In Zindschutzart Eigensicherheit EEx ia 1IC
Zum Anschluss an den eigensicheren Ver-
sorgung- und Signalstromkreis einer passiven/
externen Anzeigeeinheit(PTB 02 ATEX 2136 X).
Die Regeln fiir die Zusammenschaltung ei-
gensicherer Stromkreise zwischen den Ultra-
schallsensoren LEVEL TRANSMITTER
LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** und der
externen Anzeigeeinheit sind eingehalten,
wenn die Gesamtinduktivitdt und Gesamtka-
pazitat der Verbindungsleitung zwischen Ultra-
schallsensoren LEVEL TRANSMITTER
LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** und der
Anzeigeeinheit Lxape; = 100 pH und Ckapel =
2,8 UF nicht Gberschritten wird. Im LEVEL
TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.
C***H*** eingebautes Anzeige- und Bedien-
modul (AB-MODUL-BURKERT) und ange-
schlossener Schnittstellenkonverter sind be-

rucksichtigt.

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***
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Kommunikationsstromkreis (I*C-Bus- In Ziindschutzart Eigensicherheit EEx ia 1IC
Buc@;e im Elektronikraum, zuséatzlich Zum Anschluss an den eigensicheren Signal-
im Afschlussraum bei der Zweikam- stromkreis eines Schnittstellenkonverters
mer@héuseausfuhrung) (PTB 07 ATEX 2013 X).

Anzéige- und Bedienmodul-Stromkreis: In Zindschutzart Eigensicherheit EEx ia 1IC
(Fedgrkontakte im Elektronikraum) Nur zum Anschluss an das Anzeige- und

Bedienmodul (AB-MODUL-BURKERT)

Die %gensicheren Stromkreise sind von Teilen die geerdet werden kénnen sicher galvanisch
getredint.

p

Q
Bei Ahwendungen die Kategorie 2G Betriebsmittel erfordern, kann der eigensichere
Versgrgungs- und Signalstromkreis dem Schutzniveau ia oder ib entsprechen. Beim Anschluss
an e@en Stromkreis mit dem Schutzniveau ib lautet das Zindschutzkennzeichen EEx ib [IC T6.

Bei Azhwendungen die Kategorie 1/2G Betriebsmittel erfordern, muss der eigensichere
Versgrgungs- und Signalstromkreis dem Schutzniveau ia entsprechen.

Die ﬁEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** sind bei Anwendungen die
Kategorie 1/2G Betriebsmittel erfordern, bevorzugt an zugehérige Betriebsmittel mit galvanisch
getrémnten eigensicheren Stromkreisen anzuschlieBen.

[a2]

4 Einsatzbedingungen
>

4.1 _'EZqu—issige Umgebungstemperaturen

N~
N~
4.1.@ Beim Einsatz als Kategorie 1/2G Betriebsmittel
=
Tem&eraturklasse Zulassige Umgebungstemperatur Zulassige Umgebungstempera-
- an der Elektronik tur an dem Schallwandler
=
T6 < -40 ... +57 °C -20 ... +58 °C
T5 < -40 ... +72 °C -20 ... +60 °C
T4, T3, T2, T1 -40 ... +85 °C -20 ... +60 °C

Bei den angegebenen zuldssigen Umgebungstemperaturen an dem Messflhler und an der
Elektronik ist die 80 %-Betrachtung der EN 1127-1 Abs. 6.4.2 berucksichtigt.

Werden die LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** bei hdheren Tempe-
raturen als in der 0.a. Tabelle angegeben betrieben, ist im Betrieb, unter Berlicksichtigung der
Eigenerwérmung von 6 K am Schallwandler, durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen,
dass keine Ziindgefahr durch solche heiBen Oberflachen besteht. Die zulédssige Temperatur
an der/dem Elektronik/'Gehause darf dabei die Werte entsprechend der o.a. Tabelle nicht
Uberschreiten.

Die Einsatzbedingungen im Betrieb ohne explosionsféhige Gemische sind den Hersteller-
angaben zu entnehmen.

LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H*** 7
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4.1.2 Beim Einsatz als Kategorie 2G Betriebsmittel

©
Teﬁperaturklasse Zulassige Umgebungstemperatur Zuldssige Umgebungstempera-
8' an der Elektronik tur an dem Schallwandler
TN -40 ... +57 °C -20 ... +74 °C
T5.. -40 ... +72 °C -20 ... 489 °C
T4433, T2, T1 -40 ... +85 °C -20 ... 490 °C
[

Wesden die LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** bei hoheren Tempe-
ratigen als in der o.a. Tabelle angegeben betrieben, ist im Betrieb, unter Berlicksichtigung der
Eig@nerwarmung von 6 K am Schallwandler, durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen,
dasg keine Zindgefahr durch solche heiBen Oberflachen besteht. Die zulassige Temperatur
an der/dem Elektronik/Gehause darf dabei die Werte entsprechend der o.a. Tabelle nicht
Ube&schreiten.

[0}
Die?insatzbedingungen im Betrieb ohne explosionsfahige Gemische sind den Hersteller-
angaeiben zu entnehmen.

-
4
4.2; Zulassiger Betriebsdruck

De%Prozessdruck der Medien muss bei Anwendungen, die Kategorie 1/2G Betriebsmittel

erferdern, zwischen 0,8 ... 1,1 bar liegen.
c

5 ?§chutz gegen Gefahrdung durch statische Elektrizitat

Avoid electrostatic charge

Die<§UItraschaIIsensoren LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** haben
Flachen die sich elektrostatisch aufladen kénnen. Ein Warnschild auf dem Gehause weist auf
die SicherheitsmaBnahmen hin, die bezlglich der Gefahr elektrostatischer Aufladungen im
Betrieb und bei Wartungsarbeiten anzuwenden sind.

ACHTUNG: Kunststoffteile! Gefahr statischer Aufladung!

N 1000108677 ML

Reibung vermeiden
Nicht trocken reinigen
Nicht in pneumatischen Fdrderstrom montieren

6 Einsatz eines Uberspannungsschutzgerites

Den UItrasqhaIIsensoren LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** kann bei
Bedarf ein Uberspannungsschutzgeréat vorgeschaltet werden.

° LEVEL TRANSMITTER LT817*.C***H***

¢2¢50.0-30-6¢8¢c€
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Bei den Ultrachallsensoren LEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** sind
beimgEinsatz als Kategorie 1/2G Betriebsmittel BlitzschutzmaBnahmen geman der EN 60079-
14 Kgp. 12.3 nicht erforderlich.

7 1E;'rdung

]
Die [EEVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** milssen elektrostatische
(Ubefgangswiderstand <1MOhm) geerdet werden, z.B. Uber die Erdanschlussklemme.
c

8 @'erkstoffbesténdigkeit

Die EVEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** dlrfen bei Anwendungen die
Kategorie 1/2G Betriebsmittel fordern, nur in solchen Medien eingesetzt werden, gegen die die
Medigm berthrenden Werkstoffe hinreichend bestandig sind.

@

9 érrichtung

Die %VEL TRANSMITTER LT8176.C***H***, LT8177.C***H*** sind bei Gefahr der
meckrnischen Beschadigung des Schallwandlers so zu errichten, dass der Schallwandler
gegeéh Umgebungsbeanspruchung geschditzt ist.

C

MAN 1000108677 ML Versio
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