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1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebenszyklus der Software. Bewahren Sie diese Anleitung so
auf, dass sie flr jeden Benutzer gut zugénglich ist und jedem neuen Eigentiimer wieder zur Verfiigung steht.

Die Bedienungsanleitung beschreibt die Software fiir Display fur kommunikationsfahige Burkert-Geréte.

A WARNUNG!

Informationen zur Sicherheit.

Sicherheitshinweise und Informationen fiir den Einsatz der kommunikationsfahigen Gerate / Produkte finden Sie
in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

> Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden werden.

1.1 Darstellungsmittel

A GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.

» Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.

A WARNUNG!

Warnt vor einer méglicherweise gefahrlichen Situation.

> Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

A VORSICHT!

Warnt vor einer méglichen Gefahrdung.

» Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzungen zur Folge haben.

HINWEIS!

Warnt vor Sachschéaden.

» Bei Nichtbeachtung kann das Gerét oder die Anlage beschadigt werden.

bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

@ verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.
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» markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

— markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfiihren miissen.

© markiert ein Ergebnis.

1.2 Begriffsdefinitionen

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff ,Gerat" oder ,Produkt” steht immer fir kommunikationsfahige Geréte
oder Produkte.
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2 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Bei nicht bestimmungsgemaBem Verwendung der Software fiir Display konnen Gefahren fiir Personen,
Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.

» Die Software ist fiir die Kommunikation von Biirkert-Ger&ten konzipiert.

> Fiir den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten zuldssigen Daten,
Betriebs- und Einsatzbedingungen der jeweiligen Gerate / Produkte beachten.

» Die Software nur in Verbindung mit von Biirkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeréaten und -kompo-
nenten einsetzen.

» Voraussetzungen fiir den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemaBe Installation und sorgfaltige
Bedienung und Instandhaltung.

» Software nur bestimmungsgemaB verwenden.

1. ALLGEMEINE HINWEISE

2.1 Kontaktadresse

Deutschland

Birkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Blirkert-Str. 13-17
D-746583 Ingelfingen

Tel. + 49 (0) 7940-1091 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@de.buerkert.com

International
Die Kontaktadressen finden Sie im Internet unter:

www.burkert.com
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2.2 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenbltter zu den Gerétetypen finden Sie im Internet unter:

www.buerkert.de
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3 PRODUKTBESCHREIBUNG

3.1 Beschreibung

Die Software fiir Display zur Kommunikation mit Biirkert-Geraten gestattet eine komfortable Einstellung und Uber-
wachung anwendungsspezifischer Parameter.

Merkmale:

« Ubersichtliche Bedienoberflache zur Anzeige und Veranderung von Parametern verschiedener Gerite.

= Anzeige des Gesamtgeratezustands Uber ein Leuchtelement
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46




Software Display Typ ME21 Eurkert
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4 BEDIENOBERFLACHE

Die Bedienoberfliche besteht aus einem Touchscreen, einer Taste und dem NAMUR-Leuchtelement im
Bildschirmrahmen.

NAMUR-Leuchtelement

Gerateansicht 24.04.2014 10:25

Gerat XXXX

Standort
Status N/A

XXXX
Sprache Deutsch

@ PMU Benutzerebene

IP-Adresse
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Taste Touchscreen
Bild 1: Ubersicht
Bereich Beschreibung
NAMUR-Leuchtelement Anzeige Geratezustand in Anlehnung an NAMUR NE107.
Touchscreen Anzeige und Bedienung
Taste Abbruch ohne Speichern und Wechsel auf Startseite (Desktop 1 von x).

Tabelle 1: Beschreibung Bedienoberfldche

47




burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Software Display Typ ME21

Bedienoberflache

4.1

Bereiche Touchscreen

Bildlaufleiste

Navigationsbereich

erateansicht

Gerat XXXX

I — Schaltflachen
. Standort
Status N/A
XXXX
Sprache Deutsch
2 PMU Benutzerebene
. IP-Adresse Er

Informationsleiste

Benennung

.04.2014 10:25

L

Anwendungsbereich

Bild 2:

Ubersicht Touchscreen (Beispiel)

Bereich

Beschreibung

Informationsleiste

Informationen / Benennung der angezeigten Ansicht (und des ausge-
wihlten Geréts) oder Geriteart und Gerdtename / Zeitanzeige

Schaltflachen

Belegung der Schaltflachen sind an Ansicht angepasst.
z. B. Wechsel der Ansichten / Menii / ...

Benennung und
Anwendungsbereich

Benennung entsprechend der Ansicht.

Anzeige von Prozesswerten, Graphen oder Eingabemdglichkeiten entspre-
chend der ausgewahlten Ansicht, Gerat oder Funktion.

Navigationsbereich
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Auswahl angeschlossener Gerate oder Auswahl von Funktionen entspre-
chend der ausgew&hlten Ansicht.

Ist nicht in den Detailansichten vorhanden.

Bildlaufleiste Zeigt die Position auf dem Bildschirm an.
Nur vorhanden, wenn der Inhalt des Navigationsbereich oder Anwen-
dungsbereich gréBer als die Bedienoberflache ist.

Tabelle 2: Beschreibung Bereiche Touchscreen

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im entsprechenden Kapitel dieser Anleitung.
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4.2 Bedienstruktur

4.2.1 Ubersicht

Ladebildschirm

Benutzerdefinierte Ansichten
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Gerét lokalisieren Language Setting
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Bild 3: Bedienstruktur
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Die Bedienung besteht aus 3 Ebenen mit steigenden Detaillierungsgrad.

In der ersten Ebene wird tiber die Pfeiltasten am rechten Displayrand zwischen den einzelnen Desktops
gewechselt. Der Desktop Geréteansicht ist vordefiniert, weitere kann der Anwender hinzufligen.

Uber die Gerateansicht wird von einem gewahlten Gerat in dessen Funktionsansicht gewechselt. Fir jede
Geratefunktion stehen nun wieder drei Ansichten zur Verfligung, welche die Geratewerte zur gewéahlten Funktion
anzeigen, sortiert nach Parameter, Wartung und Diagnose.

Umfangreichere Einstellungen werden iiber Eingabeassistenten (ibergelagerte Dialoge) getatigt.
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4.2.2 Beschreibung der Ansichten

Ladebildschirm

Startseite (Desktop 1 von x)

Desktop 1 von 3 11:19:06

Ansicht, die erscheint

* nach Systemstart

biiS Versorgungsspannung

= nach Driicken der Taste

24.4 . = nach einer einstellbaren Zeitspanne

v

Ansicht fur Werte-Widgets oder Graph-Widget.

Desktop x von x - Benutzerdefinierte Ansicht
fir Werte-Widgets

Desktop 1 von 3

Ansicht zur freien Gestaltung durch den Anwender.

Mégliche Elemente:

biiS Versorgungsspannung

24.4

'

* Prozesswerte

= Grafik

Weitere benutzerdefinierte Ansichten fiir Werte-
Widgets kdnnen durch den Anwender erstellt werden.

Desktop x von x - Benutzerdefinierte Ansicht
fir Graph-Widget

. Ansicht zur Darstellung von Prozesswerten in

MAN 1000239746 DE Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 25.09.2023

Graphen.

biiS-Stromstarke / /\

biiS-Versorgung /

Craatiompaeily / Weitere benutzdefinierte Ansichten fur Graph-Widget

kénnen durch den Anwender erstellt werden.
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. Gerateansicht
Geréateansicht 11:19:06
Im Navigationsbereich werden die angeschlossenen
Gerat Controller > Geréte angezeigt und kénnen ausgewéhlt werden.
< Im Anwendungsbereich sind die Daten des ausge-
Standort A 3 .
oo A wiéhlten Gerdts dargestellt:
Sprache Deutsch a ) Standort
Benutzerebene
* Prozesswerte
IP-Adresse =
Funktionsansicht
Controller (HMUI) Controller 11:19:06
Im Navigationsbereich werden die Funktionen des in
Funktion Logger der Gerateansicht gewahlten Gerats angezeigt und
™ kdnnen ausgewahlt werden.
g @) bis 9
% = Logger ;‘:;“;fs'%‘:::‘c‘:;r"‘v’:ﬁ‘e 2 Im Anwendungsbereich sind die Daten der ausge-
15 =5 wéhlten Funktion dargestellt.
~ ;ﬂ
Lol gl Display *
€ - Uber die Schaltflache € erfolgt ein Wechsel in die
e Detailansicht 2 - Parameter, in der Daten verandert
= N
% - werden konnen.
D
[9)
2
2 Detailansicht 1 - Diagnose
- Controller (HMIU) XXXX 12:21:16
kel .
2 Ansicht zur Darstellung von Daten.
8 Diagnose Logger ° >
[5)
: Aufzuzeichnende Werte Anzahl 1 . . . . .
4 < Inhalt ist abhéngig von der in der Funktionsan-
» Speicher Inf Tage bis Speich Il 134 . . . . " .
E peieerie 498 Bis Speieherve sicht gewahlten Funktion und in der Gerateansicht
g Verfiigbarer Speicher 1825.23 MB gewéhlten Ger‘cit.
. GroBe aller Backup Dateien  0.00 MB
é Anzahl an Backup Dateien 0 <=
g’ Datenbank exportieren  Fortschritt 0%
Ll
a =
3
S Detailansicht 2 - Parameter
&) Controller (HMIU) XXXX 12:21:16
§ Ansicht zur Darstellung und Einstellen von Daten.
- Parameter Logger o >
z
< . , .
= Batenbank exporteren  Tellen wenn 24 9108 & - < Inhalt ist abhéngig von der in der Funktionsan-
Einstell Zyklische Wertt . 2 . . ae .
e yidsehe terie = sicht gewahlten Funktion und in der Geriteansicht
gewshlten Gerét.
=
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Detailansicht 3 - Wartung
Controller (HMIU) XXXX 12:21:16
Ansicht zur Darstellung und Einstellen von ergéan-
Wartung Logger o000 . zenden Daten und Befehlen.
Datenbankverwaltung Datenbank exportieren N .
e B Inhalt ist abhingig von der in der Funktionsan-
Losche Backup Dateien ...» I sicht gewiahlten Funktion und in der Gerateansicht
. gewahlten Gerét.
Tabelle 3: Beschreibung der Ansichten

Ansichten zur Eingabe / Eingabeassistent

Controller (HMUI) Controller

Eindeutiger Geratename

| Controller|

Ansicht Eingabemaske

Ansicht zur Eingabe von Texten oder Werten.

Controller (HMUI) Controller

Sicherungskopien I6schen

Méchten Sie wirklich alle Sicherungskopien 6schen ?
Dieser Vorgang kann nicht riickgangig gemacht werden!
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Ansicht Eingabeassistent

Ansicht mit Eingangehilfe fir den Anwender.

Tabelle 4:

Ansichten Eingabemaske / Eingabeassistent

@ Eine detaillierte Beschreibung der Ansichten finden Sie im entsprechenden Kapitel dieser Anleitung.
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4.2.3 Beschreibung der Schaltflachen

Schaltflache

Befehl / Beschreibung

Ansicht wechseln
Desktop 1 von x = (Desktop 2 von x -... = ) Geriteansicht = Desktop 1 von x
Diagnose = Parameter = Wartung = Diagnose

Nur in Desktopansichten, Gerateansicht und Detailansichten vorhanden.

Ansicht wechseln
Desktop 1 von x = Geriteansicht = (Desktop 2 von x -... = ) Desktop 1 von x
Diagnose = Parameter = Wartung =» Diagnose

Nur in Desktopansichten, Gerateansicht und Detailansichten vorhanden.

Wechsel auf Gerateansicht

Nur in Desktop 1 und Benutzerdefinierte Ansichten vorhanden.

Wechsel auf Funktionsansicht

Nur in Gerateansicht vorhanden.

Meni 6ffnen

Wechsel auf Detailansicht 2 - Parameter

Nur in Funktionsansicht vorhanden.

Zuriick

Abbrechen und Verlassen.

Anderungen libernehmen (sichern).
Eingabemaske, Optionsfeld bleibt.

Hinweis: Wird eine Eingabemaske anschlieBend mit Abbrechen verlassen, bleibt eine tber-
nommene Anderung erhalten.

Speichern und Verlassen.

Tabelle 5: Beschreibung Schaltflichen
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5 DESKTOPANSICHT

Desktopansichten kénnen durch den Anwender mit Objekten (Werte, Grafiken oder Graphen) gestaltet werden.
= Der Desktop 1 von x ist die Startseite nach dem Einschalten.

= Weitere Dektopansichten (benutzdefinierte Ansichten) kénnen durch den Anwender erstellt werden.

= Durch ca. 1s langes Driicken der . -Taste erfolgt der Wechsel auf die Startseite (Desktop 1 von x).

Es gibt zwei Typen als Desktopansicht.
= Desktopansicht flir Werte-Widgets zur Gestaltung mit Werten und Grafiken

= Desktopansicht fiir Graph-Widget zur Darstellung von Prozesswerten als Graphen

Desktop fiir Werte-Widgets gestalten, siehe ,9.3 Desktop gestalten - Werte-Widgets* auf Seite 66.

Desktop fuir Graph-Widget gestalten, siehe ,9.4 Desktop gestalten - Graph-Widget" auf Seite 71

Desktop hinzuftigen / entfernen, siehe ,9.5 Desktop hinzufligen / entfernen” auf Seite 73.

Sprache einstellen, siehe ,9.1 Sprache einstellen* auf Seite 64.

5.1 Desktopansicht fir Werte-Widgets

Desktop 1 von 1 12:29:47

| Schaltflachen
Wechsel auf
Geriteansicht
oder benutzerdefi-
nierte Ansichten

buS Versorgungsspannung

Schaltflache
2440 Wechsel auf
Geriteansicht
Vv
Schaltflache
Menii

\

Wert Bearbeitungsmodus an
Language Setting

Bild 4: Desktopansicht fiir Werte-Widget (Beispiel)
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Mogliche Aktionen:

* Wechsel auf Desktop 1 von x, Geréteansicht oder benutzerdefinierte Ansichten (wenn vorhanden).
» Desktop gestalten mit Objekten (Werte oder Grafiken) oder Darstellung dndern.
= Desktop hinzufiigen / entfernen (benutzerdefinierte Ansichten)

= Sprache einstellen.

5.2 Desktopansicht fur Graph-Widget

Die Desktopansicht fiir Graphen zeigt durch den Anwender ausgewéhlte Prozesswerte.

Desktop 2 von 3

Schaltflachen
Wechsel auf
Desktopansicht,
Geriteansicht
oder benutzerdefi-
nierte Ansichten

biiS-Stromstarke / )

buS-Versorgung

Geratetemper /

Schaltfliche
Wechsel auf
Geréateansicht
Schaltflache
Menii
o . \
Navigationsbereich Graph Language Setting
Bild 5: Graphansicht (Beispiel)

Mogliche Aktionen:

= Wechsel auf Desktop 1 von x, Geréteansicht oder benutzerdefinierten Ansichten (wenn vorhanden).
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= Der im Navigationsbereich gewéhlte Graph erscheint im Vordergrund.
= Desktop gestalten mit Graphen.
= Desktop hinzufiigen / entfernen (benutzerdefinierte Ansichten)

= Sprache einstellen.

Desktopansichten fiir Graph-Widget kdnnen nach Einstellung der Graphen nicht mehr veréndert werden
(nur geldscht).
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6 GERATEANSICHT

Die Geriteansicht zeigt eine Ubersicht der angeschlossenen Gerite.

Benennung

Gerateansicht

Gerat XXXX

Schaltflachen
Wechsel auf

‘ Schaltflache

Wechsel auf
Funktionsansicht

. Desktopansicht
: Standort Ingelfingen oder benutzerdefi-
XXXX Status N/A nierte Ansichten

PMU

buS Versorgungss 24.60 V

Geratetemperatur 915.15 K

Schaltflache
I Menii

v

Navigationsbereich Anwendungsbereich Funktionsansicht

biS Stromstdrke 0.24 A .

Gerét lokalisieren
Nachrichten

Bild 6: Geriteansicht (Beispiel)

Im Navigationsbereich kdnnen die Gerate ausgewahlt werden. Im Anwendungsbereich werden dann Standort
und Prozessdaten angezeigt.

Mogliche Aktionen:

* Wechsel auf Desktop 1 oder benutzerdefinierte Ansichten (wenn vorhanden).

= Angeschlossene Geréte im Navigationsbereich auswahlen und die zugehdrigen Daten im Anwendungsbereich
anzeigen lassen.

MAN 1000239746 DE Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 25.09.2023

= Auf die Funktionsansicht des ausgewéhlten Gerédts wechseln.
» Ausgewihltes Gerit lokalisieren (LED-Anzeige an Gerét).

» Fehlermeldungen anzeigen (Nachrichten).

Gerét lokalisieren, siehe ,9.2 Gerét lokalisieren” auf Seite 65.

Fehlermeldungen, siehe ,10 Fehlermeldungen* auf Seite 75.
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7 FUNKTIONSANSICHT

Die Funktionsansicht zeigt im Navigationsbereich die Funktionen des zuvor in der Geréteansicht ausgewahlten Gerits.

ausgewahlte Funktion

Funktion buS

Eindeutiger Gerdtename XXXX
Standort Text

Beschreibung

Cloud

Navigationsbereich Anwendungsbereich

Schaltflache
Wechsel auf
Detailansicht

—=—— Schaltflache
Wechsel zurtick

auf Geréateansicht

Schaltflache
Menii

Zurick
Details

Bild 7: Funktionsansicht (Beispiel)

Im Navigationsbereich kdnnen die Funktionen ausgewahlt werden. Im
zugehdorigen Daten angezeigt.

Maogliche Aktionen:

Anwendungsbereich werden dann die

= Funktion im Navigationsbereich auswahlen und die zugehdrigen Daten im Anwendungsbereich anzeigen lassen.

= Auf die Detailansicht 2 - Parameter der ausgewéhlten Funktion wechseln und Einstellungen vornehmen.

= Wechsel zuriick auf die Gerateansicht.
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8 DETAILANSICHTEN

In den Detailansichten werden Informationen und Einstellungen zum ausgewihlten Gerét (Gerateansicht) und
ausgewdhlten Funktion (Funktionsansicht) angezeigt.

Controller (HMIU) XXXX 12:21:16

Controller (HMIU) XXXX 12:21:16

Controller (HMIU) XXXX 12:21:16

Diagnose Logger 00

Loggende Sensoren Anzahl 1

Speicher Info Tage bis Speicher voll 134

GroBe aller Backup Dateien  0.00 MB
Anzahl an Backup Dateien 0

Datenbank exportieren  Fortschritt 0%

Vefligbarer Speicher 1825.23 MB l

Bild 8: Funktionsansicht (Beispiel)

Kdnnen Einstellungen durch den Benutzer verandert werden, sind diese durch folgende Symbole gekennzeichnet:

Symbol Befehl / Beschreibung
> Offnet Eingabemaske.
N & Offnet Eingabeassistent.

Vorhandene Detailansichten:

* Detailansicht 1 - Diagnose Informationen, Einstellungen und Werte
= Detailansicht 2 - Parameter Einstellungen, die veréandert werden kénnen

* Detailansicht 3 - Wartung Ergénzende Einstellungen und Befehle
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8.1 Detailansicht 1 - Diagnose

Die Detailansicht Diagnose zeigt Informationen, Einstellungen oder Werte zum ausgewahlten Gerét, z. B. Busin-

formationen, Geréateinformationen oder Statusinformationen.

Hier kann der Anwender keine Einstellungen vornehmen.

Detailansicht

Ausgewahlte Funktion

,Gerat" XXXX

Diagnose bu$S

biS Information Adresse 0
Baudrate 500 kbits/s
Geréteinformation  Geritename ,Gerat"
Identnummer 334455

Softwareidentnummer 683328

Softwareversion A.00.02.09

Hardwareversion A.01.00.00

Anwendungsbereich

Detailansicht Diagnose

Zuriick

— Schaltflachen
Wechsel auf
Detailansichten
Parameter oder
Wartung

Schaltflache
Wechsel zurtick auf
Funktionsansicht

Schaltflache
Menii

Bild 9: Detailansicht 1 - Diagnose (Beispiel)

Mogliche Aktionen:

= Anzeige von Informationen.
= Wechsel auf Detailansicht Parameter oder Wartung.

= Wechsel zurtick auf Funktionsansicht.

@ Der Inhalt der Ansicht ist abhéngig von der in der Geréteansicht gewahlten Gerat und in der Funktionsan-

sicht gewahlten Funktion.

Eine detaillierte Beschreibung der Ansicht finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung der ange-

schlossen Gerite.
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8.2 Detailansicht 2 - Parameter

Die Detailansicht Parameter zeigt Einstellungen zum ausgewahlten Gerét. Die Einstellungen kdnnen tiber Einga-

bemasken oder Eingabeassistenten durch den Anwender veréndert werden.

Detailansicht Ausgewahlte Funktion

,Gerat" XXXX

Parameter buS

Grundeinstellungen Eindeutiger Gerdtename XXXX

Standort Ingelfingen
Beschreibung Text
Gruppierung Physikalische Gruppe 0

Logische Gruppe 0

Anwendungsbereich Zurtick

Detailansicht Parameter

Symbol Wechsel
auf Eingabemaske

Schaltflachen
Wechsel auf
Detailansichten
Parameter oder

I Wartung
—2— Schaltflache
Wechsel zurlick auf
Funktionsansicht

Schaltflache
Mentii

Bild 10: Detailansicht 2 - Parameter (Beispiel)

Mogliche Aktionen:

= Anzeige eingestellter Werte.
* Einstellungen vornehmen (uber Eingabemaske oder Eingabeassistent).
= Wechsel auf Detailansicht Parameter oder Wartung.

* Wechsel zurtick auf Funktionsansicht.

Der Inhalt der Ansicht ist abhéngig von der in der Geréteansicht gewahlten Gerat und in der Funktionsan-

sicht gewéhlten Funktion.

Eine detaillierte Beschreibung der Ansicht und der nétigen Einstellungen finden Sie in der jeweiligen

Bedienungsanleitung der angeschlossen Gerate.
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8.3 Detailansicht 3 - Wartung

Die Detailansicht Wartung zeigt erganzende Einstellungen und Befehle zum ausgewahlten Gerét. Die Einstel-
lungen oder Befehle kénnen tiber Eingabemasken und Eingabeassistenten durch den Anwender verandert oder
ausgefihrt werden.

Detailansicht Ausgewdhlte Funktion Detailansicht Wartung
Symbol
Wechsel auf
Wartung Logger eooo Schaltflachen
Wechsel auf

Datenbank exportieren I Detailansichten
Parameter oder

Wartung

Datenbankverwaltung

Sicherungskopien tbertragen ces>
Sicherungskopien |&schen o0d =
Schaltflache

Wechsel zurlick auf
Funktionsansicht

Schaltflache
ﬁ Menu

v

Anwendungsbereich Zurlick

Bild 11: Detailansicht 3 - Wartung (Beispiel)

Mogliche Aktionen:

* Einstellungen vornehmen (uber Eingabemaske oder Eingabeassistent).
= Befehle ausfiihren (iiber Eingabeassistenten).
= Wechsel auf Detailansicht Parameter oder Wartung.

* Wechsel zurtick auf Funktionsansicht.
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Der Inhalt der Ansicht ist abhZngig von der in der Geréteansicht gewahlten Gerat und in der Funktionsan-
sicht gewahlten Funktion.

EE Eine detaillierte Beschreibung der Ansicht und der nétigen Einstellungen finden Sie in der jeweiligen
Bedienungsanleitung der angeschlossen Geréte.
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9 EINSTELLEN UND BEDIENEN

Einstellungen zu den angeschlossenen Geraten kénnen durch den Anwender in den Datailansichten der ausge-
wahlten Funktionen vorgenommen werden.

Vorgehensweise zum Wechsel in die Detailansichten:

Schaltflache / Listenfeld

B~ Befehl / Beschreibung

— Auf Gerateansicht wechseln.

— Im Navigationsbereich Gerat auswéhlen.

© Im Anwendungsbereich werden der Standort und die wichtigsten Prozessdaten dargestellt.

In Funktionsansicht wechseln.

oder

Funktionsansicht
XX
XX
XX

© Das Display befindet sich auf der Funktionsansicht des Gerits.

— Im Navigationsbereich Funktion auswéhlen.

© Im Anwendungsbereich werden die Daten der ausgewahlten Funktion dargestellt.

In Detailansicht wechseln.

oder

MAN 1000239746 DE Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 25.09.2023

Details
XX

© Das Display befindet sich auf der Detailansicht 2 - Parameter der ausgewihlten Funktion.

Wechsel der Ansichten Diagnose - Parameter - Wartung.

— Einstellungen anzeigen und / oder andern.
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9.1 Sprache einstellen

Die Sprache am Touchscreen kann in Desktop 1 oder benutzerdefinierten Ansichten (wenn vorhanden) eingestellt
werden.

Schaltflache / Listenfeld
betatigen

Der Touchscreen muss sich auf einem Desktop 1 oder einer benutzerdefinierten Ansicht befinden.

. Spracheinstellung auswihlen.
XX

Language Setting

Befehl / Beschreibung

O Englisch Sprache auswihlen.

® Deutsch
O Franzosisch

O xx
. Speichern und zurlck.

© Die gewiinschte Sprache ist eingestellt.
Der Touchscreen befindet sich auf der Ausgangsansicht.

Die Sprache kann auch in der Funktion Display des Controller-Modul Typ ME25 ge&ndert werden..
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9.2 Gerat lokalisieren

Mit diesem Befehl kann der Anwender sich das im Navigationsbereich ausgewzhlte Gerat durch eine blinkende

LED (am Gerat) anzeigen lassen.

Schaltflache / Listenfeld

e Befehl / Beschreibung

@ Der Touchscreen muss sich auf der Gerateansicht befinden.

—> Gerat im Navigationsbereich auswahlen.

. Befehl auswihlen.
XX

Gerét lokalisieren
XX
XX

© Am ausgewihlten Gerit blinkt die LED fiir den Geritezustand ca. XX min.
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9.3 Desktop gestalten - Werte-Widgets

9.3.1 Objekte hinzufigen, andern oder I6schen

Vorgehensweise:
—> Auf Desktopansicht Werte-Widgets wechseln.
—> In Bearbeitungsmodus wechseln.

— Obijekt hinzufiigen (Wert oder Grafik) / Objekt &ndern / Objekt I6schen.

—> Bearbeitungsmodus verlassen.

Wechsel in den Bearbeitungsmodus:

Schaltflache / Listenfeld
betatigen

Befehl / Beschreibung

—> Auf Desktopansicht wechseln.

. Meni 6ffnen.

Bearbeitungsmodus aktivieren.

Bearbeitungsmodus an

© Der Anwendungsbereich hat einen roten Rahmen.

© Bearbeitungsmodus ist aktiv.
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Objekt hinzufiigen (Wert oder Grafik):

Schaltflache / Listenfeld
betéatigen

Bearbeitungsmodus muss aktiv sein.
. Ment &ffnen.

Bild auswahlen Befehl auswahlen.

Befehl / Beschreibung

Wert hinzuftigen
XX
XX

O No Image Bild / Wert in Optionsfeld oder mit Eingabeassistent auswéhlen.

O Bild 1
@ Bild 2
O Bild 3
O Bild 4

Speichern und zurlick zum Desktop.
Bearbeitungsmodus bleibt aktiv.

© Objekt (Wert oder Grafik) ist auf dem Desktop hinzugefiigt.

@ Eine detaillierte Beschreibung der Schaltflichen siehe Kapitel ,9.3.2 Beschreibung der Schaltflachen” auf
Seite 70.
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Objekt verschieben:

Schaltflache / Listenfeld
betéatigen

Befehl / Beschreibung

Bearbeitungsmodus muss aktiv sein.

g biiS-Stromstarke )

0.25
A

Objekt auf Touchscreen auswéhlen.

© Objekt hat einen roten Rahmen.

g biiS-Stromstarke h

0.25
A

. J

Anwender kann Objekt auf dem Touchscreen verschieben.

© Objekt ist positioniert.

DarstellungsgroBe Wert andern:

Schaltflache / Listenfeld
betéatigen

Befehl / Beschreibung

Bearbeitungsmodus muss aktiv sein.

biiS-Stromstarke

0.25
A

Wert auf Touchscreen auswéhlen.

© Wert hat einen roten Rahmen.

Menti 6ffnen.

XX

XX
Wert-GroBe wahlen
XX

Befehl auswahlen.

O Klein
@® Mittel
O GroB
O Vollbild

Wert auswéhlen.

Speichern und zurtick zum Desktop.

© DarstellungsgroBe Wert ist gesndert.
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Objekt 16schen:

Scl'la !tflache / Listenteld Befehl / Beschreibung
betéatigen
Bearbeitungsmodus muss aktiv sein.
biiS-Stromstirke Wert / Objekt auf Touchscreen auswéhlen.
© Wert / Objekt hat einen roten Rahmen.
0.25 ’
A
. Meni 6ffnen
XX Befehl auswahlen.
XX
XX
Objekt I6schen
© Der Touchscreen befindet sich auf der Desktopansicht.
Obijekt ist geldscht.

Bearbeitungsmodus verlassen:

Schaltflache / Listenfeld

B Befehl / Beschreibung

. Menii &ffnen.

XX Befehl auswahlen.

Speichern und Verlassen

Abbrechen Beim Verlassen des Bearbeitungsmodus tiber Abbrechen:
Alle nicht gespeicherten Anderungen werden geldscht.

© Der Touchscreen befindet sich auf der Desktopansicht.

oder:
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Schaltflache / Listenfeld
betatigen

Alle nicht gespeicherten Anderungen werden geléscht.
. Zuriick zur Startseite (Desktop 1 von x).

© Der Touchscreen befindet sich auf Desktop 1.

Befehl / Beschreibung
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9.3.2 Beschreibung der Schaltflachen

Schaltflache Befehl / Beschreibung

Speichern und Verlassen.

© Touchscreen springt zurlick auf den Desktop (Bearbeitungsmodus aktiv).
Anderungen bleiben erhalten.

Speichern und Verlassen

Abbrechen und Verlassen.

© Touchscreen springt zuriick auf den Desktop (Bearbeitungsmodus aktiv).
Nur gesicherte Anderungen bleiben erhalten.

Abbrechen

Anderungen tibernehmen (sichern).

© Touchscreen bleibt auf den Eingabemaske oder Optionsfeld.
Anderungen sind gesichert.

Hinweis: Wird eine Eingabemaske anschlieBend mit Abbrechen verlassen,
bleibt eine ibernommene Anderung erhalten.

Speichern

Weiter im Eingabeassistent

Zuriick im Eingabeassistent

Anderungen zuriicknehmen.

© Touchscreen bleibt auf den Eingabemaske oder Optionsfeld. Einstellungen
werden auf den letzten Punkt vor Speichern gesetzt.

Zurlicksetzen

Abbrechen und Verlassen.
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© Touchscreen springt zuriick auf die Startseite (Desktop 1 / Bearbeitungs-
modus inaktiv). Nur gesicherte Anderungen bleiben erhalten.

Tabelle 6: Beschreibung Schaltflichen
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9.4 Desktop gestalten - Graph-Widget
Vorgehensweise:

—> Auf Desktopansicht Graph-Widget wechseln.

—> In Bearbeitungsmodus wechseln.

— Einstellungen vornehmen.

—> Bearbeitungsmodus verlassen.

Wechsel in den Bearbeitungsmodus:

Schaltflache / Listenfeld

e Befehl / Beschreibung

—> Auf Desktopansicht wechseln.

. Menu 6ffnen.

Bearbeitungsmodus aktivieren.

Bearbeitungsmodus an

© Der Anwendungsbereich hat einen roten Rahmen.

© Bearbeitungsmodus ist aktiv.

Graph einrichten:

Schaltflache / Listenfeld
betéatigen

Bearbeitungsmodus muss aktiv sein.
. Ment &ffnen.

XX Befehl auswéhlen.

Befehl / Beschreibung

Graph einrichten
XX
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XX

Einstellungen mit Eingabeassistent auswahlen.

© Darstellung Graph in Ansicht.
Bearbeitungsmodus bleibt aktiv.
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Bearbeitungsmodus verlassen:

Schaltflache / Listenfeld

e Befehl / Beschreibung

. Menii 6ffnen.

XX Befehl auswahlen.

Speichern und Verlassen

Abbrechen Beim Verlassen des Bearbeitungsmodus tiber Abbrechen:
Alle nicht gespeicherten Anderungen werden gel6scht.

© Der Touchscreen befindet sich auf der Desktopansicht.

oder:

Schaltflache / Listenfeld
betédtigen

Alle nicht gespeicherten Anderungen werden geloscht.
. Zuriick zur Startseite (Desktop 1 von x).

© Der Touchscreen befindet sich auf Desktop 1 von x.

Befehl / Beschreibung

Desktopansichten fiir Graph-Widget kdnnen nach Einstellung der Graphen nicht mehr veréndert werden
(nur geléscht).

Eine detaillierte Beschreibung der Schaltflichen siehe Kapitel ,9.3.2 Beschreibung der Schaltflachen* auf
Seite 70.
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9.5 Desktop hinzufiigen / entfernen

Desktop hinzufiligen

Schaltflache / Listenfeld

B~ Befehl / Beschreibung

—> Auf Desktopansicht wechseln.

. Meni 6ffnen.

Bearbeitungsmodus aktivieren.

Bearbeitungsmodus an

© Der Anwendungsbereich hat einen roten Rahmen.

© Bearbeitungsmodus ist aktiv.

. Menii 6ffnen.

Desktop hinzufiigen Befehl auswahlen.
XX
XX
XX
Desktoptyp

= Desktopansicht fiir Werte-Widgets oder
= Desktopansicht fiir Graph-Widget

mit Eingabeassistent auswéhlen.

© Ein weiterer Desktop ist hinzugefiigt.

. Menii 6ffnen.

XX Befehl auswihlen.
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Speichern und Verlassen

Abbrechen Beim Verlassen des Bearbeitungsmodus tiber Abbrechen:
Alle nicht gespeicherten Anderungen werden geldscht.

© Der Touchscreen befindet sich auf der hinzugefiigten Desktopansicht.

Ein hinzugefligter Desktop wird immer an den letzten angefiigt.
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Desktop entfernen

Schaltflache / Listenfeld

e Befehl / Beschreibung

—> Auf zu entfernende Desktopansicht wechseln.

Menu offnen.

: Bearbeitungsmodus aktivieren.
Bearbeitungsmodus an

© Der Anwendungsbereich hat einen roten Rahmen.

© Bearbeitungsmodus ist aktiv.

Meni 6ffnen.

XX Befehl auswiahlen.

XX
Desktop entfernen
XX

© Desktop ist entfernt.

Meni 6ffnen.

XX Befehl auswéhlen.
Speichern und Verlassen

Abbrechen Beim Verlassen des Bearbeitungsmodus tiber Abbrechen:
Alle nicht gespeicherten Anderungen werden geldscht.

© Der Touchscreen befindet sich auf der Desktopansicht.
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10 FEHLERMELDUNGEN

Fur die Anzeige der Geratezustande besitzt die Bedienoberflache ein NAMUR-Leuchtelement, das die Farbe und
den Status entsprechend NAMUR NE 107 wechselt.

Navigationsbereich

Taste auf Bildschirmrahmen

Informationsleiste  Bildlaufleiste

Gerateansicht

Gerat XXXX

Benutzerebene

IP-Adresse

Benennung NAMUR-Leuchtelement
|

N/A
Deutsch .
\/

Funktionsansicht
Gerét lokalisieren
Nachrichten

Anwendungsbereich
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hochste Prioritét).

Bild 12: Geréteansicht Controller-Modul (Beispiel)

Liegt eine Fehlermeldung zu einem Gerit vor, erscheint in der Informationsleiste das Symbol >< und im Navigati-
onsbereich wird das betroffene Gerét durch ein Symbol gekennzeichnet (z. B. ® ).

Es werden die aktuell anstehenden Fehler der einzelnen Geréte angezeigt.
Das Namur-Leuchtelement zeigt den Zustand des Gesamtsystems an, d.h. aller tiber buS angeschlossenen Gerite.

Liegen mehrere Zustédnde des Gesamtsystems gleichzeitig vor, wird der Zustand mit der hochsten Prioritdt ange-
zeigt. Die Prioritét richtet sich nach der Schwere der Abweichung vom Standardbetrieb (rote LED = Fehler =
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Anzeige in Anlehnung an | Beschreibung Bedeutung
(NE 107)
Farbe | Rot Fehler Funktionsstorung.
Funktionalitat nicht gewahrleistet.
Orange Warnung Umgebungs- oder Prozessbedingungen fiir das
Gesamtsystem liegen auBerhalb der zuldssigen
Bereiche.
Eine Schadigung des Systems kann nicht ausge-
schlossen werden.
Gelb AuBerhalb der Spezifikation | Umgebungs- oder Prozessbedingungen fiir das
System liegen auBerhalb der zuléssigen Bereiche.
Datenblattwerte konnen nicht eingehalten werden.
Blau Wartung notwendig System hat durch laufende Diagnose eine
Abweichung detektiert und eine Korrektur vorge-
nommen.
Funktionalitat eingeschrénkt.
Griin Diagnose aktiv Funktionalitat deaktiviert.
Durchfiihrung von Diagnosefunktionen.
WeiB Normaler Betrieb System arbeitet innerhalb seiner Spezifikationen.

Tabelle 7: Zustand
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Auf Nachrichtenliste wechseln:

Schaltflache / Listenfeld

B Befehl / Beschreibung

>\/< Auf Nachrichtenliste wec

oder

auf Gerateansicht
XX

Nachrichten

XX

hseln.

® Der Touchscreen befindet sich auf der Nachrichtenliste.

Nachrichtenliste

Nachrichten Liste
2 Nachrichten Nachricht
Typ

Klasse

Signatur

Busverbindung verloren /

nicht vorhanden
Fehler

Kommunikationsprotokoll

32:45:15:6

12:21:16

Bild 13: Nachrichtenliste (Beispiel)

Sind mehrere Geréte betroffen, kdnnen diese im Navigationsbereich ausgewahlt werden.

Fehlerarten
Fehler

Fehler, die der Anwender bestéatigen muss
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11

GLOSSAR

Graph Name der Darstellungsart im Anwendungsbereich.
Die zyklischen Werte eines Gerats/Produkts kdnnen als Kurve in einem Koordinatensystem dar-
gestellt werden.
Graphen Grafische Darstellung von zyklischen Werten eines Geréts/Produkts in einem
Koordinatensystem.
Tabelle 8: Glossar
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