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Tipus 0256/0285 burkert

Informacid a hasznalati utasitasrol FLUID CONTROL SYSTEMS

1 Informaciod a hasznalati utasitasrol

A haszndlati utasitas a termék fontos részét képezi, amely hozzasegiti a felhasznalét a termék
biztonsagos beszereléséhez és kezeléshez. A jelen hasznadlati utasitasban talalhaté informaciok és
utasitasok kotelezé érvényliek a termék hasznalatara vonatkozdan.

» A termék els6 hasznalata el6tt olvassa el, és tartsa be a teljes biztonsagi fejezetet.

v

A terméken végzett munka elétt olvassa el és tartsa be a hasznalati utasitas vonatkozd részeit is.

v

Orizze meg ezt a hasznalati utasitast a késébbi hasznélatra, és adja tovabb a késébbi
felhasznaldknak.

v

Ha barmilyen kérdése van, kérjluk, forduljon a Blirkert értékesitési osztalyahoz.

@ A termékkel kapcsolatos tovabbi informaciok a Termékek pont alatt talalhatok.

> irja be a keresGsavba a tipustablan taldlhatd cikkszamot.

A jelen Utmutatdban szerepld dbrak a termékvaltozattdl fliggden eltérhetnek.

1.1 Szimbolumok
VESZELY!

Halalhoz vagy sulyos sériiléshez vezet6 veszélyre figyelmeztet.

A FIGYELMEZTETES!

Olyan veszélyre figyelmeztet, amely halalhoz vagy sulyos sériiléshez vezethet.

A VIGYAZAT!

Olyan veszélyre figyelmeztet, amely kisebb vagy kénnyebb sériilésekhez vezethet.
ERTESITES!

A termékben vagy a rendszerben keletkez6 dologi karokra figyelmeztet.

Fontos tovabbi informaciokat, tippeket, javaslatokat jeldl.

@ A jelen hasznalati utasitdsban vagy egyéb dokumentumokban taldlhaté informacidkra utal.

» Egy elvégzendd mliveletet jelol.
v Egy eredményt jeldl.
Meni Szoftverszdveget jeldl.
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Tipus 0256/0285 burkert

Informacid a hasznalati utasitasrol FLUID CONTROL SYSTEMS

1.2 Kifejezések és roviditések

Az ebben az utasitasban szerepl6 kifejezések és roviditések meghatarozasa, ill. kibontasa az
aldbbiakban olvashato.

Termék 0256/0285 tipust magnesszelep

1.3 Gyartd

Birkert Fluid Control Systems

Christian-Bulrkert-Str. 13-17

74653 Ingelfingen

GERMANY

A kapcsolattartasi adatok a Kapcsolat mentpontban taldlhatok.

@ Tovabbi informacidra vagy tovébbi termékekre van sziiksége?
» Fedezze fel a teljes termékkinalatot eShopunkban.
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Tipus 0256/0285 burkert

Biztonsag FLUID GONTROL SYSTEMS
2 Biztonsag
2.1 Rendeltetésszerl hasznalat

A 0256 és 0285 tipus nem rendeltetésszeril haszndlata esetén a személyekre, a kérnyezé
berendezésekre és a kérnyezetre nézve veszélyes helyzetek allhatnak el6.

» Az eszk6zt kdzegek szabalyozdasara, elzarasara és adagoldsara terveztik. A 0285 tipus a
DIN EN 161, 2. csoport, A osztdly szerint az 1., 2. és 3. gazcsalad gazai szamara van jévahagyva.

» Szakszerlen csatlakoztatott és beszerelt kdbelcsatlakozd, pl. Blirkert 2508 tipus esetén, az eszko6z
megfelel a DIN EN 60529/IEC 60529 szerinti IP65 védettségi osztalynak.

» A hasznalat sordn tartsa be a szerzédési dokumentumokban és a haszndlati utasitasban szerepl6
hatarértékeket és mikodési és lizemi feltételeket.

» A biztonsagos, kifogastalan hasznalat el6feltételei: szakszerd szallitas, szakszerd tarolas és
beépités, valamint korlltekintd kezelés és karbantartas.

» Az eszk6zt csak rendeltetésszerlien hasznalja.

2.2 Alapvetd biztonsagi utasitasok

A jelen biztonsagi utasitdsokban nem vettiink szamitasba olyan véletlen eseményeket, amelyek a
beépités, hasznalat és karbantartas soran jelentkezhetnek.

Az lzemeltet6 felel6s azért, hogy betartsak a helyszinre vonatkozé biztonsagi eldirasokat, beleértve
a személyzetre vonatkozd el6irasokat is.

Veszély magashyomas miatt
» A csbvezetékek és szelepek meglazitasa, levalasztasa el6tt kapcsolja le a nyomast, és légtelenitse
a cs6vezetékeket.

Veszély elektromos fesziiltség miatt

» Az eszkbzbe vagy berendezésbe torténd beavatkozas elétt kapcsolja le a feszliltséget, és
biztositsa a visszakapcsolas ellen.

» Tartsa be az elektromos eszkdzokre vonatkozd baleset-megel6zési és biztonsagi rendelkezéseket.

Egésveszély és tlizveszély folyamatos miikddésnél az eszkdz forré feliilete miatt

» Tartsa tdvol az eszkdzt a kdnnyen égheté anyagoktdl és kdzegektdl, valamint ne érjen hozza
puszta kézzel.

Sérulésveszély a valtakozo fesziiltségi (AC) szelepek funkciéjanak kimaradasakor

Az elakadt vasmag a tekercs tulheviilését okozza, ami a szelepfunkcio kiesésével jar.

» Felligyelje a munkafolyamatot a kifogastalan funkcié érdekében.

Révidzarlat veszélye/kdzegszivargas tomitetlen menetes csatlakozasok kdvetkeztében
» Ugyeljen a tdmitések kifogastalan illeszkedésére.

» A szelepet és a csatlakozd cs6évezetékeket korliltekintéen illessze 6ssze.
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Tipus 0256/0285 burkert

BiZtonSég FLUID CONTROL SYSTEMS

Altalanos veszélyhelyzetek

» A 0256 és 0285 tipuson ne végezzen semmilyen belsé vagy kiilsé mddositast. Biztositsa az
eszkozt/berendezést a véletlen bekapcsolas ellen.

» Beépitési és karbantartasi munkakat csak arra jogosult szakember végezhet, a megfelel6 szerszam
segitségével.

» Az elektromos vagy aramlastechnikai tapellatds megszakitasa utan biztositsa a folyamat
szabalyozott vagy felligyelt Ujrainditasat.

» Ne terhelje mechanikusan a hazat.

» Tartsa be az dltaldanos mUiszaki szabalyokat.
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Tipus 0256/0285 Bu rkert

M(iszaki adatok FLUID CONTROL SYSTEMS

3 MiUszaki adatok

3.1 Szabvanyoknak és iranyelveknek valé megfelelés

Ez a termék megfelel a forgalomba hozatal id6pontjaban érvényes jogi kovetelményeknek, és a
vonatkozd eurdpai iranyelvek/rendeletek és harmonizalt szabvanyok szerint lett kifejlesztve és
bevizsgalva. A megfelel§ség dokumentalva van és sziikség esetén bizonyitékokkal alatamasztott. Az
EU-megfelel6ségi nyilatkozat az adott tipus utan taldlhaté a honlapon: country.burkert.com

3.2 Uzemi feltételek

A tipustablan az alabbi értékek szerepelnek (lasd Tipustabla [» 11]):

o Feszliltség (tolerancia * 10%)/Aram tipusa

Tekercsteljesitmény (wattos teljesitmény — lizemmeleg)

Nyomadstartomany

Test anyaga: sargaréz (MS) vagy rozsdamentes acél (VA)
o TOmitéanyag: FKM, EPDM, NBR, acél

Kornyezeti hdmérséklet 0256 tipus: max. +55 °C
0285 tipus: 0-60 °C
Tarolasi h6mérséklet -40-80 °C
Védettségi osztaly IP65 a DIN EN 60529/IEC 60529 szerint pl. Blrkert 2508 tipusu

kabelcsatlakozodval

Kapcsolasi funkcid

A (nyito) iNC 2/2-utas szelep, nyugvéaramu

v
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Tipus 0256/0285
M(iszaki adatok

Elektromos lizemi feltételek

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Nagy teljesitmény(i elektronika-
val
AC/DC

Elektronikai részegység nélkiil
50 Hz, 60 Hz

Kornyezeti hémérséklet (szaka-
szos Uzemmod esetén lasd a
kovetkezd abrat)

maximum +70 °C

maximum +55 °C

Uzemméd (DIN VDE 0580 sze-
rint)

Folyamatos m(kodés

Szakaszos lizem (a megenge-
dett (zemi paraméterek megal-
lapitdsahoz lasd a kdvetkez6
abrakat)

Folyamatos m(ikddés
Szakaszos lzem

Hévédelmi kapcsolo

Az eszkdz egy visszaalld hveé-
delmi kapcsoldval rendelkezik,
ami szakaszos Uzemben, nem
kivanatos melegedés esetén az
eszkdzt lekapcsolja. Visszakap-
csolas csak leh(lés utan, Ujboli
bekapcsolasi parancsra.

nincs

Szakaszos lizem nagy teljesitmény(i elektronikaval AC/DC szerelt valtozatnal
Jellemz6k (a DIN VDE 0580 szerint)

tolsl= 6—01
SH [—]
min

tols] =

t

- ]

D%l ¢ |
100 ©

sl

top[s] =t [S] ~ gy [8]

abra 1: Jellemz6k szakaszos lizem esetén, nagy teljesitmény( elektronikdval AC/DC valtozatnal

tgp — ciklusid6

tep — munkaciklus

tep — drammentes sziinet
ED - relativ munkaciklus
SH - kapcsolasi frekvencia
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M(iszaki adatok FLUID CONTROL SYSTEMS

Megengedett lizemi paraméterek
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90
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Koérnyezeti h6mérséklet [°C]

abra 2: Relativ munkaciklus (ED) a kapcsolasi frekvencia fliggvényében

3.3 Uzemi feltételek

Uzemtartam Ha az nincs masként megadva a tipustablan, akkor az elektro-
magneses miikddtetéelem alkalmas a folyamatos mikddésre

Hasznos élettartam A nagy kapcsolasi gyakorisag és a nagy nyomas csokkentik a
hasznos élettartamot

Fontos megjegyzés az lizembiztonsag érdekében folyamatos mikodés esetén!
Hosszabb lGizemsziinet esetén naponta legalabb 1-2 kapcsolasnyi miikddtetés javasolt.

Megengedett hémérséklet

Tomitéanyag Kozegh6mérséklet Kozegh6mérséklet
0256 tipus 0285 tipus

NBR -10-90 °C 0-80 °C

FKM -10-130 °C 0-80 °C

EPDM -40-130 °C

Acél/FKM -10-130 °C

Acél/EPDM -40-130 °C

tablazat 1: Megengedett kozeghémérséklet a tomitéanyag fliggvényében
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Tipus 0256/0285
M(iszaki adatok

Megengedett kézegek

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Tomitéanyag Megengedett kozegek

0256 tipus

Megengedett k6zegek
0285 tipus

NBR semleges kozegek, mint s(ritett leve-  propan, butdn, varosi gaz, tavvezeté-
g6, viz, hidraulikaolaj, adalék nélkdili kes gaz, cseppfolydsitott gaz
olajok és zsirok

FKM oxigén, forrd levegd, forrd olajok, ada- az NBR alatt felsoroltak, de agressziv
lékanyagokkal ellatott olajok, tetrakldr- O6sszetevékkel, mint példaul aromas
etilén oldatok szénhidrogének, kénhidrogén, féldgaz,

metan

EPDM olaj- és zsirmentes kdzegek, pl. forrd
viz, alkalikus mosé- és fehéritéligok

Acél/FKM forré olajok, szénhidrogének, aromas
anyagok

Acél/EPDM olaj- és zsirmentes kdzegek, pl. forrd

viz, g6z

tablazat 2: Megengedett kozegek a tdmitéanyag fliggvényében:

3.4 Tipustabla
L 11T
s > 0285 A 250 NBRMS ) 6
qh,g RpT P N 0-0.15bar 7
xg ~230V 50Hz 32VA — 8
e c|[CE - 0085A50391 P65 -9
. 5 KL:AGR:2 -15°C +60°C E L1O
18200189398 | wism)
161514 13 12 1
1 Készlilékkod 2 Kapcsolasi funkcio
3 DN 4 Tomitéanyag
5 Test anyaga 6 Csatlakozas
7 PN 8 Teljesitmény
9 Frekvencia 10 Védettségi osztaly
11 Gyari kéd 12 H6mérséklet-tartomany
13 Rendelési szam 14 Osztalyozas

15 Tipusvizsgalati tanusitvany 16

Feszlltség
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Beépl’tés FLUID CONTROL SYSTEMS

4 Beépités

4.1 Biztonsagi utasitasok
VESZELY!

Sériilésveszély a berendezésben uralkodd nagy nyomas miatt

» A csOvezetékek vagy a szelepek meglazitasa, levalasztasa el6tt kapcsolja le a nyomast, és
Iégtelenitse a csbvezetékeket.

VESZELY!

Sériilésveszély aramiités kovetkeztében

» Az eszkdzbe vagy berendezésbe torténé beavatkozas elétt kapcsolja le a fesziiltséget, és
biztositsa a visszakapcsolas ellen.

» Tartsa be az elektromos eszkdzokre vonatkozo baleset-megel&zési és biztonsagi
rendelkezéseket.

A FIGYELMEZTETES!

Sériilésveszély szakszerltlen beépités esetén
» A beépitést csak arra jogosult szakember végezheti el, a megfelel6 szerszam segitségével.

A FIGYELMEZTETES!

Sériilésveszély a berendezés véletlen bekapcsolasa és nem felligyelt, Gjbdli elinduldsa
kovetkeztében

» Biztositsa a berendezést a véletlen bekapcsolas ellen.
> A beépités utan biztositsa a felligyelt Ujrainditast.

4.2 A beépités elott

Beépitési helyzet: tetszéleges, lehetéleg miikodtetdvel felil.
Eljarasmad:

» Tisztitsa meg a csévezetékeket az esetleges szennyezdédésektdl.

» Szereljen be a szelepbemenet elé egy iszapfogd sz(irét (= 500 um).

4.3 Beépités
ERTESITES!

|
Torésveszély

» Ne hasznadlja a tekercset emel6karként.

» Fogja be az eszkdzt egy villaskulcsba a haznal, és csavarja be a cs6vezetékbe.

» Ugyeljen az dramlési irdnyra: a hazon talalhatd nyil jelzi az dramlasi irdnyt.

12|16
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Tipus 0256/0285 burkert

Beé P ités FLUID CONTROL SYSTEMS
4.4 Kabelcsatlakozo elektromos csatlakoztatasa
A FIGYELMEZTETES!

Sérilésveszély aramiités kovetkeztében
Nem csatlakoztatott védévezets esetén dramiités veszélye all fenn.

» Az eszkbzbe vagy berendezésbe torténd beavatkozas elétt kapcsolja le a feszliltséget, és
biztositsa a visszakapcsolas ellen.

» Tartsa be az elektromos eszkdzokre vonatkozd baleset-megel6zési és biztonsagi
rendelkezéseket.

» Mindig csatlakoztasson véddévezet6t, valamint ellenérizze a tekercs és a haz kozotti elektromos
vezetést.

Eljarasmad:

» Csavarja fel a kadbelcsatlakozot (a jovahagyott tipusokat ldsd az adatlapon), ennek soran tartsa be
az 1 Nm maximalis meghuzasi nyomatékot.

» Ellendrizze a tomités megfeleld illeszkedését.

» Csatlakoztasson véddévezetét, valamint ellendrizze a tekercs és a haz kdzotti, elektromos atjarot.

Ugyeljen a tipustablanak megfeleld fesziiltségre és daramnemre.

1 Tomités 2 Jovahagyott kabelcsatlakozo, pl. 2518 tipu-
sU vagy a DIN EN 175301-803 szabvanynak
megfeleld, egyéb mas alkalmas kabelcsatla-
kozé
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Karbantartds és hibaelharitas FLUID CONTROL SYSTEMS

5 Karbantartas és hibaelharitas

5.1 Biztonsagi utasitasok
A FIGYELMEZTETES!

Sériilésveszély szakszerltlen karbantartdsi munkak esetén
» A karbantartast csak arra jogosult szakember végezheti el, a megfelel6 szerszam segitségével.

A FIGYELMEZTETES!
Sériilésveszély a berendezés véletlen bekapcsolasa és nem felligyelt, ujbdli elindulasa
kévetkeztében
» Biztositsa a berendezést a véletlen bekapcsolas ellen.
» A karbantartds utan biztositsa a felligyelt Ujrainditast.

5.2 Hibak

Uzemzavar esetén ellenérizze a kdvetkezéket:

o az eszk0Oz elGirasszerlien lett beépitve,

o az elektromos és dramlastechnikai csatlakozasok szabalyosan lettek-e kivitelezve,
e az eszk6z nem sérlilt,

e az 0sszes csavar jol meg van huzva,

o van fesziiltség és nyomas,

o acsdvezetékek szennyez6édéstél mentesek,

e van elegendd aramellatas.

A szelep nem kapcsol

Lehetséges ok:

o ROvidzarlat vagy tekercsszakadas.

o Nem elegendé dramellatas.

e A vasmag vagy a vasmagkeresztmetszet szennyez8dott.

o Kbzegnyomas a megengedett nyomadstartomanyon kivdil.

A szelep nem zar
Lehetséges ok:

o A szelep belseje elszennyez8dott.
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Pétalkatrészek FLUID CONTROL SYSTEMS

6 Potalkatrészek

A VIGYAZAT!

Sériilésveszély és anyagi karok veszélye nem megfelel6 alkatrészek hasznalata esetén

Az alkalmatlan tartozékok és a nem megfelel6 potalkatrészek személyi sérliléshez, valamint az
eszkdz és kornyezetének karosodasahoz vezethetnek.

» Csak a Biirkert vallalat eredeti tartozékait és eredeti potalkatrészeit hasznalja.

6.1 Potalkatrészek rendelése

Pétalkatrészkészletek

o 0256 tipus
Potalkatrész-készletek rendelésénél adja meg a megfeleld tételszamot (Poz. 1: tekercskészlet, Poz.
2: kopdalkatrész készlet) és az eszk6z azonositd szamat.

e 0285 tipus
Meghibasodas esetén a szelep teljes cseréje vagy a Blirkert-Service altali javitasa szlikséges.

abra 3: 0256 tipus potalkatrészei

15|16



MAN 1000447921 HU Version: C Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.01.2026

Tipus 0256/0285 burkert

LOgiSZtika FLUID CONTROL SYSTEMS

7 Logisztika

7.1 Szallitas és tarolas

Az eszkozt nedvességtél, szennyez8déstdl védve, az eredeti csomagolasban szallitsa és tarolja.

v

v

Keriilje az UV-sugarzast és a kdzvetlen napfényt.

» Védje a csatlakozasokat a sériilésektél védésapkakkal.

v

Tartsa be a megengedett taroldsi hémérsékletet.

7.2 Visszakulldés

Az eszkdzon addig nem végziink semmiféle munkat vagy ellenérzést, amig érvényes
szennyezddési nyilatkozat nem all rendelkezésre.

» A készlilék Birkertnek torténé visszakiildéséhez forduljon a Biirkert értékesitési irodajahoz.
Visszakiildési engedélyszamra van szilikség.

7.3 Leselejtezés
Kornyezetkimélé hulladékkezelés

» Tartsa be a nemzeti hulladékkezelési és kornyezetvédelmi el6irasokat.
» Az elektromos és elektronikus eszkdzdket elkiilonitve gyUjtse és artalmatlanitsa.

Tovabbi informacidkat az country.burkert.com-es pont alatt olvashat:
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