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1 Információ a használati utasításról
A használati utasítás a termék fontos részét képezi, amely hozzásegíti a felhasználót a termék
biztonságos beszereléséhez és kezeléshez. A jelen használati utasításban található információk és
utasítások kötelező érvényűek a termék használatára vonatkozóan.

▶ A termék első használata előtt olvassa el, és tartsa be a teljes biztonsági fejezetet.

▶ A terméken végzett munka előtt olvassa el és tartsa be a használati utasítás vonatkozó részeit is.

▶ Őrizze meg ezt a használati utasítást a későbbi használatra, és adja tovább a későbbi
felhasználóknak.

▶ Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a Bürkert értékesítési osztályához.

A termékkel kapcsolatos további információk a Termékek pont alatt találhatók.

▶ Írja be a keresősávba a típustáblán található cikkszámot.

A jelen útmutatóban szereplő ábrák a termékváltozattól függően eltérhetnek.

1.1 Szimbólumok
VESZÉLY!

Halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezető veszélyre figyelmeztet.

FIGYELMEZTETÉS!
Olyan veszélyre figyelmeztet, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!
Olyan veszélyre figyelmeztet, amely kisebb vagy könnyebb sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!
A termékben vagy a rendszerben keletkező dologi károkra figyelmeztet.

Fontos további információkat, tippeket, javaslatokat jelöl.

A jelen használati utasításban vagy egyéb dokumentumokban található információkra utal.

▶ Egy elvégzendő műveletet jelöl.
Egy eredményt jelöl.

Menü Szoftverszöveget jelöl.

https://country.burkert.com/?url=man-products
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1.2 Kifejezések és rövidítések
Az ebben az utasításban szereplő kifejezések és rövidítések meghatározása, ill. kibontása az
alábbiakban olvasható.

Termék 0256/0285 típusú mágnesszelep

1.3 Gyártó
Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Str. 13−17
74653 Ingelfingen
GERMANY
A kapcsolattartási adatok a Kapcsolat menüpontban találhatók.

További információra vagy további termékekre van szüksége?

▶ Fedezze fel a teljes termékkínálatot eShopunkban.

https://country.burkert.com/?url=man-contact
https://country.burkert.com/?url=man-products
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2 Biztonság

2.1 Rendeltetésszerű használat
A 0256 és 0285 típus nem rendeltetésszerű használata esetén a személyekre, a környező
berendezésekre és a környezetre nézve veszélyes helyzetek állhatnak elő.

▶ Az eszközt közegek szabályozására, elzárására és adagolására terveztük. A 0285 típus a
DIN EN 161, 2. csoport, A osztály szerint az 1., 2. és 3. gázcsalád gázai számára van jóváhagyva.

▶ Szakszerűen csatlakoztatott és beszerelt kábelcsatlakozó, pl. Bürkert 2508 típus esetén, az eszköz
megfelel a DIN EN 60529/IEC 60529 szerinti IP65 védettségi osztálynak.

▶ A használat során tartsa be a szerződési dokumentumokban és a használati utasításban szereplő
határértékeket és működési és üzemi feltételeket.

▶ A biztonságos, kifogástalan használat előfeltételei: szakszerű szállítás, szakszerű tárolás és
beépítés, valamint körültekintő kezelés és karbantartás.

▶ Az eszközt csak rendeltetésszerűen használja.

2.2 Alapvető biztonsági utasítások
A jelen biztonsági utasításokban nem vettünk számításba olyan véletlen eseményeket, amelyek a
beépítés, használat és karbantartás során jelentkezhetnek.
Az üzemeltető felelős azért, hogy betartsák a helyszínre vonatkozó biztonsági előírásokat, beleértve
a személyzetre vonatkozó előírásokat is.

Veszély magasnyomás miatt
▶ A csővezetékek és szelepek meglazítása, leválasztása előtt kapcsolja le a nyomást, és légtelenítse

a csővezetékeket.

Veszély elektromos feszültség miatt
▶ Az eszközbe vagy berendezésbe történő beavatkozás előtt kapcsolja le a feszültséget, és

biztosítsa a visszakapcsolás ellen.

▶ Tartsa be az elektromos eszközökre vonatkozó baleset-megelőzési és biztonsági rendelkezéseket.

Égésveszély és tűzveszély folyamatos működésnél az eszköz forró felülete miatt
▶ Tartsa távol az eszközt a könnyen éghető anyagoktól és közegektől, valamint ne érjen hozzá

puszta kézzel.

Sérülésveszély a váltakozó feszültségű (AC) szelepek funkciójának kimaradásakor
Az elakadt vasmag a tekercs túlhevülését okozza, ami a szelepfunkció kiesésével jár.

▶ Felügyelje a munkafolyamatot a kifogástalan funkció érdekében.

Rövidzárlat veszélye/közegszivárgás tömítetlen menetes csatlakozások következtében
▶ Ügyeljen a tömítések kifogástalan illeszkedésére.

▶ A szelepet és a csatlakozó csővezetékeket körültekintően illessze össze.
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Általános veszélyhelyzetek
▶ A 0256 és 0285 típuson ne végezzen semmilyen belső vagy külső módosítást. Biztosítsa az

eszközt/berendezést a véletlen bekapcsolás ellen.

▶ Beépítési és karbantartási munkákat csak arra jogosult szakember végezhet, a megfelelő szerszám
segítségével.

▶ Az elektromos vagy áramlástechnikai tápellátás megszakítása után biztosítsa a folyamat
szabályozott vagy felügyelt újraindítását.

▶ Ne terhelje mechanikusan a házat.

▶ Tartsa be az általános műszaki szabályokat.



Típus 0256/0285
Műszaki adatok

8 | 16

3 Műszaki adatok

3.1 Szabványoknak és irányelveknek való megfelelés
Ez a termék megfelel a forgalomba hozatal időpontjában érvényes jogi követelményeknek, és a
vonatkozó európai irányelvek/rendeletek és harmonizált szabványok szerint lett kifejlesztve és
bevizsgálva. A megfelelőség dokumentálva van és szükség esetén bizonyítékokkal alátámasztott. Az
EU-megfelelőségi nyilatkozat az adott típus után található a honlapon: country.burkert.com

3.2 Üzemi feltételek
A típustáblán az alábbi értékek szerepelnek (lásd Típustábla [} 11]):
• Feszültség (tolerancia ± 10%)/Áram típusa
• Tekercsteljesítmény (wattos teljesítmény – üzemmeleg)
• Nyomástartomány
• Test anyaga: sárgaréz (MS) vagy rozsdamentes acél (VA)
• Tömítőanyag: FKM, EPDM, NBR, acél

Környezeti hőmérséklet 0256 típus: max. +55 °C 
0285 típus: 0–60 °C

Tárolási hőmérséklet -40–80 °C

Védettségi osztály IP65 a DIN EN 60529/IEC 60529 szerint pl. Bürkert 2508 típusú
kábelcsatlakozóval

Kapcsolási funkció

A (nyitó) NC 2/2-utas szelep, nyugvóáramú

https://country.burkert.com
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Elektromos üzemi feltételek

Nagy teljesítményű elektroniká-
val 
AC/DC

Elektronikai részegység nélkül 
50 Hz, 60 Hz

Környezeti hőmérséklet (szaka-
szos üzemmód esetén lásd a
következő ábrát)

maximum +70 °C maximum +55 °C

Üzemmód (DIN VDE 0580 sze-
rint)

Folyamatos működés
Szakaszos üzem (a megenge-
dett üzemi paraméterek megál-
lapításához lásd a következő
ábrákat)

Folyamatos működés
Szakaszos üzem

Hővédelmi kapcsoló Az eszköz egy visszaálló hővé-
delmi kapcsolóval rendelkezik,
ami szakaszos üzemben, nem
kívánatos melegedés esetén az
eszközt lekapcsolja. Visszakap-
csolás csak lehűlés után, újbóli
bekapcsolási parancsra.

nincs

Szakaszos üzem nagy teljesítményű elektronikával AC/DC szerelt változatnál
Jellemzők (a DIN VDE 0580 szerint)
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ábra 1: Jellemzők szakaszos üzem esetén, nagy teljesítményű elektronikával AC/DC változatnál

tSD – ciklusidő
tED – munkaciklus
tSP – árammentes szünet
ED – relatív munkaciklus
SH – kapcsolási frekvencia
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Megengedett üzemi paraméterek
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ábra 2: Relatív munkaciklus (ED) a kapcsolási frekvencia függvényében

3.3 Üzemi feltételek
Üzemtartam Ha az nincs másként megadva a típustáblán, akkor az elektro-

mágneses működtetőelem alkalmas a folyamatos működésre

Hasznos élettartam A nagy kapcsolási gyakoriság és a nagy nyomás csökkentik a
hasznos élettartamot

Fontos megjegyzés az üzembiztonság érdekében folyamatos működés esetén! 
Hosszabb üzemszünet esetén naponta legalább 1–2 kapcsolásnyi működtetés javasolt.

Megengedett hőmérséklet

Tömítőanyag Közeghőmérséklet
0256 típus

Közeghőmérséklet
0285 típus

NBR -10–90 °C 0–80 °C

FKM -10–130 °C 0–80 °C

EPDM -40–130 °C

Acél/FKM -10–130 °C

Acél/EPDM -40–130 °C

táblázat 1: Megengedett közeghőmérséklet a tömítőanyag függvényében
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Megengedett közegek

Tömítőanyag Megengedett közegek
0256 típus

Megengedett közegek
0285 típus

NBR semleges közegek, mint sűrített leve-
gő, víz, hidraulikaolaj, adalék nélküli
olajok és zsírok

propán, bután, városi gáz, távvezeté-
kes gáz, cseppfolyósított gáz

FKM oxigén, forró levegő, forró olajok, ada-
lékanyagokkal ellátott olajok, tetraklór-
etilén oldatok

az NBR alatt felsoroltak, de agresszív
összetevőkkel, mint például aromás
szénhidrogének, kénhidrogén, földgáz,
metán

EPDM olaj- és zsírmentes közegek, pl. forró
víz, alkalikus mosó- és fehérítőlúgok

Acél/FKM forró olajok, szénhidrogének, aromás
anyagok

Acél/EPDM olaj- és zsírmentes közegek, pl. forró
víz, gőz

táblázat 2: Megengedett közegek a tömítőanyag függvényében:

3.4 Típustábla
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1 Készülékkód 2 Kapcsolási funkció
3 DN 4 Tömítőanyag
5 Test anyaga 6 Csatlakozás
7 PN 8 Teljesítmény
9 Frekvencia 10 Védettségi osztály

11 Gyári kód 12 Hőmérséklet-tartomány
13 Rendelési szám 14 Osztályozás
15 Típusvizsgálati tanúsítvány 16 Feszültség
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4 Beépítés

4.1 Biztonsági utasítások
VESZÉLY!

Sérülésveszély a berendezésben uralkodó nagy nyomás miatt
▶ A csővezetékek vagy a szelepek meglazítása, leválasztása előtt kapcsolja le a nyomást, és

légtelenítse a csővezetékeket.

VESZÉLY!
Sérülésveszély áramütés következtében
▶ Az eszközbe vagy berendezésbe történő beavatkozás előtt kapcsolja le a feszültséget, és

biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
▶ Tartsa be az elektromos eszközökre vonatkozó baleset-megelőzési és biztonsági

rendelkezéseket.

FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély szakszerűtlen beépítés esetén
▶ A beépítést csak arra jogosult szakember végezheti el, a megfelelő szerszám segítségével.

FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély a berendezés véletlen bekapcsolása és nem felügyelt, újbóli elindulása
következtében
▶ Biztosítsa a berendezést a véletlen bekapcsolás ellen.
▶ A beépítés után biztosítsa a felügyelt újraindítást.

4.2 A beépítés előtt
Beépítési helyzet: tetszőleges, lehetőleg működtetővel felül.

Eljárásmód:
▶ Tisztítsa meg a csővezetékeket az esetleges szennyeződésektől.

▶ Szereljen be a szelepbemenet elé egy iszapfogó szűrőt (≤ 500 μm).

4.3 Beépítés
ÉRTESÍTÉS!
Törésveszély
▶ Ne használja a tekercset emelőkarként.

▶ Fogja be az eszközt egy villáskulcsba a háznál, és csavarja be a csővezetékbe.

▶ Ügyeljen az áramlási irányra: a házon található nyíl jelzi az áramlási irányt.
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4.4 Kábelcsatlakozó elektromos csatlakoztatása
FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély áramütés következtében
Nem csatlakoztatott védővezető esetén áramütés veszélye áll fenn.
▶ Az eszközbe vagy berendezésbe történő beavatkozás előtt kapcsolja le a feszültséget, és

biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
▶ Tartsa be az elektromos eszközökre vonatkozó baleset-megelőzési és biztonsági

rendelkezéseket.
▶ Mindig csatlakoztasson védővezetőt, valamint ellenőrizze a tekercs és a ház közötti elektromos

vezetést.

Eljárásmód:
▶ Csavarja fel a kábelcsatlakozót (a jóváhagyott típusokat lásd az adatlapon), ennek során tartsa be

az 1 Nm maximális meghúzási nyomatékot.

▶ Ellenőrizze a tömítés megfelelő illeszkedését.

▶ Csatlakoztasson védővezetőt, valamint ellenőrizze a tekercs és a ház közötti, elektromos átjárót.

Ügyeljen a típustáblának megfelelő feszültségre és áramnemre.

1
2

1 Tömítés 2 Jóváhagyott kábelcsatlakozó, pl. 2518 típu-
sú vagy a DIN EN 175301-803 szabványnak
megfelelő, egyéb más alkalmas kábelcsatla-
kozó
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5 Karbantartás és hibaelhárítás

5.1 Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély szakszerűtlen karbantartási munkák esetén
▶ A karbantartást csak arra jogosult szakember végezheti el, a megfelelő szerszám segítségével.

FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély a berendezés véletlen bekapcsolása és nem felügyelt, újbóli elindulása
következtében
▶ Biztosítsa a berendezést a véletlen bekapcsolás ellen.
▶ A karbantartás után biztosítsa a felügyelt újraindítást.

5.2 Hibák
Üzemzavar esetén ellenőrizze a következőket:
• az eszköz előírásszerűen lett beépítve,
• az elektromos és áramlástechnikai csatlakozások szabályosan lettek‑e kivitelezve,
• az eszköz nem sérült,
• az összes csavar jól meg van húzva,
• van feszültség és nyomás,
• a csővezetékek szennyeződéstől mentesek,
• van elegendő áramellátás.

A szelep nem kapcsol
Lehetséges ok:
• Rövidzárlat vagy tekercsszakadás.
• Nem elegendő áramellátás.
• A vasmag vagy a vasmagkeresztmetszet szennyeződött.
• Közegnyomás a megengedett nyomástartományon kívül.

A szelep nem zár
Lehetséges ok:
• A szelep belseje elszennyeződött.
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6 Pótalkatrészek
VIGYÁZAT!

Sérülésveszély és anyagi károk veszélye nem megfelelő alkatrészek használata esetén
Az alkalmatlan tartozékok és a nem megfelelő pótalkatrészek személyi sérüléshez, valamint az
eszköz és környezetének károsodásához vezethetnek.
▶ Csak a Bürkert vállalat eredeti tartozékait és eredeti pótalkatrészeit használja.

6.1 Pótalkatrészek rendelése

Pótalkatrészkészletek
• 0256 típus 

Pótalkatrész-készletek rendelésénél adja meg a megfelelő tételszámot (Poz. 1: tekercskészlet, Poz.
2: kopóalkatrész készlet) és az eszköz azonosító számát.

• 0285 típus 
Meghibásodás esetén a szelep teljes cseréje vagy a Bürkert-Service általi javítása szükséges.

1

2

ábra 3: 0256 típus pótalkatrészei
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7 Logisztika

7.1 Szállítás és tárolás
▶ Az eszközt nedvességtől, szennyeződéstől védve, az eredeti csomagolásban szállítsa és tárolja.

▶ Kerülje az UV-sugárzást és a közvetlen napfényt.

▶ Védje a csatlakozásokat a sérülésektől védősapkákkal.

▶ Tartsa be a megengedett tárolási hőmérsékletet.

7.2 Visszaküldés
Az eszközön addig nem végzünk semmiféle munkát vagy ellenőrzést, amíg érvényes
szennyeződési nyilatkozat nem áll rendelkezésre.

▶ A készülék Bürkertnek történő visszaküldéséhez forduljon a Bürkert értékesítési irodájához.
Visszaküldési engedélyszámra van szükség.

7.3 Leselejtezés
Környezetkímélő hulladékkezelés

▶ Tartsa be a nemzeti hulladékkezelési és környezetvédelmi előírásokat.
▶ Az elektromos és elektronikus eszközöket elkülönítve gyűjtse és ártalmatlanítsa.

További információkat az country.burkert.com-es pont alatt olvashat:

https://country.burkert.com
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