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Despre acest document FLUID CONTROL SYSTEMS

1 Despre acest document

Documentul este o parte importanta a produsului si ghideaza utilizatorul catre instalarea si operarea
in siguranta. Informatiile si instructiunile din acest document sunt obligatorii pentru utilizarea
produsului.

» Tnainte de prima utilizare a produsului, cititi si respectati intregul capitol referitor la siguranta.

» nainte de a incepe orice lucrare la produs, cititi si respectati sectiunile respective ale
documentului.

» P3strati documentul disponibil pentru consultare si il dati urmatorului utilizator.

» Contactati biroul de vanzari Birkert pentru orice intrebari.

@ Mai multe informatii despre produs la sectiunea Produse.

» Introduceti numarul articolului din eticheta tipului in bara de cdutare.

llustratiile din aceste instructiuni pot varia in functie de varianta produsului.

1.1 Simboluri
DANGER!

Avertizeaza asupra unui pericol care conduce la deces sau vatamari grave.

A WARNING!

Avertizeaza asupra unui pericol care poate conduce la deces sau vatamari grave.

A CAUTION!

Avertizeaza asupra unui pericol care poate conduce la vatamari minore.

NOTICE!

Avertizeaza asupra daunelor materiale aduse produsului sau instalatiei.

Indica informatii suplimentare importante, sfaturi si recomandari.

@ Se refera la informatiile din acest document sau din alte documente.

» Indica un pas care trebuie efectuat.
v Indica un rezultat.

Meniu Indica un text al interfetei utilizator a software-ului.
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Despre acest document FLUID CONTROL SYSTEMS

1.2 Termeni si abrevieri

Termenii si abrevierile sunt utilizate Tn acest document pentru a face referire la urmatoarele definitii.
Produs Supapa electromagnetica tip 0290

1.3 Producator

Burkert Fluid Control Systems

Christian-Burkert-Str. 13-17

74653 Ingelfingen

GERMANY

Adresele de contact sunt disponibile la sectiunea Contact.

@ Va sunt necesare mai multe informatii sau produse suplimentare?

» Explorati gama completa de produse in eShop-ulnostru.
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S|g ura nté FLUID CONTROL SYSTEMS

2 Siguranta

2.1 Utilizare preconizata

Utilizarea necorespunzatoare a sistemului Tip 0290 poate fi periculoasa pentru persoane,
echipamentele din mediul invecinat si mediul inconjurator.

» Dispozitivul este conceput pentru dozarea, blocarea, umplerea si ventilarea mediilor.

» Cu un stecher de cablu conectat si asamblat corect, de ex. Burkert tip 2508, dispozitivul
indeplineste gradul de protectie IP65 in conformitate cu DIN EN 60529/ IEC 60529.

» La utilizarea dispozitivului, respectati datele autorizate, precum si conditiile de operare si utilizare
specificate Th documentele contractuale si Tn instructiunile de utilizare. Acestea sunt descrise in
Date tehnice [» 8].

» Utilizati dispozitivul numai impreuna cu dispozitive si componente de la terti recomandate sau
aprobate de Birkert.

» Conditiile preliminare pentru o functionare sigura si fara probleme sunt transportul corect,
depozitarea si instalarea corecte, precum si operarea si intretinerea atenta.

» Folositi dispozitivul numai in scopul pentru care a fost conceput.

2.2 Instructiuni de siguranta de baza

Aceste instructiuni de sigurantd nu iau in considerare circumstante neprevazute sau incidente care
pot aparea in timpul instalarii, functionarii si intretinerii.

Pericol - presiune ridicata

» Tnainte de a sl&bi conductele sau supapele, opriti presiunea si goliti conductele.

Pericol din cauza tensiunii electrice

Inainte de a accesa dispozitivul sau sistemul, opriti alimentarea cu energie electricd si o asigurati
pentru a preveni reactivarea!

Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de siguranta aplicabile aparatelor electrice.

Risc de arsuri si incendiu din cauza suprafetei fierbinti a dispozitivului daca dispozitivul
este utilizat continuu

» Tineti dispozitivul departe de substante si medii foarte inflamabile si nu il atingeti cu méinile goale.

Risc de vatamare din cauza defectiunilor supapelor cu curent alternativ (CA)
Un miez blocat cauzeaza supraincalzirea bobinei, ceea ce duce la defectiuni functionale.

» Monitorizati procesul de lucru pentru o functionare corecta.
Pericol de scurtcircuit

Risc de scurgere a mediului din cauza fitingurilor neetansate
» Asigurati-va ca scaunele supapelor sunt asezate corect.

> Tnsuruba'gi cu atentie impreuna supapa si conductele de conectare.
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Deschiderea scurta a supapei

O crestere brusca a presiunii cand supapa este inchisa poate determina deschiderea acesteia pentru
0 moment scurt.

» Daca este necesar, luati masuri de protectie pentru mediile periculoase.

Situatii periculoase generale

Pentru a preveni vatamarile, trebuie respectate urmatoarele:

» Asigurati dispozitivul impotriva activarii accidentale.

» Asigurati-va ca numai tehnicieni calificati efectueaza lucrarile de instalare si intretinere.

» Aparatul poate fi utilizat numai in stare perfecta si in conformitate cu instructiunile de utilizare.
» Respectati standardele ingineresti general acceptate.

» In medii potential explozive, dispozitivul trebuie utilizat numai in conformitate cu specificatiile de pe
eticheta separata de tip Ex. Informatiile suplimentare si instructiunile de siguranta referitoare la
zonele Ex incluse in dispozitiv trebuie respectate la utilizarea acestuia.

» Procesul trebuie repornit intr-un mod definit sau controlat dupa o intrerupere a alimentarii cu
energie electrica sau pneumatica.

Va rugam sa respectati urmatoarele pentru a va proteja impotriva deteriorarii dispozitivului:

» Nu supuneti dispozitivul unor solicitari mecanice (de exemplu, prin plasarea de obiecte pe
dispozitiv pentru a ajuta la asamblare, ca treapta sau ca brat de parghie).

» Nu efectuati modificari exterioare la carcasele dispozitivului. Nu vopsiti piesele carcasei sau
suruburile.

7|18



MAN 1000540421 RO Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 07.02.2026

Type 0290 burkert

Date tehnice FLUID CONTROL SYSTEMS

3 Date tehnice

3.1 Standarde si directive

Acest produs respectd cerintele legale aplicabile la momentul introducerii pe piata si a fost dezvoltat
si testat in conformitate cu directivele/reglementarile europene relevante si standardele armonizate.
Conformitatea este documentata si, daca este necesar, sustinuta de dovezi. Declaratia UE de
conformitate se gaseste in spatele tipului respectiv, pe pagina principald. country.burkert.com

3.2 Conditii de functionare

Urmatoarele valori sunt indicate pe eticheta de tip (vedeti Eticheta de tip [» 11]):

Tensiune (tolerantd = 10%) / tip de curent

Puterea bobinei (putere activa in W — la temperatura de functionare)

Domeniu de presiune

Materialul corpului: alama (MS) sau otel inoxidabil (VA)
Materialul garniturii de etansare: FKM, EPDM, NBR

Functia circuitului supapei cu 2/2 cai:

A (NC) oy Supapé cu 2/2 céi, cu actiune direct, fara curent lesirea A
descarcata
1(P)
Grad de protectie IP65 conform DIN EN 60529/IEC 60529 cu stecherul de cablu
conectat si instalat corect, de ex. Burkert Tip 2508
Temperatura ambianta max. +55 °C sau vedeti conditiile electrice de functionare
Temperatura de depozitare -40...+80 °C

Urmatoarele valori trebuie respectate si pentru supapele cu omologare UL/UR:

Mediu Temperaturi [°F]  Materialul de Materialul de Materialul de
etansare etansare etansare
EPDM NBR FKM
Aer Medii -22...+194 +14...+176 +32...+4194
Mediu ambiant -22...+130 +14...+130 +32...+130
Apa Medii +50...4194 +50...+176 +50...4194
Mediu ambiant +32...+130 +32...+130 +32...+130
Gaz inert Medii -22...+194 +14...+176 +32...+194
Mediu ambiant -22...4130 +14...+130 +32...+130
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Temperatura admisa a mediului in functie de materialul de etansare si de designul bobinei:

Materialul de Varianta cu bobina de mare putere sau Varianta fara componente electronice
etansare redresor AC/DC " 50 Hz, 60 Hz "

NBR -10...+480 °C -10...+80 °C

FKM 0...+90 °C 0..+120 °C

EPDM -30...+90 °C -30...+100 °C

Medii admise in functie de materialul de etansare:

Materialul de Medii permise

etansare

NBR Medii neutre, aer comprimat, apa, ulei hidraulic

FKM Solutii per, uleiuri fierbinti

EPDM Medii fara uleiuri si grasimi, de exemplu apa fierbinte

Durata de functionare

Daca nu se specifica altfel pe eticheta de fabricatie, servomotorul solenoid este adecvat pentru
functionare continua.

Pentru varianta cu bobind de mare putere, determinati numarul maxim de operatiuni de comutare in
functie de conditiile electrice de functionare.

Aceasta se aplica dispozitivelor cu urmatoarea performanta nominala (specificatia etichetei de tip):
80/6 W 90/7 W 100/9 W 120/8.5 W 120/10 W 130/9 W 145/10 W

1) Detalii eticheta tip
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Cu sistem electronic de Tnalta

Fara electronice

performanta 50 Hz, 60 Hz
AC/DC
Temperatura ambianta (vedeti Max. +70 °C max. +55 °C

imaginea urmatoare)

Mod de operare (conform DIN Functionare continua

VDE 0580) Functionare intermitentd
(pentru determinarea
parametrilor de functionare
admisibili, vedeti imaginile de

Functionare continua
Functionare intermitenta

mai jos)
Intrerup&tor de protectie la Dispozitivul are un intrerupdtor  fara
temperatura de protectie impotriva resetarii

temperaturii care il opreste in
cazul unei incalziri nepermise in
timpul functionarii intermitente.
Reconectati numai dupa racire

si 0 noua solicitare de comutare.

Functionare intermitenta pentru varianta cu sistem electronic de Tnaltd performanta AC/DC

Valori caracteristice (conform DIN VDE 0580)

tyls]=

Fig. 1: Caracteristicile de functionare intermitenta pentru variantele cu sist

tgp — timpul ciclului

tgp — ciclu de functionare

tep — Intrerupere fara curent

ED - ciclu de functionare relativ
SH - frecventa de comutare

¢ tED >
t
SP.
. l N
t,[s]=t
\ o | T

60
SH [L]
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ED[%]
100
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Parametri de functionare admisibili

20

80 >

70 s

60 o
50
40

Frecventa de comutare

6/min

30 -
1 e — ’IO/m'n

........................... 15/min

Ciclu de functionare relativ [°C]

20 30 40 50 60 70

Temperatura ambianta [°C]

Fig. 2: Ciclul de functionare relativ dependent de frecventa de comutare

NOTICE!
1

Informatii importante privind fiabilitatea functionala in timpul functionarii continue!

» In timpul unei perioade lungi de nefunctionare, se recomanda cel putin 1-2 operatiuni de comutare
pe zi.

Durata de viata functionala: frecventa mare de comutare si presiunea ridicatad vor reduce durata de
viata functionala generala.

3.3 Eticheta de tip

1 2 3 4 5

0290 A 20,0 FKM VA

qh’g G 3/4 PN 0-16bar—1" 7
xg 230V 50Hz 16W—g
} S L9
=T C€
12200153212 wiyLuj
12 N 10
1 Tip 2 Functia circuitului
3 Orificiu 4 Material de etansare
5 Materialul corpului 6 Domeniu de presiune
7 Conexiune port 8 Putere
9 Frecventa 10 Cod de fabricatie
11 Numar articol 12 Voltaj
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4 Instalare
4.1 Instructiuni de siguranta

DANGER!

Risc de vatamare corporala din cauza presiunii ridicate in sistem
» Tnainte de a desface conductele sau supapele, opriti presiunea si aerisiti conductele.

DANGER!

Risc de vatamare corporala cauzata de electrocutare

» Inainte de a introduce mana in dispozitiv sau in sistem, deconectati alimentarea cu energie
electrica si o asigurati impotriva repornirii.

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de siguranta aplicabile aparatelor
electrice.

A WARNING!

Risc de vatamare corporala din cauza instalarii necorespunzatoare

» Instalarea poate fi efectuatd numai de catre tehnicieni calificati si cu uneltele adecvate.

A WARNING!

Pericol de vatamare corporala din cauza activarii accidentale a sistemului si a repornirii
necontrolate

» Asigurati sistemul impotriva activarii accidentale.
» Asigurati o repornire controlata dupa instalare.

4.2 Inainte de instalare
Pozitie de instalare: pozitia de instalare este flexibila. De preferinta: actuatorul in partea de sus.

Filtru de impuritati: pentru functionarea in siguranta a supapei electromagnetice, trebuie instalat un
filtru de impuritati (<400 pm) inainte de intrarea in supapa.

Pentru dispozitivele omologate conform Directivei Europene privind Aparatele pe Gaz,
instalarea filtrului este obligatorie.
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4.3 Instalare

Materialul de etansare nu trebuie sa patrunda in dispozitiv.

» Materialul de etansare nu trebuie sa patrunda in dispozitiv.
NOTICE!

Pericol de rupere

> Nu utilizati bobina ca brat de parghie.

» Acordati atentie sensului fluxului:
Sageata de pe corp indica sensul de curgere (nu are functie in directia opusa a curgerii).

4.4 Instalatie electrica
DANGER!

Risc de vatamare corporala cauzata de electrocutare

» nainte de a accesa dispozitivul sau sistemul, opriti alimentarea cu energie electrica si o asigurati
pentru a preveni reactivarea!

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de siguranta aplicabile aparatelor
electrice.

A WARNING!

Daca nu exista o functie de conductor de protectie intre bobina si corp, exista riscul de accidentare
prin electrocutare.

» Racordati intotdeauna conductorul de protectie.
» Verificati functionarea conductorului de protectie dupa instalarea bobinei.

A WARNING!

Risc de scurtcircuit sau scurgeri de mediu daca fitingurile nu sunt etansate corespunzator
» Asigurati-va ca scaunele supapelor sunt asezate corect.
» Insurubati cu grij& bobina si fisa cablului impreund, adic supapa si conductele.

Respectati tipul de tensiune si curent conform etichetei de tip.
Ondulatia reziduald maxima pentru curent continuu este de 10%.
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Fig. 3: Instalatie electrica

1 Garnitura de etansare 2 Fisa de cablu omologatd, de ex. Tip 2508
sau alta fisa de cablu adecvatd conform DIN
EN 175301-803 Forma A

» Tnsurubati strans fis& cablului (pentru tipurile aprobate, vedeti fisa tehnic), asigurand un cuplu
maxim de strangere de 1 Nm.

» Verificati daca garnitura de etansare este montata corect.

» Racordati conductorul de protectie si verificati continuitatea electrica dintre bobina si corp.
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S intretinere, depanare

5.1 Instructiuni de siguranta
DANGER!

Risc de vatamare corporala din cauza presiunii ridicate in sistem
» Inainte de a desface conductele si supapele, opriti presiunea si aerisiti conductele.

DANGER!

Risc de vatamare corporala cauzata de electrocutare

» nainte de a accesa dispozitivul sau sistemul, opriti alimentarea cu energie electrica si o asigurati
pentru a preveni reactivarea!

» Respectati reglementarile de prevenire a accidentelor si de siguranta aplicabile aparatelor
electrice.

A WARNING!

Risc de accidentare din cauza lucrarilor de intretinere necorespunzatoare

» Intretinerea poate fi efectuatd numai de cétre tehnicieni specializati instruiti si cu uneltele
adecvate.

A WARNING!

Pericol de vatamare corporala din cauza activarii accidentale a sistemului si a repornirii
necontrolate

» Asigurati sistemul impotriva activarii accidentale.
» Asigurati o repornire controlata dupa finalizarea intretinerii.
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5.2 Depanare
In caz de defectiuni, verificati dacé
« dispozitivul este instalat conform reglementarilor,
» conexiunile electrice si de fluide au fost instalate corect,
o dispozitivul nu este deteriorat,
toate conexiunile cu suruburi sunt stranse ferm,
o au fost aplicate tensiune si presiune,

e siconductele sunt curate.

Defect Cauza posibila

Supapa nu actioneaza Scurtcircuit sau bobina intrerupta

Presiune de functionare in afara domeniului de presiune
admis

Miezul si/sau zona miezului contaminate

Supapa nu se inchide Interiorul supapei murdar

Daca supapa tot nu actioneaza, contactati reprezentantul local de service Burkert.
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6 Piese de schimb

A CAUTION!

Risc de vatamare corporala si/sau daune materiale din cauza pieselor incorecte

Accesoriile si piesele de schimb nepotrivite pot provoca vatamari corporale si deteriorarea
dispozitivului si a zonei Thconjuradtoare.

» P-Utilizati numai accesorii originale si piese de schimb originale de la Biirkert.

6.1 Comandarea pieselor de schimb

Piesele de schimb SET 1 (set bobind) sau SET 3 (set piese de uzura) pot fi comandate pe baza
numarului de identificare al dispozitivului.

Pentru variantele cu omologare, reparatiile pot fi efectuate numai de catre Burkert.

SET 1 = Set bobina
SET 3 = Set piese de uzura

DN 12 DN 20, DN 25 DN 32, DN 40, DN 50, DN 65

; SETUL1
@ | SETUL 1 :

SETUL 3

SETUL 1

=

SETUL 3
> SETUL 3

Fig. 4: Prezentare generald a pieselor de schimb
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7 Logistica

7.1 Transport si depozitare

Protejati dispozitivul impotriva umezelii si murdariei iTh ambalajul original in timpul transportului si
depozitarii.

v

v

Evitati radiatiile UV si lumina directa a soarelui.

v

Protejati conexiunile, daca exista, de deteriorare cu capace de protectie.

v

Respectati temperatura de depozitare admisa.

7.2 Retur

Nu se vor efectua lucrari sau teste asupra dispozitivului pana la primirea unei Declaratii de
Contaminare acceptata.

» Pentru a returna un dispozitiv folosit catre Birkert, contactati biroul de vanzari Blrkert. Este
necesar un numar de retur.

7.3 Eliminare ca deseu

Eliminare ca deseu ecologica

» Respectati reglementarile nationale privind eliminarea ca deseu si mediul inconjurator.
» Colectati separat dispozitivele electrice si electronice si le eliminati ca deseuri speciale.

Informatii suplimentare la country.burkert.com
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