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FLUID CONTROL SYSTEMS

Typ ELEMENT

Displaymodul

Bedienungsanleitung

Deutsch

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebens-
zyklus des Zubehors.

Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie fiir jeden Benutzer
zuganglich ist und jedem neuen Eigenttimer wieder zur Ver-
fugung steht.

Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informa-
tionen zur Sicherheit.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu gefahrlichen
Situationen fiihren.

= Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden
werden.
Darstellungsmittel

In dieser Anleitung werden folgende Darstellungsmittel
verwendet:

A GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.
= Bei Nichteinhaltung drohen Tod oder schwere Verletzungen.

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Anderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.

www.burkert.com
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A WARNUNG!

Warnt vor einer eventuellen Gefahrensituation.

= Bei Nichteinhaltung drohen schwere Verletzungen oder
Tod.

A VORSICHT!

Warnt vor einer eventuellen Gefahr.

= Bei Nichteinhaltung drohen leichte oder mittelschwere
Verletzungen.

HINWEIS
Warnt vor Sachschaden.

bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und
Empfehlungen.

—> markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfiihren
miussen.

Begriffsdefinition ,,Zubehdr

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff ,Zubehdr steht
immer fiir das Displaymodul der ELEMENT Messgeréte.
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BESTIMMUNGSGEMASSER
GEBRAUCH

Bei nicht bestimmungsgeméaBem Einsatz des Display-
moduls konnen Gefahren fiir Personen, Anlagen in der
Umgebung und die Umwelt entstehen.

= Das Displaymodul ist ein Zubeh6r zum ELEMENT
Messgerat.

= Dieses Zubehor muss gemaB den Technischen Daten
und den Inbetriebnahme- und Betriebsbedingungen ein-
gesetzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung und
in der Bedienungsanleitung des ELEMENT Messgerétes
angegeben sind.

= Zum sicheren und problemlosen Einsatz des Zubehors
mussen Transport, Lagerung und Installation ordnungs-
gemaB erfolgen, auBerdem miissen Betrieb und Wartung
sorgféltig durchgefiihrt werden.

= Setzen Sie das Zubehdr nur bestimmungsgemaB ein.
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GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berticksichtigen keine:

= Zufalligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und
Wartung der Zubehdre auftreten kdnnen.

= ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, fiir deren
Einhaltung, auch in Bezug auf das Montagepersonal, der
Betreiber verantwortlich ist.

JAN

Allgemeine Gefahrensituationen.

Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:
= Dass die Anlage nicht unbeabsichtigt betatigt werden

kann.

= Installations- und Instandhaltungsarbeiten dtirfen nur von
autorisiertem Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug
ausgefihrt werden.

= Betreiben Sie das Zubehor nur in einwandfreiem Zustand
und unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung und
der des Messgerates.

= Fir die Einsatzplanung und den Betrieb des Zubehors
gelten die allgemeinen Regeln der Technik.

= Das Zubehor nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen
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ALLGEMEINE HINWEISE

Herstelleradresse und
internationale Kontaktadressen

Der Hersteller des Zubehors kann unter folgender Adresse
benachrichtigt werden:

Birkert SAS

Rue du Giessen

BP 21

F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

Die Kontaktadressen der Biirkert-Niederlassungen finden
Sie auf den letzten Seiten dieser Bedienungsanleitung.

AuBerdem im Internet unter: www.burkert.com

Gewahrleistung

Voraussetzung fur die Gewahrleistung ist der bestim-
mungsgemé&Be Gebrauch des Zubehdrs unter
Beachtung der im vorliegenden Handbuch spezifizierten
Einsatzbedingungen.

einsetzen.
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BESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung

Das Displaymodul mit Navigationstaste erlaubt es, die Para-
meter des Messgerates auszulesen und/oder zu konfigurieren.

Beschreibung des Typenschilds

Burkert 2 —
00559168 -
S/IN 1017 —

—1
—2
—3

W43LP —]

—4

Version des Displaymoduls
Bestellnummer

Seriennummer

PN

Konstruktions-Code

Verfagbare Version

Das Displaymodul ist unter der Bestellnummer 559168

verfligbar.

TECHNISCHE DATEN

Mechanische Daten

Element

Material

Displaymodul

PC /PBT
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Betriebsbedingungen
-10 bis +60 °C
< 85 %, nicht kondensierend

Umgebungstemperatur:
Luftfeuchtigkeit:

Einhaltung von Normen und
Richtlinien

Durch folgende Normen wird die Konformitat mit den EG-
Richtlinien erfiillt:

EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

MONTAGE

Sicherheitshinweise

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

= Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten in jedem
Fall die Spannung ab, und sichern Sie diese vor
Wiedereinschalten!

= Beachten Sie die geltenden Unfallverhiitungs- und
Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Gerate!

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Montage!

= Die Montage darf nur durch autorisiertes Fachpersonal
und mit geeignetem Werkzeug durchgefiihrt werden!

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der
Anlage und unkontrollierten Wiederanlauf!
= Anlage vor unbeabsichtigtem Betéatigen sichern.

= Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf
gewdbhrleisten.

Deckel des Messgerats abnehmen
HINWEIS

Die Dichtheit des Messgerits ist nicht gewahrleistet,

wenn der Deckel abgenommen ist.

= Es missen alle VorsichtsmaBnahmen getroffen werden,
um zu vermeiden, dass Flussigkeit in das Innere des
Gehauses spritzt.

Es besteht die Gefahr einer Beschadigung des

Messgerats, wenn ein Gegenstand aus Metall mit der

Elektronik in Berlihrung kommt.

= Es miissen alle VorsichtsmaBnahmen getroffen werden,
um zu verhindern, dass die Elektronik mit einem Gegen-
stand aus Metall (zum Beispiel einem Schraubendreher)
in Berlihrung kommt.

MAN 1000625758 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 16.06.2026

g

—> [1] zum Entriegeln, Deckel
mit einem Winkel von ca. 15°
Deckel entgegen dem Uhrzei-
gersinn drehen.

— [2] Deckel abnehmen.

Falls sich der Deckel nicht
abnehmen lasst:

—> Ein Werkzeug benutzen (z.B.
Schraubenzieher), um den
Deckel zu entriegeln. Decke-
loberflache nicht verkratzen.

— Ein flaches Werkzeug in die
Kerbe einfligen.

—> Den Deckel aushebeln.
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Einbau des Displaymoduls

—> Deckel abnehmen
(siehe Seite 25).

— Das Display-Modul mit
einem Winkel von ca.
20° gegeniiber der
gewtinschten Stellung
ausrichten.

—> Das Display-Modul
kann in vier verschie-
denen Stellungen in
einem Winkel von 90°
eingesteckt werden.

—> Das Display-Modul
nach unten driicken,
und im Uhrzeigersinn
drehen, um es zu
verriegeln.
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Ausbau des Displaymoduls

— Den Deckel abnehmen (siehe
Seite 25).

—> Das Displaymodul einsetzen
und dann ungeféhr um 20°
entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen.

} | Sobald das Display-Modul ent-
riegelt ist, hebt es sich unter der
Einwirkung einer Feder leicht an.

Montage des Deckels

— Das Display-Modul entnehmen.

— Kontrollieren, ob die Dichtung
auf dem Gehause sitzt und ob
sie unversehrt ist; sie anderen-

1 falls ersetzen.
9 | — Die Dichtung falls n&tig mit
einem Mittel einfetten, das sich
mit dem Dichtungsmaterial
vertragt.

—> [1] Deckel so ausrichten, dass
die vier Rillen des Deckels mit
den vier Laschen des Gehiuses
Uibereinstimmen.

—> [2] Deckel mit einem Winkel
von ca. 15° im Uhrzeigersinn bis

zum Anschlag drehen.
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BEDIENUNG DES MESSGERATS

Die Einzelheiten der Bedienung entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des ELEMENT Messgeréts.

WARTUNG

Das Zubeh&r nur mit einem Tuch oder Lappen reinigen, der

leicht mit Wasser oder mit einem Mittel befeuchtet ist, das
sich mit den Werkstoffen des Zubehérs vertragt.

Fir weitere Auskunfte steht lhnen Biirkert zur Verfligung.

VERPACKUNG, TRANSPORT,
LAGERUNG

HINWEIS

Transportschaden!

Ein unzureichend geschiitztes Zubehér kann durch den
Transport beschadigt werden.

= Transportieren Sie das Zubehor vor Nasse und
Schmutz geschiitzt in einer stoBfesten Verpackung.

= Vermeiden Sie Hitze - und Kalteeinwirkungen, die zur
Uber- bzw. Unterschreitung der zulassigen Lagertem-
peratur fiihren kdnnten.

= Schiitzen Sie die elektrischen Anschliisse mit Schutzkappen.
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HINWEIS

Falsche Lagerung kann Schaden am Zubehor
verursachen.

= Lagern sie das Zubehér trocken und staubfrei.
= Lagerungstemperatur: -10 bis +60 °C.

ENTSORGUNG DES ZUBEHORS

—> Zubehor und Verpackung umweltgerecht entsorgen.

HINWEIS!

Umweltschaden durch Teile, die durch Fliissigkeiten
kontaminiert wurden!
= Geltende Entsorgungsvorschriften, nationalen Abfall-

beseitigungsvorschriften und Umweltbestimmungen
einhalten!

=

.
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