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FLUID CONTROL SYSTEMS

Type ELEMENT

Module d'affichage

Manuel d'utilisation

Francais

A PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel décrit le cycle de vie complet de 'accessoire.
Conservez-le de sorte qu'il soit accessible a tout utilisateur
et a disposition de tout nouveau propriétaire.

Ce manuel contient des informations importantes
relatives a la sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut entrainer des
situations dangereuses.

= Ce manuel doit étre lu et compris.

Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

A DANGER

Met en garde contre un danger imminent.

= Son non-respect peut entrainer la mort ou de graves
blessures.

A AVERTISSEMENT

Met en garde contre une situation éventuellement
dangereuse.

= Son non-respect peut entrainer de graves blessures,
voire la mort.

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Anderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.

www.burkert.com
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A ATTENTION

Met en garde contre un risque éventuel.

= Son non-respect peut entrainer des blessures légéres
ou de gravité moyenne.

REMARQUE

Met en garde contre des dommages matériels.

@ conseils ou recommandations importants.

— indique une opération a effectuer.

Définition du terme "accessoire"

Le terme "accessoire" utilisé dans ce manuel désigne le
module d'affichage des appareils de mesure ELEMENT.
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UTILISATION CONFORME

L'utilisation non conforme du module d’affichage
peut présenter des dangers pour les personnes, les
installations proches et I‘environnement.

= Le module d'affichage est un accessoire des appareils
de mesure ELEMENT.

= Cet accessoire doit étre utilisé conformément aux
caractéristiques et conditions de mise en service et
d'utilisation indiquées dans ce manuel utilisateur et
dans le manuel utilisateur de I'appareil de mesure
ELEMENT.

= L'utilisation en toute sécurité et sans probleme de
I'accessoire repose sur un transport, un stockage et
une installation corrects ainsi que sur une utilisation et
une maintenance effectuées avec soin.

= Veiller a toujours utiliser cet accessoire de fagon
conforme.
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CONSIGNES DE SECURITE DE
BASE

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte :

= des hasards et des événements pouvant survenir lors du
montage, de l‘utilisation et de I'entretien des appareils.

= des prescriptions de sécurité locales que I'‘exploitant
est tenu de faire respecter par le personnel chargé du
montage.
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Situations dangereuses diverses

Pour éviter toute blessure, veiller a :

= empécher toute mise sous tension involontaire de
I'installation.

= ce que les travaux d'installation et de maintenance
soient effectués par du personnel qualifié et habilité,
disposant des outils appropriés.

= n'utiliser I'accessoire qu'‘en parfait état et en tenant

compte des indications de ce manuel utilisateur et de
celui de I'appareil de mesure.

= respecter les régles générales de la technique lors de
la planification et de I‘utilisation de I‘accessoire.

= Ne pas utiliser 'accessoire dans une atmosphére
explosible.
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INFORMATIONS GENERALES

Adresse du fabricant et contacts
internationaux

Le fabricant de l'accessoire peut étre contacteé a l'adresse
suivante :

Birkert SAS

Rue du Giessen

BP 21

F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

Les adresses des filiales internationales se trouvent sur les
derniéres pages de ce manuel.

Elles sont aussi disponibles sur internet sous :
www.burkert.com

Conditions de garantie

La condition pour bénéficier de la garantie légale est
I'utilisation conforme du module d'affichage, dans le
respect des conditions d'utilisation spécifiées dans le
présent manuel utilisateur.

o

DESCRIPTION

Description générale

Le module d‘affichage avec bouton de navigation permet
de lire et/ou de configurer les parametres de 'appareil de
mesure.

Birkert 2 11 Version du module d'affichage

00559168 +—2
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Référence de commande

Numéro de série

PN~

Code de fabrication

Fig. 1 : Description de I'étiquette d'identification

Version disponible

Le module d'affichage est disponible sous la référence de
commande 559168.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique mécanique

Elément Matériau
Module d'affichage | PC / PBT
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Conditions d’utilisation
Température ambiante : -10 a +60 °C
Humidité de 'air : < 85%, non condensée

Conformité aux normes et directives

La conformité du module d'affichage aux directives CE est

respectée par les normes suivantes :
CEM : EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

MONTAGE

Consignes de sécurité

A DANGER

Risque de blessure par décharge électrique.

= Couper l'alimentation électrique avant d‘intervenir sur
I'installation et s‘assurer qu‘elle reste coupée.

= Respecter les régles en vigueur en matiére de préven-
tion des accidents et de sécurité relatives aux appa-
reils électriques.
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A AVERTISSEMENT

Risque de blessure dii a un montage non conforme.

= Le montage doit étre effectué uniquement par du
personnel qualifié et habilité, disposant des outils
appropriés.

Risque de blessure dii a une mise sous tension

involontaire de linstallation et a un redémarrage

incontrolé.

= Protéger [installation contre toute mise sous tension involontaire.

= Garantir un redémarrage contrélé de l'installation,
apres montage de |‘accessoire.

Retirer le couvercle
REMARQUE

L'étanchéité de I‘appareil de mesure n'est pas

assurée lorsque le couvercle est retiré.

= Prendre toutes les précautions pour éviter toute pro-
jection de fluide a l'intérieur du boitier.

L‘appareil de mesure risque d'étre endommagé

si un élément métallique entre en contact avec

I'électronique.

= Prendre toutes les précautions pour éviter tout contact
de l'¢lectronique avec un élément métallique (tournevis
par exemple).

o

—> [1] Tourner le cou-
vercle d'un angle d'en-
viron 15° dans le sens
inverse des aiguilles
d'une montre pour le
déverrouiller.

—>[2] Retirer le
couvercle.

Si le couvercle adhére au
boitier:

—> Utiliser un outil pour
déverrouiller le cou-
vercle (ne pas rayer
la vitre).

—> Insérer un outil dans
une des encoches du
boitier.

—> Faire levier pour retirer
le couvercle.
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Mettre en place le module d’affichage

— Retirer le couvercle (voir
page 41).

—> Orienter le module
d'affichage avec un angle
d'env. 20° par rapport a la
position souhaitée.

—> Le module est enfichable
dans 4 positions diffé-
rentes, & 90° d'intervalle.

—> Pousser a fond sur le
module et tourner dans le
sens des aiguilles d'une
montre pour le verrouiller.
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Deéemonter le module d’affichage

—> Retirer le couvercle
si nécessaire (voir
page 41).

— Placer la paume de la
main & plat sur le module
puis tourner d'env. 20°
vers la gauche. Une fois
déverrouillé, le module se
souleve légerement sous
I'action d'un ressort.

—> Retirer le module de son
logement.
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Mettre en place le couvercle

—> Vérifier la présence du joint sur
le boitier et son intégrité. Le rem-
placer si nécessaire.

1 —> Graisser le joint si nécessaire avec
2 un composant compatible avec le
matériau qui le compose.

—> [1] Positionner le couvercle pour
faire coincider les 4 encoches du
couvercle avec les 4 détrompeurs
du boitier de raccordement.

—> [2] Tourner le couvercle d'un angle
d'environ 15° dans le sens des
aiguilles d'une montre, jusqu'en
butée, pour le verrouiller.

PARAMETRAGE DE LAPPAREIL
DE MESURE
Se référer au manuel utilisateur de I'appareil de mesure

ELEMENT pour connaitre les détails du paramétrage de
I'appareil de mesure.
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MAINTENANCE

L'appareil peut étre nettoyé avec un chiffon légérement
imbibé d'eau ou d'un produit compatible avec les matériaux
qui composent l'appareil.

Votre fournisseur Blrkert reste a votre entiére disposition
pour tous renseignements complémentaires.

EMBALLAGE, TRANSPORT,
STOCKAGE

REMARQUE

Dommages dus au transport

Le transport peut endommager un accessoire insuffi-

samment protégeé.

= Transporter '‘accessoire dans un emballage résistant
aux chocs, a I'abri de I'humidité et des impuretés.

= Eviter les effets de la chaleur et du froid pouvant
entrainer le dépassement de la plage de température
de stockage.

= Protéger les interfaces électriques a I‘aide de bou-
chons de protection.
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REMARQUE

Un mauvais stockage peut endommager l‘accessoire.

= Stocker l'accessoire dans un endroit sec et a l‘abri de
la poussiere.

= Température de stockage -10 & +60 °C.

ELIMINATION DE L'ACCESSOIRE

—> Eliminer l‘accessoire et I'emballage dans le respect de
I‘environnement.

REMARQUE
Dommages a I'environnement causés par des piéces

contaminées par des fluides.

= Respecter les prescriptions locales ou nationales en
vigueur en matiére d'élimination des déchets et de
protection de |'environnement.
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